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Tornillo de fijación de vaso 
hexagonal RS Pro M4 x 6mm 

plano Acero inoxidable 

Código RS 137-758  

Los productos con aprobación profesional RS le proporcionan 
piezas de calidad profesional en todas las categorías de 
productos. Nuestra gama de productos ha sido probada por 
ingenieros y proporciona una calidad comparable a las marcas 
líderes sin pagar un precio superior.

• Tornillos prisioneros
de acero inoxidable
con vaso hexagonal

• Rosca métrica

• Varios tamaños de
rosca disponibles,
incluidos M3, M4,
M5, M6 y M8

• Buena resistencia a
la corrosión

• Cabeza avellanada:
La cabeza no se
adhiere de modo
que nada puede
golpearlo e interferir
con el
funcionamiento de
la aplicación

• También se utiliza
en muchas
aplicaciones de
carpintería interna

• Requiere una llave
hexagonal / llave
Allen

CARACTERÍSTICA
S 
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Los tornillos de cabeza avellanada Allen RS Pro son una excelente elección cuando se necesita 
una fijación para Sit FLUSH o debajo de la superficie de su material. Estos populares tornillos de 
cabeza avellanada de rosca métrica están fabricados de acero inoxidable A2 (304) y están 
diseñados para aplicaciones de uso general donde el espacio es limitado. Estas fijaciones se 
utilizan cuando se necesita una unión sólida y fiable. Estos tornillos tienen una apariencia y 
acabado atractivos de calidad dondequiera que se utilicen y proporcionan una resistencia 
excepcional a la corrosión.  

Tamaño de rosca M4 

Material Acero inoxidable 

Acabado Sencillo 

Tipo de tornillo Tornillo de fijación 

Forma de la cabeza Hex. 

Tipo de unidad Hex. 

Características de conducción Vaso hexagonal 

Anticorrosivo Sí 

Aplicación 

Carpintería, aplicaciones domésticas, fijaciones y 
fijaciones, Reparación y herramientas mecánicas, 
Protección de seguridad, aplicaciones electrónicas, 
Industria de automoción, aplicaciones médicas, 
Instalaciones y aplicaciones de mantenimiento 

 

Longitud 6mm 

Tipo de acero inoxidable A2 304 

Especificación DIN 916 

Descripción del 

producto ATRIBUTO 1

Especificaciones mecánicas 

Especificaciones 

generales
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Cumplimiento/Certificaciones RoHS, DIN 

Aprobaciones 
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