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Références
Commutation zéro de tension
Intensité Série Tension de sortie Tension d'entrée
4 A GA 1 24-280 V a 3-32 V c 84 064 131

GA 8 24-280 V a 3-32 V c 84 065 131
5 A GA 8 24-280 V a 3-32 V c 84 065 030
3 A GA 8 24-480 V a 3-32 V c 84 065 040

Commutation instantanée

Intensité Série Tension de sortie Tension d'entrée
5 A GA 8 24-280 V a 3-32 V c 84 025 030
3 A GA 8 24-480 V a 3-32 V c 84 025 040

Accessoire
Fusibles ultra-rapides (voir page 4/32)

Schéma équivalent
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1

23

4

+

Circuit
d'adaptation

(zéro de
tension)

4

3

2

0 20 30 40 50 60 70 80

1

10

3

2

0

I

20 40 60 80 °C

1

Température ambiante (°C)

In
te

ns
ité

 (
A

ef
f)

■ Montage sur circuit imprimé (plat GA1, en ligne GA8)
■ Intensité : 4 A, 5 A
■ Tension crête : 600 V
■ Accepte une surintensité de 100 A pendant un cycle
■ Sortie TRIAC
■ Homologations UL - cUL 3 A et marquage CE
■ Commutation zéro de tension ou instantanée 

(5 A uniquement)
■ Isolation entrée/sortie : 4000 V
■ Protection par filtre RC

Pour passer commande, préciser :

Caractéristiques de sortie
Gamme de tension (Veff) 24-280 24-480
Tension crête (Vcrête) 600 850
Intensité maximale (Aeff) 4 ou 5 selon 3

référence
Courant de maintien (Aeff) 0,05 0,05
Surintensité pendant un cycle (Acrête) 100 100
Courant de fuite maximal (mAeff) 6 6
Chute de tension à l'état passant 1,6 1,65
à Imax et T=25°C (Vcrête)
dv/dt statique - état bloqué (Vµs) 200 200
Temps de réponse (enclenchement) 0,5 période 0,5 période
maximal 
Fréquence (Hz) 47 à 63 47 à 63 

Caractéristiques d'entrée
Tension d'entrée  (V) - 3-32 cc
Tension de relâchement (V c) - 1
Courant d'entrée maximal à Vmax (mA) - 25
Résistance nominale d'entrée (kΩ) - régulée

Caractéristiques générales
Température d'emploi (° C) - -30 à +80
Température de stockage (° C) - -40 à +100
Isolation Entrée/Sortie (Veff) - 4000 
Capacité (pF) - 8
Masse (g) - 15

Relais statiques - série GA1 et GA8

Encombrements (Tolérances générales ±0,5)
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Référence Accessoire

Exemple :  Relais statique - Série GA8 - 84 065 131 - Fusible Z 084 363
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Produits disponibles 
sur stock

Produits réalisés 
sur commande


