Cadenas anse réglable
Y110

Ce cadenas a la particularité de proposer une anse réglable en hauteur
de 59 a 155 mm. Il présente un corps de 50 mm en laiton massif et
une anse en acier cémenté qui lui assurent une bonne résistance a
I'effraction.

Caractéristiques

STANDARD - Dimensions : 50 mm

- Niveau de sécurité : 4/10

- Applications : trappes d’acces, portails, garages...
- Conditionnement sous coque, carton de 6

Descriptif technique

« Corps en laiton massif traité anticorrosion
- Adapté a une utilisation extérieure

- Anse en acier cémenté

« Double verrouillage de I'anse

« Anse réglable en hauteur de 59 a 155 mm
- Cylindre a 5 goupilles

- Verrouillage automatique

-3 clés
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