Koaxialsteckverbinder Eﬂg

MERKMALE

RS Pro 50 Q gerader TNC-
SIS Kabelsteckverbinder, Stecker,
RGSS/UKapel RG58/U
geeignet

Bietet Crimp- und
Loétanschluss

Die TNC-
Nennimpedanz von
50 Q

Der Steckverbinder
hat eine
beeindruckende
Betriebstemperatur
(-20 °C bis +80 °C)

Nicht wie BNC-
Steckverbinder
sorgt der TNC dafr,
dass keine
Vibrationen
vorhanden sind, was
eine perfekte
Losung fur
vibrationsintensive
Anwendungen
darstellt

Ausgezeichnete HF-

Kommunikation fur
bis zu 11 GHz

TNC-
Stiftabmessungen
23,3 x 14,5 mm

Professionelle Produkte von RS bieten Ihnen hochwertige Teile in
allen Produktkategorien. Unsere Produktpalette wurde von
Ingenieuren getestet und bietet eine vergleichbare Qualitéat wie die
fuhrenden Marken, ohne einen Premium-Preis zu zahlen.
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Koaxialsteckverbinder Eﬂg

Produktbeschreibung

50 Ohm HF-Koaxial-TNC-Steckverbinder mit Crimpanschluss. Diese 50 Ohm HF COAX-
Kabelstecker haben ein vernickeltes Messinggehause, einen vergoldeten Mittenkontakt, eine
Gummidichtung und sind fiir den Einsatz mit einer Vielzahl von HF-Koaxialkabeltypen geeignet.

Allgemeine Spezifikationen

Koaxial-Steckverbindertyp TNC-Steckverbinder
Geschlecht Stecker

Montageart Kabelmontage
Anschlussmethode Crimp, Léten
Gehdauseausrichtung Gerade

Kabeltyp RG58/U
Gehausebeschichtung Nickel
Kontaktwerkstoff Kupferlegierung
Kontaktbeschichtung Gold

Anwendung Antennen; Industrie; Wireless; Breitband; Militar
Elektrische Spezifikationen

Impedanz 50Q

Polaritat Normal
Betriebsfrequenz 0 bis 11 GHz
Mechanische Spezifikationen

Abmessungen 23,3 mm x 14,5 mm
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Koaxialsteckverbinder E‘Elﬂg

Betriebsumgebungsspezifikationen

Minimale Betriebstemperatur -20°C
Maximale Betriebstemperatur 80 °C.
Konformitat/Zertifizierung EN61340
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