
Screw type Terminal
With Ip20 Cap only for, 

Connections:

Hours Run Meters

LLL001RSREV00

Épaisseur Max. du Panneau ; 1,129 (0,76) à 0,401 (10,20) 
Dimensions de la Découpe du Panneau - Tolérance + / - 0,010 (0,30)
Toutes les Dimensions sont exprimées en inches, Valeurs entre () = mm

Types de cadres :

A B C

D E

Numéros de Stock RS

A Cadre Rectangulaire : 896-6905, 896-6914, 
B Cadre Rectangulaire à 2 trous : 896-6927, 896-6936, 896-6923
C Cadre Rond : 896-6933, 896-6939, 896-6942
D Cadre Rond à 3 trous :  896-6917, 896-6911, 896-6920
E Cadre Carré : 896-6894, 896-6898

Cadre Rectangulaire Cadre Rectangulaire à 2 trous Cadre Rond

Reportez-vous au Schéma 

« C » en ce qui concerne la 

découpe du panneau.

Reportez-vous au Schéma « C » en 
ce qui concerne la découpe du 
panneau.

Reportez-vous au Schéma 
« B » en ce qui concerne la 
découpe du panneau.

Reportez-vous au Schéma 
« B » en ce qui concerne la 
découpe du panneau.

Reportez-vous au Schéma 
« A » en ce qui concerne la 
découpe du panneau.

3 Trous 
Équidistants 
Dia 2,531 (64,3)

CADRE ROND À 3 TROUS CADRE CARRÉ

Découpe du panneau : 

Schéma A Schéma B Schéma C

(3 trous équidistants)

0,059 (R1,5(4X))

0,149 DIA (3,80(3X)

0,06 R MAX(1,50)2,529 DIA (64,26)

0,150 DIA(3,80)
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Pour le Chronomètre DC
Sensible à la Polaritée

ALIMENTATION
ÉLECTRIQUE

ALIMENTATION
ÉLECTRIQUE

COMMUTATEUR
D'ALLUMAGE

TERRE

TERRE

CHRONOMÈTRE

CHRONOMÈTRE

COMMUTATEUR
DE PRESSION

Pour Le Chronomètre AC

Monophasé, 2 câbles 120 / 240 V : 
Connectez le câble d'alimentation à 
une borne et le câble neutre à la 
borne opposée.

Monophasé, 3 câbles 120 / 240 V : 
Connectez n'importe quel câble 
d'alimentation à une borne et le câble 
neutre à la borne opposée.

Triphasé, 4 câbles 120 / 240 V : 
Connectez n'importe quel câble 
d'alimentation à une borne et le câble 
neutre à la borne opposée.

Resserrez la vis avec un tournevis plat avec une pointe 
Taille 4,3 x 0,6 mm.

ATTENTION : 


