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ステンレス強力型 【ピンセット】
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技術的なお問い合わせは、Eメールで th@hozan.co.jp までお送りください。

先端幅 0.6mm

先端幅 0.25mm

先端幅 1.2mm

先端幅 0.25mm

先端幅 0.6mm

強力型ピンセット 厚肉 高耐久RoHSRoHSRoHS

P-891 ピンセット
1,365円（1,300）
●強力型のスタンダード

200g

P-892 ピンセット
1,365円（1,300）
●つまみ荷重重めの先端幅広仕上げ

250g

P-894 ピンセット
1,365円（1,300）
●つまみ荷重軽めの先端極細仕上げ

150g

P-887 先曲がりピンセット
1,470円（1,400）
●手元が見えやすく細かい作業に便利な
先曲がりタイプ

200g

P-898 ピンセット
1,995円（1,900）
●つまみ荷重軽め、先端極細仕上げの先細タイプ

150g

■関連製品

13,650円（13,000）
P-891P ピンセット（5個入パック）

●クリーンパックは製品を純水洗浄して2重パック。
面倒な洗浄工程を省いて、そのままクリーンルームに
持ち込むことが出来ます。

RoHSRoHSRoHS
クラス
100

P.99

【ピンセット ラインナップ】

P-891
P-892
P-894
P-898
P-887

品  番

0.6
1.2

0.6

重量
g

125

110
130

9.5
8
9
8
7
8

23

17
26

2.3

A mm B mm C mm 先端幅 mm

板厚
mm

B

A

C

先端幅

10
0.25

2.3

2.0
ステンレス

材 質
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つかんだ物を逃さない
ヤスリ目つき

P-899 ピンセット
2,100円（2,000）
●対象物をしっかりとつかめる頑強ボディー

250g

P-895 ピンセット
3,360円（3,200）
●全長150mmのロング強力型ピンセット
奥まったところの作業に最適

200g

強力型ピンセット 厚肉 高耐久RoHSRoHSRoHS

先端幅 0.5mm

先端幅 0.4mm

※P-88除く

※あくまで簡易的な表現であり、実際のデータとは異なります。

10
（mm）

5
0

HC-56側面HC-56天面

50mT～
40mT～50mT
30mT～40mT
20mT～30mT
10mT～20mT
10mT以下

1目盛＝5mm

■関連製品

帯磁したピンセット、ドライバーなどを瞬時に消磁
着磁も可能
●工具や人体等でタッチスイッチに触れ、工具を数秒かざすだけ。
●スイッチはON後、約3秒で自動OFFします。
●本機周辺へ磁気が及ばない安心設計。（右図参照）
■最大磁束密度：65mT（50Hz）/55mT（60Hz）
■温度ヒューズ：復帰型
■定格電圧・周波数：AC100V 50/60Hz
■定格電流：0.6A（50Hz）/0.55A（60Hz）
■消費電力：40W
■外形寸法：最大部径84mmφ／

最小部径48mmφ／高さ57mm
■重量：300g
■電源コード：2m

※対象物が大きい場合は一度に消磁できないことがあります。
大きい対象物は、HC-31/HC-33（P.193）をご利用ください。

※着磁効果はJISのマグネットドライバー基準（先端No.2）に準じます。
ご注意：一般のマグネットドライバーを完全に消磁することはできません。

完全非磁性ピンセットを着磁させることはできません。

8,610円（8,200）
HC-56 卓上消磁器

100V
タッチスイッチ

RoHS

P-895
P-899

品  番

0.4
0.5

ステンレス

重量
g

150
110

11
9.5

材 質

10
8

28
25

2.5

A mm B mm C mm 先端幅 mm

板厚
mm

B

A

C

先端幅つかんだ物を逃さない
ヤスリ目つき
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ステンレス精密 【ピンセット】
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技術的なお問い合わせは、Eメールで th@hozan.co.jp までお送りください。

精密型ピンセット
磁気を嫌う精密機器の作業に
●ホーザンの最高級シリーズ
●先端が極細で完全非磁性のピンセット

RoHS 150gRoHSRoHSRoHS

P-850
P-851
P-852

品  番

ステンレス

重量
g

10

材 質

0.26

A mm B mm C mm 先端幅 mm

B

A

C

先端幅

120
110
115

13
12
14

P-840
P-841
P-842

品  番

ステンレス

重量
g

10

材 質

0.38

A mm B mm C mm 先端幅 mm

B

A

C

先端幅

120
110
120

14
13
14

P-851 非磁性ピンセット
4,620円（4,400）

P-850 非磁性ピンセット
3,990円（3,800）

P-852 非磁性ピンセット
4,620円（4,400）

新製品

P-841 ピンセット
1,890円（1,800）

P-840 ピンセット
1,785円（1,700）

P-842 ピンセット
1,890円（1,800）

基板や精密機器の作業に
●先端精度にこだわりつつ、価格を抑えたピンセット
●耐食性・耐薬品性に優れ、錆にも強いSUS316Lを採用

先端幅 0.3mm

先端幅 0.2mm

先端幅 0.2mm

先端幅 0.2mm

先端幅 0.3mm

先端幅 0.3mm
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RoHS

RoHS

汎用型ピンセット
●品質と価格のバランスのとれたピンセット

RoHSRoHSRoHS

P-880 ピンセット
693円（660）

P-881 ピンセット
693円（660）

P-882 先曲がりピンセット
693円（660）

P-88 ピンセット
1,029円（980）

P-886 ピンセット
693円（660）

※写真はP-881P

■関連製品

各10,290円（9,800）
P-881P/P-882P ピンセット（5個入パック）

●製品を純水洗浄して2重パック。
面倒な洗浄工程を省いて、そのまま
クリーンルームに持ち込むことが出来ます。

RoHSRoHSRoHS
クラス
100

すべり止めの
ローレット付

P-880
P-881
P-882
P-886
P-88

品  番

ステンレス

重量
g材 質

A mm B mm C mm
120
110
115
125
127

10

10
6

19
17
18
27
16

12

7

B

A

C

10

P.99

E5400861
Rectangle

E5400861
Rectangle

E5400861
Rectangle

E5400861
Rectangle

E5400861
Rectangle

E5400861
Rectangle



ピンセット

ステンレス
強力型
ステンレス
精密

ステンレス
汎用

ステンレス
低価格
ピンセット
グリップ
ステンレス
特殊形状
プラスチック
チップ

セラミック

チタン

りん青銅

竹

バキューム
ピック
スプリング
フック

プローブ

P

37

ステンレス低価格／ピンセットグリップ 【ピンセット】
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150
92

10 10 15

5.4815

エラストマー製
ソフトグリップ

フックにかけられます。
（穴径5mmφ）

保護キャップ

技術的なお問い合わせは、Eメールで th@hozan.co.jp までお送りください。

P-845 ピンセットグリップ
525円（500）

●お求めやすい価格のピンセット

低価格ピンセット RoHSRoHSRoHS

ピンセットグリップ RoHSRoHSRoHS
ESD対策品

P-86-150

RoHS

RoHS

P-881-ESD

厚肉 高耐久

P-891-ESD

136
125
130
150
175

10
11

9
13
18
25
30

18
16
14
26
32

10

P-876
P-87
P-86-125
P-86-150
P-86-175

品  番 重量
g

A mm B mm C mm

B

A

C
材質

ステンレス

P-86 ピンセット
P-86-125
P-86-150
P-86-175

168円（160）
262円（250）
294円（280）

すべり止めの
ローレット付

P-881-ESD
P-891-ESD

1,050円（1,000）
1,785円（1,700）

●P-881、P-891にP-845 ピンセットグリップをセットにした製品です。
●エラストマー製のためソフトなタッチですべりにくく、作業感を向上させます。
保管時はキャップで先端を保護し、携帯にも便利です。

※ピンセット本体の仕様はP-881（P.36）/P-891（P.33）をご覧ください。

差し込んで、粘着テープで固定するだけ！

使用可能なピンセットサイズ

8.5～10mm

110～130mm
※130mm以上または先曲がり等の、特殊な先端形状
　の場合はキャップを取付けできない場合があります。

様々なピンセットへの取付例

P-87 ピンセット
231円（220）

P-876 ピンセット
451円（430）

P-881-ESD/891-ESD ESDグリップピンセット

お手持ちのピンセットを静電気対策された
ソフトグリップタイプとしてお使いいただけます
●エラストマー製グリップはソフトなタッチですべりにくく、
作業感を向上させます。
保管時はキャップで先端を保護し、携帯にも便利です。

●他社製ピンセットにも使用可能。
■材質：エラストマー
■重量：9g
■適応機種：N-993/P-86-125/P-87/P-88/P-840～P-842/P-850～P-852/

P-872/P-880-T/P-880～P-882/P-887/P-891～P-894/P-894-T/
P-898/P-899/他社製ピンセットの全長130mm程度のもの。
ただし、P-842/P-852/P-882/P-887、N-993はキャップ使用不可。

■ESD管理値：接地抵抗 Rｇ＜1×1012Ω

127（135）
92

10 15
7
（8） 5.4

58

10 8 15

（　）サイズはP-891-ESD

エラストマー ステンレス
26
32

P-881-ESD
P-891-ESD

品  番 重量
gグリップ/キャップ ピンセット

材質 ESD管理値
Ω

接地抵抗
Rｇ＜1×1012

仕 様
変更品
本体色が変更になりました。

PRICE
DOWN

仕 様
変更品
グリップが
変更になりました。

PRICE
DOWN
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4
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ホーザンのwebページで在庫確認・カタログ請求・各種資料のダウンロードができます。通信販売も承っております。 http://www.hozan.co.jp/

ステンレス特殊形状ピンセット

保護フィルム剥がしにハンダボール除去に

●異形物の保持に便利なリング型ピンセット。
●従来の平らなピンセットに比べ丸型や角型の物でも
滑ることなくしっかりつかめます。

■先端部サイズ：外径４mmφ、
内径２．２mmφ

■材質：ステンレス
■重量：18g

1,575円（1,500）
P-878 ピンセット

先端がヘラ状でシール（フィルム）はがしに
最適なピンセット
●幅広い用途に使えるヘラ型ピンセット。
●ハンダボールなど、つかみにくい
対象物も安定して保持できます。

■先端幅：2mm（R型）
■材質：ステンレス
■重量：15g

150gRoHSRoHSRoHS

1,470円（1,400）
P-888 ピンセット

密集したチップパーツの間にも入り込む
超薄型ピンセット
（0603/0402サイズに対応）
●極薄先端加工により密集した部分での作業が可能。
●薄肉で視界を妨げません。
■先端部サイズ：幅0.3mm／

厚み0.2mm
■材質：ステンレス
■重量：16g

1,890円（1,800）
P-872 ピンセット 150gRoHSRoHSRoHS

RoHSRoHSRoHS

●特殊形状ピンセットの5本組。
■セット内容：5本組　
■材質：ステンレス　
■重量：165g
■専用ケース付

5,775円（5,500）
P-810 SMDピンセットキット RoHSRoHSRoHS

専用ケース付属

ヘラ型仕上げ

極薄仕上げ

RoHS

RoHS

2.3

1

3

1
1.7

1.7 2.0
1

2.5
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ステンレス特殊形状 【ピンセット】
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50
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7

φ15
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技術的なお問い合わせは、Eメールで th@hozan.co.jp までお送りください。

すべり止めのローレット付

バネを移動し保持圧調整 握ると先端が開きます。

厚肉

RoHS

RoHS

2,205円（2,100）
P-69 逆作用ピンセット

つまみ部を握ると先端が開き、
離すとバネの作用により先端が閉じます
●バネの力で対象物を保持しますので、保持物に設定以上の
圧力がかかりません。

●バネ位置をスライドすることで、保持圧は6段階の調整ができます。
●ピンセット本体は対象物を飛散させにくい、
しなりを抑えた厚肉タイプです。
■先端幅：0.6mm
■最大開幅：約7mm
■材質：ステンレス（本体・バネ）／真ちゅう（つまみ部）
■重量：25g

RoHS

RoHS

777円（740）
P-89 逆作用ピンセット
●本体を握ると先端が開き、離すと閉じる
セルフロックのピンセット。
部品の保持、固定に最適です。

■全長：165mm
■先端幅：2mm
■最大開幅：約20mm
■材質：ステンレス
■重量：28g

RoHSRoHSRoHS

ジャンパー線のカットに

■関連製品

RoHSRoHSRoHS

3,045円（2,900）
N-993 カッティングピンセット

つまみ圧調節バネ
（スライドして調整）

つまみ部を握ると
先端がひらきます。

4
10

2.3
4

10゜
7

8
110

軟銅線切断用ピンセット型ニッパー
●カッター部が小さいので奥まった個所で使用可能。
●基板上のジャンパー線の加工に最適。
■切断能力：銅線 0.08～0.3mmφ
■硬度HRC（刃部）：58
■材質：ステンレス　
■重量：25g

E5400861
Rectangle

E5400861
Rectangle

E5400861
Rectangle


