Alimentatori da tavolo Eﬂg

CARATTERISTICH
E

Alimentatore c.c. 12V RS Pro
C14, connettore 5A

Elevata efficienza

0,5 W max. Di
potenzain stand-by
senza carico

Uscita
completamente
regolata

Elevata affidabilita

protezione contro
sovratemperatura

C14 a 3 pin, presadi
ingresso IEC320

| prodotti firmati RS approvati per impieghi professionali offrono
componenti di qualita professionale in tutte le categorie di prodotti.
La nostra gamma di prodotti € stata testata da ingegneri e offre
una qualita paragonabile a quella dei marchi leader senza pagare
un prezzo eccezionale.
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Alimentatori da tavolo

DESCRIZIONE del

Questo alimentatore da tavolo a uscita singola da 60 W con conformita ErP livello V di RS PRO ha una
potenza nominale senza carico di 0,5 W e indicazione LED. Questa gamma di alimentatori switching
per desktop a uscita singola include versioni adatte per I'uso come alimentatore per laptop, netbook o
notebook.

Altri alimentatori disponibili:

(188-769) 12V / 5A

(732-0272) 15V / 4A
(732-0275) 18V / 3A
(188-781) 24V / 2.5A

Specifiche generali

Connettore di ingresso
Tipo di connettore maschio di ingresso

IEC 320-C14
Cl4

Tipo di connessione di uscita
Numero di uscite

Livello di efficienza energetica
Frequenza di commutazione
Indicatore di alimentazione
Lunghezza del cavo

Applicazione

Specifiche elettriche

2,1 mm x 5,5 mm x 11mm positivo centrale

1

Y

47-63Hz

Indicatore LED per l'accensione

1000mm

Ricarica di computer portatili, netbook o notebook,
qualsiasi dispositivo con un connettore jack di
alimentazione c.c. da 2,1 mm

Specifiche di ingresso

Tensione di ingresso nominale

Gamma completa di tensioni di ingresso
Frequenza nominale

Gamma di frequenza completa
Efficienza

Corrente di ingresso (RMS max.)

240V c.a.

Da 100 a 240V c.a.
50/60Hz

Da 47 a 63 Hz
87%

1.5A
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Alimentatori da tavolo

Specifica di output

Tensione nominale di uscita
Gamma di corrente di uscita
Potenza di uscita nominale
Regolazione del carico

Consumo energetico senza carico

Protezione contro i sovraccarichi

Protezione da sovratensione
Protezione contro sovratemperatura
Protezione contro i cortocircuiti

Specifiche meccaniche

12V c.c.
5A

60W
+3%
<0.5W

si ripristina automaticamente dopo la rimozione della
condizione di guasto

Si
Si
Si

Materiale del contenitore
Dimensioni totali
Lunghezza totale
Profondita complessiva
Larghezzatotale

Peso

Specifiche dell'ambiente operativo

Temperatura d'esercizio: -

Omologazioni

Custodia in plastica completamente chiusa
116,3mm x 51mm x 31,7 mm

116.3mm

31.7mm

51mm

301g

Da0°Ca40-°C.

Standard di sicurezza

Emissione EMC

Approvazioni UL60950, UL6500, TUV: EN60950,
EN60065

Conformita a EN55013, EN55020, EN55022,
EN55024, EN61000-3-2, 3
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