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Estranguladores del aire de escape FESTO

Cuadro general de productos

Funcion
Los estranguladores de escape se lando la salida de aire. La salida del
atornillan en las conexiones de es- aire de escape puede limitarse uti-
cape de valvulas de mando o de ac- lizando el elemento de regulacion. Es
tuadores. Con ellos se puede regular escape del aire se produce a través de
la velocidad del émbolo de cilindros o un silenciador integrado, reducién-
de actuadores giratorios, estrangu- dose el nivel de ruido.
Ejecucion Funcion de Ejecucion Tipo Toma neumatica 1 qn?) Elemento de ajuste >
valvula Pagina/
[l/min] Internet

Estrangulacion | Metal sinterizado

de escape Funcion de GRE GYs, G4, G3/8, GLA, 0..3600 Tornillo de cabeza 3
estranguladory NPTY/8-27, NPTV4-18, ranurada
silenciador NPT3/8-18, NPTY2-14

Estrangulador- | Material sintético

silenciador Funcion de VFFK M5, M7, RYs, RY4 0..420 Tuerca moleteada 5
estranguladory
silenciador
GRU GYs, G4, G3/8, GY2, G4 | 0 ... 8000 Tornillo de cabeza 8
ranurada

1) Caudal normal
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Valvulas estranguladoras de escape GRE

Hoja de datos

Funcion

ot

Datos técnicos generales
Funcion de valvula

Caudal
0 ...3600 |/min

Temperatura
-10...+70°C

Presion
0..10 bar

Funcion de estranguladory silenciador

FESTO

Conexién neumatica 1

GY80 NPTY8-27

| GY4 0 NPTY4-18

| 63/80 NPT%5-18

[ GY20NPTY2-14

Elemento de ajuste

Tornillo de cabeza ranurada

Tipo de fijacion

Atornillable

Posicion de montaje Indistinta
Par de apriete nominal [Nm/ft-lbf] |12+£20/8,85+20 - - -
Par de apriete admisible [Nm/ft-lbf] |- - 15/11,1 -

Conexién neumatica 1

Condiciones de funcionamiento y del entorno

GY80 NPTY8-27

| GY4 0 NPTY4-18

| G¥8 0 NPT¥5-18

| GY20 NPTYa-14

Presion de funcionamiento

[bar / psi]

0..10/0..145

Fluido de trabajo

Aire comprimido segiin
ISO 8573-1:2010 [7:—:-]

Aire comprimido segiin
ISO 8573-1:2010 [7:—:-]

Aire comprimido segiin
ISO 8573-1:2010 [7:4:4]

Aire comprimido segiin
ISO 8573-1:2010 [7:—:-]

Nota sobre el fluido de trabajo/mando

Es posible el funcionamiento con aire comprimido lubricado (lo cual requiere seguir utilizando aire lubricado)

Temperatura ambiente

[°C/°F]

-10..+70 /14 .. 158

Temperatura del fluido

[°C/°F]

-10..+70 /14 .. 158
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Valvulas estranguladoras de escape GRE

Hoja de datos

Materiales
Vista en seccion

FESTO

Estrangulacion de escape
J—
Tornillo de regulacion Laton
Parte roscada Aleacion de aluminio
- Juntas NBR
- Caracteristicas del material Conformidad con RoHS
Dimensiones Datos CAD disponibles en =» www.festo.com
S aEns
=
L s
D
D1
Tipo Conexion D1 L L1 =
D %)
[mm /in] [mm /in] [mm /in]

Rosca G
GRE-1/8 GYs 15/0,59 27,1/1,07 51/0,2 14
GRE-1/4 GVa 18,2 /0,72 32,1/1,26 6,1/0,24 17
GRE-3/8 G348 25/0,98 41,1/1,62 7,1/0,28 22
GRE-1/2 GY2 27 /1,06 44,6 1,76 8,6/0,34 24
Rosca NPT
GRE-1/8-NPT NPTY&-27 15,3/0,6 34 /1,34 10,7 /0,42 9/16
GRE-1/4-NPT NPTY4-18 18,8 /0,74 42 /1,65 14,7 /0,58 11/16
GRE-3/8-NPT NPT3/-18 25/0,98 50/1,97 14,6 /0,57 718
GRE-1/2-NPT NPTY2-14 27 /1,06 572,24 19,4 /0,76 11/16
Referencias

Conexion Caudal nominal normal gnN Caudal normal gn Peso N° art. Tipo

neumatica 1 con 6 bar - 5 bar con 6 bar - 0 bar

En el sentido de la estrangulacion En el sentido de la estrangulacion
[l/min / cfm] [l/min / cfm] [g/b]

Rosca G

GYs 520/ 18,4 0..520/0..18,4 15/0,03 10351 GRE-1/8

GV 996 [ 35,2 0..996/0.. 35,2 25/0,06 10352 GRE-1/4

G¥s 2000/ 70,6 3..2000/0,1...70,6 50/0,11 35310 GRE-3/8

GY2 3600/ 127,1 0..3600/0..127,1 75/0,17 10353 GRE-1/2

Rosca NPT

NPTY&-27 520/ 18,4 0..520/0..18,4 15/0,03 10057 GRE-1/8-NPT

NPTY4-18 996 [ 35,2 0..996/0.. 35,2 25/0,06 10058 GRE-1/4-NPT

NPT3/-18 2000/ 70,6 3..2000/0,1..70,6 50/0,11 35311 GRE-3/8-NPT

NPTY2-14 3600/ 127,1 0..3600/0..127,1 75/0,17 10059 GRE-1/2-NPT
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