Hoja de caracteristicas del K10F003MCH

producto
Caracteristicas

conmutador amperimetro de levas - 3L - N - 90° -

10 A-para@ 16 0 22 mm

Principal

Gama de producto

Harmony K

Tipo de producto o componente

Nombre de componente

Conmutador de leva completo
K10

[Ith] Corriente térmica convencional

10A

Montaje de producto

Modo de fijacién

Montaje en la parte frontal
Orificio de 16 6 22 mm @

Tipo cabezal de interruptor de levas

Con placa frontal 30 x 30 mm

Tipo de operador

Negro mango

Candado de maneta giratoria

Sin

Presentacion de leyenda

Con metalico leyend, 0 - 1 - 2 - 3 negro marcac

Funcion de encendido de leva

Conmutador amperimetro

Return

Tipo de medicién

Sin

Para 3 circuitos

Posiciéon apagado

Con posicion Off

Posiciones de conmutacién

Derecha: 0° - 90° - 180° - 270°

Grado de proteccion IP

IP20 (bloque de contactos)
IP65 (cabezal de funcionamiento) coordinacion IEC 60529

Complementario

Angulo de conmutacién

90 °

[Ui] Tensiéon nominal de aislamiento

Potencia nominal de funcionamiento
en W

440 V grado de contaminacion 3 de acuerdo con IEC 60947-1

750 W AC-23A/220/240 V 1 fase
370 W AC-23A/110/120 V 1 fase
1800 W AC-23A/220/240 V 3 fases

Potencia nominal en hp

1 hp CA en 220/240 V 3 fases
0.33 hp CAen 110/120 V 1 fase
0.75 hp CA en 110/120 V 3 fases
0.75 hp CA en 220/240 V 1 fase

Capacidad de corriente CA

6 AAC-15

10 Aen 400 V AC-1
10 Aen 400 V AC-21A
3Aen240V AC-15

Barras peine

10 A en 24V resistivo carg
0.3 A en 220 V resistivo carg
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0.7 Aen 110 V resistivo carg

Durabilidad eléctrica

100000000 ciclos

Proteccion contra cortocircuito

10 A por cartucho fusible, tipo gG

[Uimp] Resistencia a picos de tensién

Funcionamiento de contacto

4 kV acorde a IEC 60947-1

Ruptura lenta

Consecutivo, seguido, continuo,
adosado

Terminales de abrazadera-torn, 2 x 1.5 mm?

Durabilidad mecanica

1000000 ciclos

Anchura global cad 30 mm
Altura global cad 30 mm
Profundidad global cad 100 mm
Peso del producto 0,055 kg

Entorno

Normas

CENELEC EN 50013
EN/IEC 60947-3
EN/IEC 60947-5-1

Certificaciones de producto CULus
Tratamiento de proteccién TC
Temperatura ambiente de -20...55 °C
funcionamiento

Temperatura ambiente de -40...70 °C

almacenamiento

Clase de poteccion contra descargas
eléctricas

Informacion Logistica

Clase Il acorde a IEC 60536

Pais de Origen Austria
Garantia contractual
Warranty period 18 months




