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Mandril RS Pro 9,5 

Código RS: 215-978             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

   

Los productos con aprobación profesional RS le proporcionan 
piezas de calidad profesional en todas las categorías de 
productos. Nuestra gama de productos ha sido probada por 
ingenieros y proporciona una calidad comparable a las marcas 
líderes sin pagar un precio superior. 

• Borde de corte 
endurecido 

 

• Construcción unida  

 

• Dientes alternos por 
hoja de pulgada  

 

• Adecuado para usar 
con metales 
ferrosos y no 
ferrosos 

 

• Variedad de 
tamaños disponibles 
en esta sierra de 
corona RS Pro 
rango 

 
 

• las sierras de 
diámetro 14mm-
30mm requieren un 
mandril de 6,5 mm 

 

CARACTERÍSTICA
S 
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Presentamos la gama de alta calidad de sierras de corona bimetálicas RS Pro, ideal para cortar 
orificios perfectamente redondos en metales, plásticos y madera hasta una profundidad de 32mm. 
Estas sierras de corona RS Pro ofrecen un borde de corte endurecido soldado a un cuerpo de 
aleación de acero resistente, lo que las convierte en muy durable y resistente, especialmente con la 
construcción unida que reduce la posibilidad de rotura bajo carga. Se pueden conectar fácilmente a 
taladros eléctricos para cortar fácil y rápidamente orificios perfectos y precisos en materiales difíciles 
y están disponibles en una gama de tamaños disponibles para garantizar que se satisfacen todas las 
posibilidades y aplicaciones. 

 

 

 

Tipo Árbol 

Tipo de broca Árbol 

Mandril incluido Sí  

Material Bimetálica     

Bimetal Sí  

Número de piezas 1 

Aplicaciones 

Instalación de tornillería de puerta, creación de orificios 
para tuberías, fontanería o cableado eléctrico y 
cableado, instalación de tuberías de drenaje, instalación 
de luminarias, creación de orificios o orificios de 
ventilación en mampostería 

 

     

 

Diámetro 9.5mm 

Profundidad de corte 152mm 

Diámetro del vástago 9.5mm 

        

Descripción del 

producto ATRIBUTO 1 

Especificaciones mecánicas 

Especificaciones 

generales 
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