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RS 认证产品为您提供所有产品类别的专业品质部件。我们的产品

系列经过工程师测试、提供与杰出品牌相当的质量、而无需支付高

昂的价格。 

 

 

• 立体声插孔插座 

 

• 坚固的尼龙主体 

 

• 常开开关触点 

 

• 镀银触点 

特点 
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由深受 RS Pro 品牌为您提供的此印刷电路板安装 6.35mm 插孔插座具有坚固的尼龙主体。此连接器

设计用于提供耐用性和高质量触点性能、将可靠性与极具竞争力的价格相结合。此大负荷尼龙主体插

座具有塑料螺纹嘴、带螺钉固定螺母、可将连接器牢固固定到面板上。  

 

 

 

类型 立体声 
性别 母 
安装类型 通孔 
触点镀层 银镍 
颜色 黑色 
触点材料 黄铜 
极数 / 路数 3 

应用 

乐器、可在放大器和电吉他、键盘和鼓套件、专业工作

室或舞台环境中找到、或用于家庭使用、插孔连接器是

用于音乐家和工程师、商业公共广播系统和工业系统的

主食连接器。 
  

 

特定电阻 

触点电阻 小于 15 m 至 30mΩ Ω 
 

 

 

 

 

 

商品描述属性 1 

一般规格 

电气规格 
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规格 6.35 毫米 

身体方向 直向 

终止方法 焊接 

外壳材料 尼龙 

安装孔直径 11.2mm 

最大面板厚度 3.1mm 
  

 

   

 

最高工作温度 +70°C 

最低工作温度 -20°C 
 

 

 

 

合规性 / 认证 2011/65/eu and 2015/863,                            
     

 

 

机械规格 

认证 

操作环境规格 
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