Lotkolben Temperaturgeregelte Lotkolben

Beschreibung

Der Weller-Létpencil WSP 80 zeichnet sich durch biitzschnelles
und prazises Erreichen der Lottemperatur aus. Durch seine
schlanke Bauform und dennoch hohe Leistung von 80W ist ein
universeller Einsatz von extrem feinen Létarbeiten bis hin zu sol-
chen mit hohem Wérmebedarf méglich. Der Spitzenwechsel ist
einfach und schnell. Nach Wechsel der Létspitze ist ein unmittel-
bares Weiterarbeiten méglich, da die Betriebstemperatur in kiirze-
ster Zeit erreicht wird.

Technische Daten:
 Temperaturbereich:  50°C-450°C
o Leistung: 80 W

Lieferumfang:

* Lotpencil WSP 80 529 161 99
e WPH 80 51514099

Zubehor:

o Spitzenhiilse (Ersatz) 5 87 447 08
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