Termometro a infrarossi

CARATTERISTICH
E

Mantenimento
automatico

Emissivita regolabile

Allarme acustico e
Visivo

Modalita IR

Puntamento laser
incorporato

Tipo K

Puntamento con il
marcatore laser

Termometro a infrarossi 1327K RS Pro,
temperatura massima +1350 °C, £0,1%,
centigradi

| prodotti firmati RS approvati per impieghi professionali offrono
componenti di qualita professionale in tutte le categorie di prodotti.
La nostra gamma di prodotti & stata testata da ingegneri e offre
una qualita paragonabile a quella dei marchi leader senza pagare
un prezzo eccezionale.
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Termometro a infrarossi

=

DESCRIZIONE del

Il modello 1327K RS Pro & un termometro a infrarossi tascabile facile da usare con impugnatura a
pistola (talvolta chiamati termometri laser o termometri senza contatto). Consente la misurazione
superficiale della temperatura in modalita a infrarossi senza contatto o utilizzando una sonda per
termocoppia tipo K a innesto. Il termometro € dotato di un laser integrato per facilitare il puntamento
del sensore a infrarossi ed effettuare le misurazioni senza contatto su oggetti che potrebbero essere
inaccessibili o pericolosi da toccare (come macchinari rotanti o barre di distribuzione sotto alta

tensione).

Specifiche generali

Numero di modello
Intervallo di temperatura

Massima precisione

Tipo di visualizzazione
Rapporto distanza dal punto
Risposta spettrale

Emissivita

Risoluzione dello schermo
Scala di temperatura
Indicazione di batteria scarica
Indicazione di fuori gamma
Spegnimento automatico
Memoria interna

Applicazioni

Disponibilita calibrazione

Specifiche elettriche

RS-1327K

-150 °C a 1350 °C (-238 °F al 1999 °F)

+ 0,1 °C 0 = 0,1% della lettura

10,2% 1 °C (2 °F) @ DA -150 °C A 0 °C (DA -238 °F
A 32 °F)

10,1% £1°C (2°F) @ 0°C - 200°C (32°F - 200°F)
LCD retroilluminato

12:1

da 6 a 14um

da0,17a1l

0,1°C

Gradi centigradi / Fahrenheit

Si

Si

Si

99 set

Preparazione degli alimenti / ispezioni di sicurezza e
antincendio / stampaggio in plastica

Si

Batteria inclusa
Tipo di batteria
Durata della batteria

Si
9V
100 ore
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Termometro a infrarossi

Specifiche meccaniche

Dimensioni
Lunghezza
Larghezza
Altezza
Peso

Specifiche ambientali

46mm x 118mm x 172mm
46mm

118mm

172mm

220g

Temperatura di esercizio
Temperatura di conservazione
Umidita di esercizio

Altitudine di funzionamento

Omologazioni

Da 0 °Cab50 °C.
Da-10°C a 60 °C.
Inferiore a 80% UR
2000 metri

Conformita/certificazioni
Dichiarazioni

EN61340
Certificato di conformita RoHS
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