
Série CJ2

Série CJ1

Vérin cylindrique

Série CJ2
ø6, ø10, ø16

Durée de vie augmentée 
de 1,5 fois (comparaison 
SMC)
Gràce à l’amélioration de la précision de 
montage et aux joints, une durée de vie 
exceptionnelle peut être garantie (1,5 fois 
par rapport à la série CJ1).

Légèreté et compacité:
La largeur du fond a été réduite
d’environ 10% par rapport à la série CJ1. 
La réduction de la masse de 30% 
permet de diminuer l’espace de montage.

Résistance à l’usure améliorée:
La résistance à l’usure des parties filetées du
fond et des articulations a été améliorée 
permettant ainsi d’augmenter la durée de service 
du vérin.

Flexion de tige réduite:
Le jeu entre la tige et son guide est réduit afin d’améliorer la précision.

Montage aisé:
Accès facile des clés de serrage 
sur les fonds permettant une 
installation aisée.

Travail à grande cadence:
Choix de l’amortissement en fonction de la 
vitesse du vérin. Travail à grande cadence 
possible.
 Elastique ······ 50 à 750mm/s
   (standard)
 Pneumatique ······ 50 à 1000mm/s
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Versions
Série

Standard: CJ2

Tige antirotation: 
CJ2K

Régleur de débit 
intégré: 
CJ2Z

Frottement réduit:
CJ2Q

Montage direct: 
CJ2R

Tige antirotation/
montage direct:
CJ2RK

Type

Double
effet

Simple
effet

Simple
effet

Simple
effet

Double
effet

Double
effet

Double
effet

Double
effet

Simple
effet

Double
effet

Tige Standard
Versions standard

Simple tige

Tige traversante

Simple tige, 
tige rentrée/

sortie

Simple tige, 
tige rentrée/sortie

Simple tige

Simple tige

Tige traversante

Simple tige

Simple tige

Simple tige, 
tige rentrée/sortie

Simple tige, 
tige rentrée/sortie

Simple tige

Détection 
magnétique

Amortissement
pneumatique "Salle blanche" Sans cuivre

Alésage
(mm)

6

10

16

10

16

Page

1-22

1-33

1-40

1-50

1-55

1-62

1-67

1-72

1-76

1-81

1-85

1-89

Détecteur compatible Montage par collier Montage sur rail

D-C7/C8, D-C73C/C80C

D-H7, D-H7C
D-H7W, D-H7BAL, D-H7F

D-A7/A8, D-A7H/A80H,
D-A73C/A80C, D-A79W
D-F7/J7, D-F7V, D-J79C
D-F7W/J79W, D-F7WV,
D-F7BAL, D-F7F, D-F7NTL

Contact Reed 

Détecteur statique



Fixation
B
L
F
D

Standard 
Equerre 

Flasque avant
Chape arrière (sauf pour ø6)

Alésage
6

10
16

6 mm
10 mm
16 mm

Courses standard (mm)
ø  6
ø10
ø16

15, 30, 45, 60
15, 30, 45, 60, 75, 100, 125, 150
15, 30, 45, 60, 75, 100, 125, 150, 175, 200

Amortissement
—
A

Elastique
Pneumatique (sauf pour ø6)

CJ2

Avec détection
magnétique

Standard

CDJ2 L 16 60 A R

L 16 60 A R

∗ Reportez-vous en p.1-24 pour la configuration. 

Raccord sur le fond arrière 

—
R

—
En ligne

ø6

Perpendiculaire 
En ligne

ø10/ø16

Avec détection magnétique
(aimant intégré)

Montage sur rail

Montage par collier

Détecteurs compatibles

Type

C
o

n
ta

ct
 R

ee
d

 
D

ét
ec

te
u

r 
st

at
iq

u
e

Fonction spéciale

Indication diagnostique
(2 couleurs) 

Type de
raccor-
dement

 

Fils
noyés

Connecteur 

Le
d

Oui

Non

Oui

Oui

Non

Fils noyés 

Fils
noyés

Connecteur 

Indication diagnostique
(2 couleurs) 

Signal calibré
Sortie diagnostique

maintenue (2 couleurs)

Sortie diagnostique
maintenue (2 couleurs)

Résistance à l'eau
(2 couleurs)

Fils
noyés

Oui

4 fils
(NPN)

Câblage
(sortie)

3 fils
(NPN)

2 fils

3 fils (NPN)

3 fils (PNP)

2 fils

3 fils (NPN)

3 fils (PNP)

2 fils

3 fils (NPN)

Alimentation électrique

CC

24V

24V

5V

12V

5V, 12V

12V

5V, 12V

5V, 12V

12V

5V, 12V

12V

5V, 12V

CA

200V

100V

 100V

 

 24V

Modèle détecteur∗∗

Collier
(ø6, ø10, ø16)

C76

C73
C80

C73C
C80C

H7A1
H7A2
H7B
H7C

H7NW
H7PW
H7BW

F7LF

Rail (ø10, ø16)

Perp.

A72
A73
A80

A73C
A80C
A79W
F7NV
F7PV
F7BV
J79C

F7NWV

F9BWV

A76H

A72H
A73H
A80H

 

F79
F7P
J79 

F79W
F7PW
J79W

Câble∗

0.5
(—)

3
(L)

5
(Z)

-
(N)

Application

CI

CI

CI

CI

CI

CI

Relais
API

Relais
API

H7LF

En-ligne

F7BAH7BA

.∗ Longueur de câble 0,5 m·······   Ex.) C73C 5 m············Z Ex.) C73CZ
3 m···········L C73CL Sans········N C73CN

∗ Les détecteurs marqués d'un "    " sont fabriqués sur demmande. 
∗∗  Le modèle “D-A79W” n'est pas disponible pour le vérin de ø10. 

Références du vérin avec aimant intégré

Ajoutez le symbole "-A" (montage sur rail)

ou "-B" (montage par collier) à la référence

du vérin. 

CDJ2B10-45-A

CDJ2B16-60-B
Ex.

Montage sur rail

Montage par collier

F7NT
F79FH7NF

∗ Reportez-vous au tableau ci-dessous
pour les détecteurs compatibles.

-
S
n

Nombre de détecteurs
2 pcs.
1 pcs.

''n'' pcs.

Modèle de détecteur

C73

Sans détecteur
(piston magnétique)
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Vérin standard double effet, simple tige

Série CJ2  
ø6, ø10, ø16

Pour passer commande
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Vérin standard double effet simple tige Série CJ2
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∗ Les montages par chape arrière et chape de tige comprennent axe et circlips.

Accessoires de montage/Reportez-vous en p.1-32 pour les caractéristiques.

Montage

S
ta

nd
ar

d
E

n 
op

tio
n

Ecrou de montage

Ecrou de tige

Axe pour articulation

Tenon de tige

Chape de tige∗

Fixation en T 



































Standard Equerre Flasque 
avant

Chape
arrière ∗

Références des fixations de montage
Fixations

de montage

Equerre
Flasque
Fixation en T∗

Alésage (mm)

6
CJ-L006B
CJ-F006B

10
CJ-L010B
CJ-F010B
CJ-T010B

16
CJ-L016B
CJ-F016B
CJ-T016B

∗ La fixation en T s'utilise avec le montage par chape (D)

Utilisées pour les modèles
D-C7, C8 et D-H7 

Références des fixations de montage du détecteur (par collier)
Alésage

(mm)

6
10
16

Références des fixations

BJ2-006

BJ2-010

BJ2-016

Remarque

Orifice sur le fond arrière

Orifice dans l'axe ou latéral disponible.

(ø6 pour le modèle en ligne uniquement)

(g)

A
cc

es
so

ire
s

M
as

se
 d

es
fix

at
io

ns

Equerre

Flasque avant

Chape arrière ∗∗(avec axes)

6

15

2

8

5

—

—

—

—

10

24

4

8

5

4

16

24

32

16

55

6.5

20

15

10

22

19.5

50

Alésage (mm)

Masse du vérin∗

Masse

Supplément par 15mm de course

Tenon de tige

Chape de tige

Fixation en T 

Note) Kit de vis de montage en acier inox "BBA4" inclus. (Le collier de montage 
du détecteur n'est pas inclus. Veuillez commander le collier séparément).
Les vis "BBA4" sont utilisées pour le modèle D-C7/C8/H7.
Le détecteur "D-H7BAL" est monté d'origine sur le vérin.
Lorsque vous commandez uniquement un détecteur, les vis "BBA4" sont 
incluses.

∗ Masse de l'écrou de tige et de l'écrou de montage 
incluses.

 ∗∗ Le montage par chape n'inclut pas d'écrou de 
montage.

Exemple de calcul: CJ2L10-45 
• Masse de base: 24 (ø10)
• Masse additionnelle: 4/15mm
• Course du vérin: 45mm
• Masse des fixations: 8 (équerre)
• 24+4/15 X 45+8=44g

En ligne Perpendiculaire

[Kit de vis de montage en acier inox]

Série CJ2
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Amorti pneum. 

Montage Alésage Course Orifice sur 
le fond arrière CJ2 A

Caractéristiques
Type

Lubrification

Alésage

Pression d'utilisation maxi

Pression d'utilisation mini

Vitesse de déplacement

Double effet/simple tige

Non requise

ø10, ø16

0,7 MPa

0,1 MPa

50 à 1000 mm/s

Standard, équerre, flasque
avant, chape 

Mécanisme de l'amortissement
Alésage

(mm)

10

16

Longueur
effective (mm)

9,4

9,4

Energie cinétique
admissible (J)

0,07 J

0,18 J

Les deux fonds sont munis d'un mécanisme qui permet
d'amortir les impacts engendrés lors du travail à grande vitesse. 

Montage

Amortissement pneumatique

Série salle blanche Sans cuivre

Construction Construction

Vérin standard double effet, simple tige Série CJ2

10-CJ2

Série salle blanche

20-CJ2

Sans cuivre 

Montage Alésage Course Orifice sur le
fond arrière Montage Alésage Course Orifice sur le

fond arrière 

Le fond avant est pourvu d'un double joint. Ce modèle
est muni d'un orifice collecteur afin d'évacuer directement
l'air de la salle blanche. 

Ce vérin ne contient pas de composants en cuivre ou fluorés  
permettant ainsi d'éliminer les ions de cuivre ou halogènes dans les 
processus de fabrication de tubes à rayons cathodiques. 

Double effet/simple tige

ø6, ø10, ø16

0,7 MPa

0,14 MPa

0,06 MPa

Elastique (standard)

Idem modèle standard

Montage possible 

Caractéristiques

ø6

ø10, ø16

ø6

ø10, ø16

Type

Alésage

Température d'utilisation maxi

Température 
d'utilisation mini

Montage

Double effet/simple tige

ø6, ø10, ø16

10,7 MPa

0,12 MPa

0,06 MPa

Elastique (standard)

Idem modèle standard

Montage possible 

Standard, équerre, flasque avant, 

 chape (sauf pour ø6)

Amortissement

Course standard

Détecteur

Caractéristiques
Type

Alésage

Température d'utilisation maxi

Température 
d'utilisation mini

Montage

Amortissement

Course standard

Détecteur

Standard, équerre, 
flasque avant 

∗ Les montages par chape arrière et chape de tige comprennent axe et circlips.

Accessoires de montage/Reportez-vous en p.1-32 pour les caractéristiques.

Montage

S
ta

nd
ar

d
E

n 
op

tio
n

Ecrou de montage

Ecrou de tige

Axe pour articulation

Tenon de tige

Chape de tige∗

Fixation en T 



































Standard Equerre Flasque 
avant

Chape
arrière ∗

Références des fixations de montage
Fixations

de montage

Equerre
Flasque
Fixation en T∗

Alésage (mm)

6
CJ-L006B
CJ-F006B

10
CJ-L010B
CJ-F010B
CJ-T010B

16
CJ-L016B
CJ-F016B
CJ-T016B

∗ La fixation en T s'utilise avec le montage par chape (D)

Utilisées pour les modèles
D-C7, C8 et D-H7 

Références des fixations de montage du détecteur (par collier)
Alésage

(mm)

6
10
16

Références des fixations

BJ2-006

BJ2-010

BJ2-016

Remarque

Orifice sur le fond arrière

Orifice dans l'axe ou latéral disponible.

(ø6 pour le modèle en ligne uniquement)

(g)

A
cc

es
so

ire
s

M
as

se
 d

es
fix

at
io

ns

Equerre

Flasque avant

Chape arrière ∗∗(avec axes)

6

15

2

8

5

—

—

—

—

10

24

4

8

5

4

16

24

32

16

55

6.5

20

15

10

22

19.5

50

Alésage (mm)

Masse du vérin∗

Masse

Supplément par 15mm de course

Tenon de tige

Chape de tige

Fixation en T 

Note) Kit de vis de montage en acier inox "BBA4" inclus. (Le collier de montage 
du détecteur n'est pas inclus. Veuillez commander le collier séparément).
Les vis "BBA4" sont utilisées pour le modèle D-C7/C8/H7.
Le détecteur "D-H7BAL" est monté d'origine sur le vérin.
Lorsque vous commandez uniquement un détecteur, les vis "BBA4" sont 
incluses.

∗ Masse de l'écrou de tige et de l'écrou de montage 
incluses.

 ∗∗ Le montage par chape n'inclut pas d'écrou de 
montage.

Exemple de calcul: CJ2L10-45 
• Masse de base: 24 (ø10)
• Masse additionnelle: 4/15mm
• Course du vérin: 45mm
• Masse des fixations: 8 (équerre)
• 24+4/15 X 45+8=44g

En ligne Perpendiculaire

[Kit de vis de montage en acier inox]
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Remarques

Anodisé incolore

Anodisé incolore

Nickelé

Nickelé

Anodisé incolore

Nº

q

w

e

r

t

y

u

i

o

!0

!1

!2

!3

Dénomination

Fond avant

Fond arrière 

Tube 

Tige 

Piston 

Ecrou de montage 

Ecrou de tige 

Rondelle

Joint de retenue

Joint de piston 

Joint de tige 

Joint de tube

Joint de piston 

Matière

Alliage d'aluminium

Alliage d'aluminium

Acier inox

Acier inox

Laiton

Laiton

Acier roulé 

Uréthane 

Alliage d'aluminium

NBR

NBR

NBR

NBR

∗ Pour ø6 uniquement.

RemarquesNº

!4

!5

!6

!7

!8

!9

Amortissement pneumatique
Dénomination

Vis de réglage 

Bille d'acier 

Bague d'amortissement 

Joint clapet

O-ring 

Joint de bague d'amortissement 

Matière

Acier inox

Acier de guidage 

Laiton

NBR

NBR

NBR

∗

CJ26-R

CJ210, CJ216

Construction (démontage impossible)

Amortissement pneumatique

Construction du piston avec 
détection magnétique

Construction du piston avec 
détection magnétique

Série CJ2
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CJ2B6

CJ2B10, 16

Pneumatique: CJ2B AAlésage Course Orifice sur le fond arrière

2,4
3,2
4

NTJ-006A
NTJ-010A
NTJ-015A

6
10
16

B

5,5
7
8

C

6,4
8,1
9,2

d

M3
M4
M5

H

Z

77

74

75

A

15

15

15

B

12

12

18

C

14

14

20

D

3

4

5

F

8

8

8

GA

14,5

8

8

GB

—

5

5

H

28

28

28

MM

M3 

M4 

M5 

NA

16

12,5

12,5

NB

7

9,5

9,5

NDh8 NN

M6

M8 X 1,0

M10 X 1,0

S

49

46

47

T

3

—

—

6

8

10

(mm)

B

15

18

C

17

20

GA

7,5

7,5

GB

6,5

6,5

NA

21

21

NB

20

20

WA

14,5

14,5

WB

13,5

13,5

WW

4,5

5,5

S

65

66

Z

93

94

(mm)Pneumatique/(autres dimensions: idem tableau ci-dessus)

Alésage

6
10
16

Alésage

10
16

∗ Reportez-vous en p.1-32 pour les caractéristiques de l'écrou de montage.

Matière: acier

Réf, Alésage

CJ2B Alésage Course Orifice sur le fond arrière

Standard (B)

Vérin standard double effet, simple tige Série CJ2

Remarques

Anodisé incolore

Anodisé incolore

Nickelé

Nickelé

Anodisé incolore

Nº

q

w

e

r

t

y

u

i

o

!0

!1

!2

!3

Dénomination

Fond avant

Fond arrière 

Tube 

Tige 

Piston 

Ecrou de montage 

Ecrou de tige 

Rondelle

Joint de retenue

Joint de piston 

Joint de tige 

Joint de tube

Joint de piston 

Matière

Alliage d'aluminium

Alliage d'aluminium

Acier inox

Acier inox

Laiton

Laiton

Acier roulé 

Uréthane 

Alliage d'aluminium

NBR

NBR

NBR

NBR

∗ Pour ø6 uniquement.

RemarquesNº

!4

!5

!6

!7

!8

!9

Amortissement pneumatique
Dénomination

Vis de réglage 

Bille d'acier 

Bague d'amortissement 

Joint clapet

O-ring 

Joint de bague d'amortissement 

Matière

Acier inox

Acier de guidage 

Laiton

NBR

NBR

NBR

∗
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CJ2L Alésage Course Orifice sur le fond arrière

Pneumatique: CJ2L AAlésage Course Orifice sur le fond arrière

2,4
3,2
4

Matière: acier

NTJ-006A
NTJ-010A
NTJ-015A

Réf, Alésage

6
10
16

B

5,5
7
8

C

6,4
8,1
9,2

d

M3 
M4 
M5 

H

Alésage

6
10
16

A

15

15

15

B

12

12

18

C

14

14

20

D

3

4

5

F

8

8

8

GA

14,5

8

8

GB

—

5

5

H

28

28

28

LB

15

15

23

LC

4,5

4,5

5,5

LH

9

9

14

LT

1,6

1,6

2,3

LX

24

24

33

LY

16,5

16,5

25

LZ

32

32

42

NA

16

12,5

12,5

NB

7

9,5

9,5

NN

M6 

M8 X 1,0

M10 X 1,0

S

49

46

47

T

3

—

—

X

5

5

6

Y

7

7

9

Z

77

74

75

∗ Reportez-vous en p.1-32 pour les caractéristiques de l'écrou de montage.

Pneumatique/(autres dimensions: idem tableau ci-dessus) (mm)

Alésage

10
16

B

15

18

C

17

20

GA

7,5

7,5

GB

6,5

6,5

LB

16,5

23

NA

21

21

NB

20

20

WA

14,5

14,5

WB

13,5

13,5

WW

4,5

5,5

S

65

66

Z

93

94

(mm)

MM

M3

M4

M5

CJ2L6

CJ2L10, 16

Equerre (L)

Série CJ2



1-29

CJ2F Alésage Course Orifice sur le fond arrière

Alésage CoursePneumatique: CJ2F A Orifice sur le fond arrière

NTJ-006A
NTJ-010A
NTJ-015A

6
10
16

B

5,5

7

8

C

6,4

8,1

9,2

d

M3 

M4 

M5

H

2,4

3,2

4
∗ Reportez-vous en p.1-32 pour les caractéristiques de l'écrou de montage (mm)

Pneumatique/(autres dimensions: idem tableau ci-dessus) (mm)

Alésage

6
10
16

A

15

15

15

B

12

12

18

C

14

14

20

D

3

4

5

F

8

8

8

FB

13

13

19

FC

4,5

4,5

5,5

FT

1,6

1,6

2,3

FX

24

24

33

FY

14

14

20

FZ

32

32

42

GA

14,5

8

8

Alésage

10
16

B

15

18

C

17

20

FB

14,5

19

GA

7,5

7,5

GB

6,5

6,5

NA

21

21

NB

20

20

WA

14,5

14,5

WB

13,5

13,5

WW

4,5

5,5

S

65

66

Z

93

94

GB

—

5

5

H

28

28

28

MM

M3 

M4 

M5 

NN

M6 

M8 X 1,0

M10 X 1,0

NA

16

12,5

12,5

NB

7

9,5

9,5

S

49

46

47

T

3

—

—

Z

77

74

75

Matière: acier

Réf, Alésage

CJ2F6

CJ2F10, 16

Flasque avant (F)

Vérin standard double effet, simple tige Série CJ2

2,4
3,2
4

Matière: acier

NTJ-006A
NTJ-010A
NTJ-015A

Réf, Alésage

6
10
16

B

5,5
7
8

C

6,4
8,1
9,2

d

M3 
M4 
M5 

H

Alésage

6
10
16

A

15

15

15

B

12

12

18

C

14

14

20

D

3

4

5

F

8

8

8

GA

14,5

8

8

GB

—

5

5

H

28

28

28

LB

15

15

23

LC

4,5

4,5

5,5

LH

9

9

14

LT

1,6

1,6

2,3

LX

24

24

33

LY

16,5

16,5

25

LZ

32

32

42

NA

16

12,5

12,5

NB

7

9,5

9,5

NN

M6 

M8 X 1,0

M10 X 1,0

S

49

46

47

T

3

—

—

X

5

5

6

Y

7

7

9

Z

77

74

75

∗ Reportez-vous en p.1-32 pour les caractéristiques de l'écrou de montage.

Pneumatique/(autres dimensions: idem tableau ci-dessus) (mm)

Alésage

10
16

B

15

18

C

17

20

GA

7,5

7,5

GB

6,5

6,5

LB

16,5

23

NA

21

21

NB

20

20

WA

14,5

14,5

WB

13,5

13,5

WW

4,5

5,5

S

65

66

Z

93

94

(mm)

MM

M3

M4

M5
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∗ Axes et bagues incluses.

Alésage CourseCJ2D

Alésage CoursePneumatique: CJ2D A

Réf.

NTJ-010A
NTJ-015A

Alésage

10
16

B

7

8

C

8.1

9.2

d

M4 

M5 

H

3.2

4

Matière: acier

Alésage

10
16

A

15

15

Alésage

10
16

TC

4.5

5.5

TH

29

35

TV

40

48

TW

22

28

TX

32

38

TY

12

16

Alésage

10
16

B

15

18

C

17

20

CZ

15

18

GA

7.5

7.5

GB

19.5

24.5

NA

21

21

NB

33

38

S

65

66

WA

14.5

14.5

WB

26.5

31.5

WW

4.5

5.5

Z

101

104

ZZ

112

118

B

12

18

C

14

20

CD (cd)

3.3

5

CX

3.2

6.5

CZ

12

18

D

4

5

GA

8

8

GB

18

23

H

28

28

MM

M4

 M5 

NA

12.5

12.5

NB

22.5

27.5

R

5

8

S

46

47

U

8

10

Z

82

85

ZZ

93

99

∗ Axes et circlips inlcus. 

(mm)

Dimensions pour la fixation en T

Pneumatique/(autres dimensions: idem tableau ci-dessus)

(mm)

(mm)

Chape arrière (D)

Série CJ2
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Position de montage du détecteur

Hauteur de montage du détecteur

Modèle
détecteur 

Alésage

Modèle
détecteur 

Alésage

6

10
16

6
10
16

Hs
15
17

20,5

Hs
17,5
19,5
23

Hs
18
20

23,5

Hs
—

16,5
19,5

Hs
—

17,5
20,5

Hs
—

23,5
26,5

Hs
—
20
23

Hs
—
23
26

Hs
—
19
22

A
2

(8,5)

2,5
3

B
2

(0,5)

2,5
3

A
1

(7,5)

1,5
2

B
1

(0)

1,5
2

A

—

0
0,5

B

—

0
0,5

A

—

3
3,5

B

—

3
3,5

A

—

3,5
4

B

—

3,5
4

A

—

7,5
8

B

—

7,5
8

A

—

0,5
1

B

—

0,5
1

D-C7
D-C8
D-C73C
D-C80C

D-H7
D-H7C

D-H7W
D-H7BAL
D-H7F

D-A7/A8

D-A7H/A80H
D-A73C/A80C 
D-F7/J7 
D-F7V
D-J79C

D-F7BAL
D-F7W
D-F7F
D-J79W
D-F7WV

D-A79W

∗ (  ) dans le tableau: modèle à tige traversante, série CJ2W.

D-C7/C8
D-H7/H7W
D-H7F
D-H7BAL

D-C73C
D-C80C D-H7C

D-A7
D-A8

D-A7H/A80H
D-F7/J7
D-F7W/J79W
D-F7BAL/F7F

D-A73C
D-A80C

D-F7V
D-F7WV

D-J79C D-A79W

Position de montage du détecteur

Vérin standard double effet, simple tige Série CJ2
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CJ-T010B

CJ-T016B

10

16

TC

4,5

5,5

TH

29

35

TK

18

20

TN

3,1

6,4

TT

2

2.3

TU

9

14

TV

40

48

TW

22

28

TX

32

38

TY

12

16

TZ

8

10

TDH10

3,3

5   

Plat

CJ-CF006

CJ-CF010

CJ-CF016

Arrondi

CJ-CR006

CJ-CR010

CJ-CR016

6

10

16

A

6

8

10

D

8

10

12

L

11

13

15

R

8

10

12

N

5

6

7

W

6

8

10

MM

M3

M4

M5

Matière: acier

Réf. Alésage

Réf.
Alésage

Réf.

Réf,

Y-J010B

Y-J016B

10

16

B

SNJ-006B

SNJ-010B

SNJ-016B

SNKJ-016B∗

6

10

16

16

8

11

14

17

C

9,2

12,7

16,2

19,6

d

M6 

M8 X 1,0

M10 X 1,0

M12 X 1,0

H

4

4

4

4
∗ Pour le modèle antirotation de ø16. 

(Utilisez la réf. SNJ-016B pour le modèle antirotation de ø10)         

Matière: acier Matière: laiton

Alésage
Réf. Alésage Réf. Alésage

A1

8

11

Y-J010B

Y-J016B

NDd9 NDH10

L

16,2

16,6

NX

3,2

6,5

R1

8

12

U1

10

10

L1

21

21

MM

M4 

M5 

3,3

5   

–0,030
–0,060

–0,030
–0,060

3,3

5   

+0,048 
  0

+0,048 
  0

B

NTJ-006A

NTJ-010A

NTJ-015A

6

10

16

5,5

7

8

C

6,4

8,1

9,2

d

M3

M4 

M5 

H

2,4

3,2

4

Matière: acier

Réf. A1 L1 MM NXNDH10

I-J010B

I-J016B

10

16

8

8

21

25

3,1

6,4

R1

8

12

U1

9

14

M4

M5 

3,3

5   

Ø

IY-J010

IY-J015

10

16

Dd9

CD-J010

CD-Z015

CD-JA010∗

10

16

10

d

3

4,8

3

L

15,2

22,7

18,2

l

12,2

18,3

15,2

m

1,2

1,5

1,2

t

0,3

0,7

0,3

C 3,2

C 5

C 3,2

Bague
Bague

3,3

5   

3,3

∗ Le montage par chape de ø10 inclut l'amortissement 
   pneumatique et le régulateur de vitesse intégré.

Matière: acier 

Matière: acier inox

Matière: acier inox

Dd9 d

3

4,8

L

16,2

16,6

l

12,2

12,2

m

1,7

1,5

t

0,3

0,7

C 3,2

C 5

3,3

5   

Réf. Ø
Réf. Ø

Accessoires

Tenon de tige Axe pour articulation Axe pour chape

Chape de tige Ecrou de montage Ecrou de tige

Fixation en T Embout de tige

axes et circlips sont inclus

Série CJ2

(mm)
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CDJ2W L A16 45Avec détection
magnétique

Standard CJ2W L A16 45

A détection magnétique

Alésage

Fixation

Courses standard

Amortissement

(aimant intégré)

B
L
F

6
10
16

Standard
Equerre

Flasque avant

6 mm
10 mm
16 mm ø6, ø10, ø16 15, 30, 45, 60

—
A

Elastique
Pneumatique (sauf pour ø6)

Détecteurs compatibles

Type

C
o

n
ta

ct
 R

ee
d

 
D

ét
ec

te
u

r 
st

at
iq

u
e 

Fonction spéciale

Indication diagnostique
(2 couleurs) 

Type de 
raccor-
dement 

Fils
noyés

Connecteur 

Le
d

Oui

Non

Oui

Oui

Non

Fils noyés

Fils 
noyés

Connecteur 

Indication diagnostique
(2 couleurs) 

Signal calibré
Avec sortie diagnostique

(2 color)

Sortie diagnostique
maintenue (2 couleurs)

Résistence à l'eau
(2 couleurs)

Fils
 noyés

Oui

4 fils
(NPN)

Câblage
(sortie)

3 fils
(NPN)

2 fils

3 fils (NPN)

3 fils (PNP)

2 fils

3 fils (NPN)

3 fils (PNP)

2 fils

3 fils (NPN)

Alimentation électrique 

CC

24V

24V

5V

12V

5V, 12V

12V

5V, 12V

5V, 12V

12V

5V, 12V

12V

5V, 12V

CA

200V

100V

 100V

 

 24V

Modèle détecteur∗∗

Collier
(ø6, ø10, ø16)

C76

C73
C80

C73C
C80C

H7A1
H7A2
H7B
H7C

H7NW
H7PW
H7BW

F7LF

Rail (ø10, ø16)

Perp.

A72
A73
A80

A73C
A80C
A79W
F7NV
F7PV
F7BV
J79C

F7NWV

F7BWV

A76H

A72H
A73H
A80H

 

F79
F7P
J79 

F79W
F7PW
J79W

Longeur de câble∗

0,5
(—)

3
(L)

5
(Z)

-
(N)

Application

CI

CI

CI

CI

CI

CI

Relais
API

Relais
API

H7LF

En ligne

F7BAH7BA

∗ Longueur de câble 0,5 m········— Ex.) C73C 5 m············Z Ex.) C73CZ
3 m···········L C73CL Sans········N C73CN

∗ Les détecteurs marqués d'un "    " sont fabriqués sur demmande. 
∗∗ Le modèle “D-A79W” n'est pas disponible pour le vérin pneumatique de ø10.
∗∗  Les modèles “D-H7W”, “D-H7BA” et “D-H7F” ne sont pas disponibles pour le ø6. 

Références du vérin avec aimant intégré

Ajoutez le symbole "-A" (montage sur rail)

ou "-B" (montage par collier) à la référence

du vérin avec détection magnétique. 

CDJ2WB16-60-A

CDJ2WB10-45-B
Ex.

Montage sur rail

Montage par collier

F7NT
F79FH7NF

∗ Reportez-vous au tableau ci-dessous
pour les détecteurs compatibles.

-
S
n

Nombre de détecteurs
2 pcs.
1 pcs.

''n'' pcs.

Modèle avec détection

C73

Sans détecteur
(piston magnétique)

Vérin standard double effet, tige traversante

Série CJ2W  
ø6, ø10, ø16

Pour passer commande

CJ-T010B

CJ-T016B

10

16

TC

4,5

5,5

TH

29

35

TK

18

20

TN

3,1

6,4

TT

2

2.3

TU

9

14

TV

40

48

TW

22

28

TX

32

38

TY

12

16

TZ

8

10

TDH10

3,3

5   

Plat

CJ-CF006

CJ-CF010

CJ-CF016

Arrondi

CJ-CR006

CJ-CR010

CJ-CR016

6

10

16

A

6

8

10

D

8

10

12

L

11

13

15

R

8

10

12

N

5

6

7

W

6

8

10

MM

M3

M4

M5

Matière: acier

Réf. Alésage

Réf.
Alésage
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Série CJ2W



1-35

Montage Standard









Equerre









Flasque









Accessoires de montage/Reportez-vous en p.1-32 pour les caractéristiques.

Standard

En option

Ecrou de montage

Ecrou de tige

Tenon de tige

Chape de tige∗

∗ Les montages par chape arrière et chape de tige incluent axes et circlips.

Alésage (mm) 6
27

3

16

5

10
35

6

16

5

16
70

9

40

15

Masse

Masse du vérin∗

Supplément par 15mm de course

Masse des fixations
de montage

Equerre

Flasque

(g)

Note) Kit de vis de montage en acier inox "BBA4" inclus. (Le collier de montage du 
détecteur n'est pas inclus. Commander le collier séparément).  Les vis 
"BBA4" sont utilisées pour les modèles D-C7/C8/H7.
Le détecteur "D-H7BAL" est vissé d'origine sur le vérin.
Lorsque vous commandez uniquement un détecteur, les vis "BBA4" sont 
incluses.

∗ Masse de l'écrou de tige et de l'écrou de montage             
incluses.
 Exemple de calcul:

CJ2WL10-45
Masse de base: 35 (ø10)
Masse additionnelle: 6 /15 mm
Course du vérin: 45 mm
Masse des fixations: 16 (équerre)

35+6/15 X 45+16=69 g
Voir p.1-24 pour la masse des accessoires.

Références des fixations de montage

Références des fixations de montage du détecteur (par collier)

Fixations de
montage

Equerre

Flasque

Alésage
(mm)

Références des fixations Remarque

Utilisées pour les modèles 
D-C7, C8 et D-H7 

6
10
16

BJ2-006

BJ2-010

BJ2-016

Alésage (mm)

10
CJ-L010B

CJ-F010B

16
CJ-L016B

CJ-F016B

6
CJ-L006B

CJ-F006B

CJ2W Montage Alésage Course A

Amortissement pneumatique

Montage Alésage Course20

Sans cuivre

-CJ2W

Caractéristiques

Mécanisme d'amortissement

Type

Lubrification

Alésage (mm)

Pression d'utilisation maxi

Pression d'utilisation mini

Vitesse de déplacement

Montage

Double effet/tige traversante

Non requise

ø10, ø16

0,7 MPa

0,1 MPa

50 à 1000 mm/s

Standard, équerre, flasque

Alésage
mm

Longueur
effective (mm)

Energie cinétique admissible (J)

10
16

9,4

9,4

0,07 J

0,18 J

Type

Alésage (mm)

Pression d'utilisation maxi

Pression d'utilisation mini

Amortissement

Course standard (mm)

Détecteur magnétique

Montage

ø6

ø10, ø16

Double effet/tige traversante

ø6, ø10, ø16

0,7 MPa

0,15 MPa

0,1 MPa

Elastique

15, 30, 45, 60 mm

Montage possible

Standard, équerre, flasque

Caractéristiques

Les deux fonds sont munis d'un mécanisme qui permet
d'amortir les impacts engendrés lors du travail à grande vitesse. 

Ce vérin ne contient pas de composants en cuivre ou 
fluorés permettant ainsi d'éliminer les ions de cuivre ou 
halogènes dans les processus de fabrication de tubes
à rayons cathodiques. 

Amortissement pneumatique Sans cuivre

Vérin standard double effet, tige traversante Série CJ2W
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Montage Alésage Course10

Série salle blanche

-CJ2W

Le fond est pourvue d'un double joint. Ce modèle
est muni d'un orifice collecteur afin d'évacuer directement
l'air de la salle blanche. 

Type

Alésage

Pression d'utilisation maxi

Pression d'utilisation mini

Amortissement

Course standard

Détecteur magnétique

Caractéristiques
Double effet/tige traversante

ø10, ø16

0,7 MPa

0,1 MPa

Elastique

idem modèle standard (voir p.1-23)

Montage possible

Standard, équerre,
flasque avant

Montage

Amortissement pneumatique
Nº

q

w

e

r

t

y

u

i

o

!0

!1

Dénomination Matière

Alliage d'aluminium

Acier inox

Acier inox

Laiton

Laiton

Acier roulé

Uréthane

NBR

NBR

NBR

NBR

Remarques

Anodisé incolore

Nickelé

Nickelé

Fond avant

Tube

Tige 

Piston

Ecrou de montage

Ecrou de tige

Rondelle

Joint de piston

Joint de tige

Joint de tube

Joint de piston

Nº

!2

!3

!4

!5

!6

!7

Dénomination Matière

Acier inox

Acier de guidage

Laiton

NBR

NBR

NBR

Remarques

Vis de réglage

Bille d'acier

Bague d'amortissement

Joint clapet

Joint de bague d'amorti

O-ring

Série salle blanche

Construction

Construction (démontage impossible)

Série CJ2W
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Alésage CourseCJ2WB

Alésage CoursePneumatique: CJ2WB A

Réf,

NTJ-006A
NTJ-010A
NTJ-015A

Ø

6
10
16

B

5,5

7

8

C

6,4

8,1

9,2

d

M3 

M4 

M5

H

2,4

3,2

4

Matière: acier

∗ Reportez-vous en p.1-32 pour les caractéristiques de l'écrou de montage. 

Alésage A B C D F GA H

Alésage

10
16

B

15

18

C

17

20

GA

7,5

7,5

NA

21

21

WA

14,5

14,5

WW

4,5

5,5

S

66

67

Z

122

123

MM NA ND h8 NN S∗ T Z∗

6 15 12 14 3 8 14,5 28 M3 16 6 M6 
61

(66)
3

117
(122)

(mm)

10
16

15

15

12

18

14

20

4

5

8

8

8

8

28

28

M4 

M5 

12,5

12,5

8 M8 X 1,0

M10 X 1,0

49

50

—

—

105

10610 

∗ (  ) dimensions S ou Z: avec détecteurPneumatique/(autres dimensions: idem tableau ci-dessus)

Standard (B)

Vérin standard double effet, tige traversante Série CJ2W

Montage Alésage Course10

Série salle blanche

-CJ2W

Le fond est pourvue d'un double joint. Ce modèle
est muni d'un orifice collecteur afin d'évacuer directement
l'air de la salle blanche. 

Type

Alésage

Pression d'utilisation maxi

Pression d'utilisation mini

Amortissement

Course standard

Détecteur magnétique

Caractéristiques
Double effet/tige traversante

ø10, ø16

0,7 MPa

0,1 MPa

Elastique

idem modèle standard (voir p.1-23)

Montage possible

Standard, équerre,
flasque avant

Montage

Amortissement pneumatique
Nº

q

w

e

r

t

y

u

i

o

!0

!1

Dénomination Matière

Alliage d'aluminium

Acier inox

Acier inox

Laiton

Laiton

Acier roulé

Uréthane

NBR

NBR

NBR

NBR

Remarques

Anodisé incolore

Nickelé

Nickelé

Fond avant

Tube

Tige 

Piston

Ecrou de montage

Ecrou de tige

Rondelle

Joint de piston

Joint de tige

Joint de tube

Joint de piston

Nº

!2

!3

!4

!5

!6

!7

Dénomination Matière

Acier inox

Acier de guidage

Laiton

NBR

NBR

NBR

Remarques

Vis de réglage

Bille d'acier

Bague d'amortissement

Joint clapet

Joint de bague d'amorti

O-ring
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Série CJ2W

Alésage CourseCJ2WL

Alésage CoursePneumatique: CJ2WL A

NTJ-006A
NTJ-010A
NTJ-015A

6
10
16

B

5,5

7

8

C

6,4

8,1

9,2

d

M3 

M4 

M5

H

2,4

3,2

4

A

B

15

18

GA

7,5

7,5

LB

16,5

23

NA

21

21

WA

14,5

14,5

WW

4,5 

5,5

S

66

67

Z

122 

123

MM NA NN S∗ T Z∗

6 15 M3 16 M6 
61

(66)
3 117

(122)

(mm)

10
16

15

15

D

3

4

5

F

8

8

8

GA

14,5

8

8

H

28

28

28

LB

15

15

23

LC

4,5

4,5

5,5

LH

9

9

14

LT

1,6

1,6

2,3

LX

24

24

33

LY

16,5

16,5

25

LZ

32

32

42
M4 

M5 

12,5

12,5
M8 X 1,0

M10 X 1,0

49

50

—

—

X

5

5

6

Y

7

7

9
105

106

Réf, Alésage

Matière: acier

∗ Reportez-vous en p.1-32 pour les caractéristiques de l'écrou de montage.

Alésage

Alésage

10
16

∗ (  ) dimensions S ou Z: avec détecteur magnétique

Pneumatique                                   (autres dimensions: idem tableau ci-dessus)

Equerre (L)
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CJ2WF Alésage Course

Pneumatique: CJ2WF AAlésage Course

NTJ-006A
NTJ-010A
NTJ-015A

6
10
16

B

5,5

7

8

C

6,4

8,1

9,2

d

M3 

M4 

M5

H

2,4

3,2

4

A

B

15

18

FB

14,5

19

GA

7,5

7,5

NA

21

21

WA

14,5

14,5

WW

4,5

5,5

S

66

67

Z

122

123

MM NA NN S∗ T Z∗

6 15 M3 16 M6 
61

(66)
3 117

(122)

(mm)

10
16

15

15

D

3

4

5

F

8

8

8

FB

13

13

19

FC

4,5

4,5

5,5

FT

1,6

1,6

2,3

FX

24

24

33

FY

14

14

20

FZ

32

32

42

GA

14,5

8

8

H

28

28

28

M4

M5 

12,5

12,5
M8 X 1,0

M10 X 1,0

49

50

—

—
105

106

Réf, Alésage

Matière: acier

∗ Reportez-vous en p.1-32 pour les caractéristiques de l'écrou de montage. 

Alésage

Alésage

10
16

∗ (  ) dimensions S ou Z: avec détecteur magnétique

Pneumatique 
 

                                   (autres dimensions: idem tableau ci-dessus)

Flasque (F)

Vérin standard double effet, tige traversante Série CJ2W
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CDJ2 L S16 45Avec détection
magnétique

Standard CJ2 L S16 45

Avec détection magnétique

R

R

Alésage

Fixation

Courses standard

Effet

Aimant intégré

B
L
F
D

6
10
16

S
T

Standard
Equerre

Flasque avant
Chape (sauf pour ø6)

6 mm
10 mm
16 mm ø6

ø10
ø16

15, 30, 45, 60
15, 30, 45, 60
15, 30, 45, 60, 75, 100, 125, 150

Simple effet/tige rentrée

Simple effet/tige sortie

Tige rentrée

Tige sortie

Alésage

Symbole

—
R

—
En ligne

Perpendiculaire
En ligne

ø6 ø10, ø16

∗ Voir p.1-24 pour la configuration.  
∗ Pas disponible pour le modèle

 simple effet/ressort de détente (T).

Raccord sur le fond arrière

Détecteurs compatibles

Type

C
o

n
ta

ct
 R

ee
d

 
D

ét
ec

te
u

r 
st

at
iq

u
e

Fonction spéciale

Indication diagnostique
(2 couleurs) 

Type de
raccor-
dement 

Fils 
noyés

Connecteur 

Le
d

Oui

Non

Oui

Oui

Non

Fils noyés

Fils 
noyés

Connecteur 

Indication diagnostique
(2 couleurs) 

Signal calibré
Avec sortie diagnostique

(2 couleurs)
Sortie diagnostique

maintenue (2 couleurs)

Résistance à l'eau
(2 couleurs)

Fils 
noyés

Oui

4 fils
(NPN)

Câblage
(sortie)

3 fils
(NPN)

2 fils

3 fils (NPN)

3 fils (PNP)

2 fils

3 fils (NPN)

3 fils (PNP)

2 fils

3 fils (NPN)

Alimentation électrique 

CC

24V

24V

5V

12V

5V, 12V

12V

5V, 12V

5V, 12V

12V

5V, 12V

12V

5V, 12V

CA

200V

100V

 100V

 

 24V

Modèle détecteur

Collier
(ø6, ø10, ø16)

C76

C73
C80

C73C
C80C

H7A1
H7A2
H7B
H7C

H7NW
H7PW
H7BW

F7LF

Rail (ø10, ø16)

Perp.

A72
A73
A80

A73C
A80C
A79W
F7NV
F7PV
F7BV
J79C

F7NWV

F7BWV

A76H

A72H
A73H
A80H

 

F79
F7P
J79 

F79W
F7PW
J79W

Longueur de câble∗

0,5
(—)

3
(L)

5
(Z)

—
(N)

Application

CI

CI

CI

CI

CI

CI

Relais
API

Relais
API

H7LF

En ligne

F7BAH7BA

  ∗ Longueur de câble 0,5 m········– Ex.) C73C 5 m············Z Ex.) C73CZ
3 m···········L C73CL Sans········N C73CN

∗ Les détecteurs marqués d'un "    " sont fabriqués sur commande. 

Références du vérin avec aimant intégré

Ajoutez le symbole "-A" (montage sur rail)

ou "-B" (montage par collier) à la référence

du vérin avec détection magnétique. 

CDJ2B16-60S-A

CDJ2B10-45S-B
Ex.

Montage sur rail

Montage par collier

F7NT
F79FH7NF

∗ Reportez-vous au tableau ci-dessous
pour les détecteurs compatibles.

-
S
n

Nombre de détecteurs
2 pcs.
1 pcs.

''n'' pcs.

Modèle de détecteur

C73

Sans détecteur
(piston magnétique)

Vérin standard simple effet, tige rentrée/
sortie
Série  CJ2  
ø6, ø10, ø16

Pour passer commande
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Vérin standard simple effet,tige rentrée/sortie Série CJ2

Rappel ressort/tige sortie

Rappel ressort/tige rentrée

CDJ2 L S16 45Avec détection
magnétique

Standard CJ2 L S16 45

Avec détection magnétique

R

R

Alésage

Fixation

Courses standard

Effet

Aimant intégré

B
L
F
D

6
10
16

S
T

Standard
Equerre

Flasque avant
Chape (sauf pour ø6)

6 mm
10 mm
16 mm ø6

ø10
ø16

15, 30, 45, 60
15, 30, 45, 60
15, 30, 45, 60, 75, 100, 125, 150

Simple effet/tige rentrée

Simple effet/tige sortie

Tige rentrée

Tige sortie

Alésage

Symbole

—
R

—
En ligne

Perpendiculaire
En ligne

ø6 ø10, ø16

∗ Voir p.1-24 pour la configuration.  
∗ Pas disponible pour le modèle

 simple effet/ressort de détente (T).

Raccord sur le fond arrière

Détecteurs compatibles

Type

C
o

n
ta

ct
 R

ee
d

 
D

ét
ec

te
u

r 
st

at
iq

u
e

Fonction spéciale

Indication diagnostique
(2 couleurs) 

Type de
raccor-
dement 

Fils 
noyés

Connecteur 

Le
d

Oui

Non

Oui

Oui

Non

Fils noyés

Fils 
noyés

Connecteur 

Indication diagnostique
(2 couleurs) 

Signal calibré
Avec sortie diagnostique

(2 couleurs)
Sortie diagnostique

maintenue (2 couleurs)

Résistance à l'eau
(2 couleurs)

Fils 
noyés

Oui

4 fils
(NPN)

Câblage
(sortie)

3 fils
(NPN)

2 fils

3 fils (NPN)

3 fils (PNP)

2 fils

3 fils (NPN)

3 fils (PNP)

2 fils

3 fils (NPN)

Alimentation électrique 

CC

24V

24V

5V

12V

5V, 12V

12V

5V, 12V

5V, 12V

12V

5V, 12V

12V

5V, 12V

CA

200V

100V

 100V

 

 24V

Modèle détecteur

Collier
(ø6, ø10, ø16)

C76

C73
C80

C73C
C80C

H7A1
H7A2
H7B
H7C

H7NW
H7PW
H7BW

F7LF

Rail (ø10, ø16)

Perp.

A72
A73
A80

A73C
A80C
A79W
F7NV
F7PV
F7BV
J79C

F7NWV

F7BWV

A76H

A72H
A73H
A80H

 

F79
F7P
J79 

F79W
F7PW
J79W

Longueur de câble∗

0,5
(—)

3
(L)

5
(Z)

—
(N)

Application

CI

CI

CI

CI

CI

CI

Relais
API

Relais
API

H7LF

En ligne

F7BAH7BA

  ∗ Longueur de câble 0,5 m········– Ex.) C73C 5 m············Z Ex.) C73CZ
3 m···········L C73CL Sans········N C73CN

∗ Les détecteurs marqués d'un "    " sont fabriqués sur commande. 

Références du vérin avec aimant intégré

Ajoutez le symbole "-A" (montage sur rail)

ou "-B" (montage par collier) à la référence

du vérin avec détection magnétique. 

CDJ2B16-60S-A

CDJ2B10-45S-B
Ex.

Montage sur rail

Montage par collier

F7NT
F79FH7NF

∗ Reportez-vous au tableau ci-dessous
pour les détecteurs compatibles.

-
S
n

Nombre de détecteurs
2 pcs.
1 pcs.

''n'' pcs.

Modèle de détecteur

C73

Sans détecteur
(piston magnétique)
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Masse/tige rentrée

Références des fixations de montage

Références des fixations de montage du détecteur (par collier)

Accessoires de montage/Voir p.1-32 pour les caractéristiques.

Caractéristiques

(g)

Alésage (mm)

Masse 
du vérin∗

Masse 
des fixations
de montage

15 mm

30 mm

45 mm

60 mm

75 mm

100 mm

125 mm

150 mm

Equerre

Flasque avant

Chape ∗∗ (avec axe)

6

11

16

18

23

8

5

10

28

35

44

53

8

5

4

16

63

80

102

124

145

188

224

250

20

15

10

Masse/tige sortie (g)

Alésage (mm)

Masse 
du vérin∗

Masse 
des fixations
de montage

15 mm

30 mm

45 mm

60 mm

75 mm

100 mm

125 mm

150 mm

Equerre

Flasque avant

Chape∗∗ (avec axe)

6

17

21

23

27

 

 

 

 

8

5

10

28

34

43

51

 

 

 

 

8

5

4

16

64

80

100

121

140

178

212

236

20

15

10

∗ Masse de l'écrou de montage et de l'écrou de tige incluses.
∗∗ Exemple de calcul) CJ2L10-45S 

Masse de base:······························ 44 (ø10-45 mm)
Masse des fixations:··········· 8 (équerre)

44+8=52 g

∗ Masses de l'écrou de montage et de l'écrou de tige incluses.
∗∗ Le montage par chape n'inclut pas d'écrou de montage donc, 

la masse de l'écrou de montage a été déduite.  
Exemple de calcul) CJ2L10-45T 

Masse de base: ······························ 43 (ø10-45 mm)
Masse des fixations: ··········· 8 (équerre)

43+8=52 g

Fixations de
montage 6

CJ-L006B

CJ-F006B

—

10
CJ-L010B

CJ-F010B

CJ-T010B

Alésage (mm)

16
CJ-L016B

CJ-F016B

CJ-T016B
∗ La fixation en T est utilisée avec le montage par chape (D).

Alésage
(mm)

6
10
16

Réferences des fixations

BJ2-006

BJ2-010

BJ2-016

Remarque

Utilisées pour les modèles
 D-C7, C8 et

D-H7

Montage Standard Equerre
Flasque
avant

Chape∗

S
ta

nd
ar

d
E

n 
op

tio
n

Ecrou de montage

Ecrou de tige

Axe pour articulation

Tenon de tige

Chape de tige∗

Fixation en T

∗ Les montage par chape arrière et de tige incluent axes et circlips.
Reportez-vous en p.1-24 pour la masse des accessoires.

Sans cuivre

Sans cuivre

Montage Alésage Course Effet Orifice sur 
le fond arrière20-CJ2

Ce vérin ne contient pas de composants en cuivre ou fluorés 
permettant ainsi d'éliminer les ions de cuivre ou halogènes dans les 
processus de fabrication de tubes à rayons cathodiques. 

Type

Alésage (mm)

Pression d'utilisation maxi

Amortissement

Course standard (mm)

Détecteur magnétique

ø 6 

ø 10, ø 16

Montage

Simple effet/tige rentrée Simple effet/tige sortie

ø6, ø10, ø16

0,7 MPa

0,15 MPa

Elastique

Idem modèle standard 

Montage possible

Standard, équerre, flasque avant, 
chape (sauf pour ø6)

0,25 MPa0,2 MPa

Equerre

Flasque

Fixation en T∗

Note) Kit de vis de montage en acier inox “BBA4” inclus.
(Le collier de montage du détecteur n'est pas inclus. Commandez
le collier séparément). Les vis “BBA4” sont utilisées pour les 
modèles D-C7/C8/H7.
Le détecteur “D-H7BAL” est vissé d'origine sur le vérin. 
Lorsque vous commandez uniquement un détecteur, les vis“BBA4”
sont incluses.

Pression 
d'utilisation mini

—

—

—

—

—

—

—

Série CJ2
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Vérin standard simple effet,tige rentrée/sortie Série CJ2

Construction (démontage impossible). 
Simple effet/tige rentrée

Simple effet/tige sortie

CJ26 Piston/fond arrière

Nº

q

w

e

r

t

y

u

i

Dénomination Matière

Alliage d'aluminium

Alliage d'aluminium

Acier inox

Acier inox

Laiton 

Laiton 

Corde à piano

Laiton 

Remarques

Anodisation incolore

Anodisation incolore

Fond avant

Fond arrière 

Tube 

Tige 

Piston A

Piston B

Ressort de rappel

Guide du ressort

Nº

o

!0

!1

!2

!3

!4

!5

!6

Dénomination Matière

Alliage d'aluminium 

Uréthane

Laiton

Acier 

NBR

NBR

NBR

NBR

Remarques

Anodisation incolore (ø6 tige sortie)

Nickelé 

Nickelé

Rondelle de retenue

Rondelle

Ecrou de montage

Ecrou de tige 

Joint de piston

Joint de tige

Joint de tube

Joint de piston

CJ26 Piston/fond arrière

Masse/tige rentrée

Références des fixations de montage

Références des fixations de montage du détecteur (par collier)

Accessoires de montage/Voir p.1-32 pour les caractéristiques.

Caractéristiques

(g)

Alésage (mm)

Masse 
du vérin∗

Masse 
des fixations
de montage

15 mm

30 mm

45 mm

60 mm

75 mm

100 mm

125 mm

150 mm

Equerre

Flasque avant

Chape ∗∗ (avec axe)

6

11

16

18

23

8

5

10

28

35

44

53

8

5

4

16

63

80

102

124

145

188

224

250

20

15

10

Masse/tige sortie (g)

Alésage (mm)

Masse 
du vérin∗

Masse 
des fixations
de montage

15 mm

30 mm

45 mm

60 mm

75 mm

100 mm

125 mm

150 mm

Equerre

Flasque avant

Chape∗∗ (avec axe)

6

17

21

23

27

 

 

 

 

8

5

10

28

34

43

51

 

 

 

 

8

5

4

16

64

80

100

121

140

178

212

236

20

15

10

∗ Masse de l'écrou de montage et de l'écrou de tige incluses.
∗∗ Exemple de calcul) CJ2L10-45S 

Masse de base:······························ 44 (ø10-45 mm)
Masse des fixations:··········· 8 (équerre)

44+8=52 g

∗ Masses de l'écrou de montage et de l'écrou de tige incluses.
∗∗ Le montage par chape n'inclut pas d'écrou de montage donc, 

la masse de l'écrou de montage a été déduite.  
Exemple de calcul) CJ2L10-45T 

Masse de base: ······························ 43 (ø10-45 mm)
Masse des fixations: ··········· 8 (équerre)

43+8=52 g

Fixations de
montage 6

CJ-L006B

CJ-F006B

—

10
CJ-L010B

CJ-F010B

CJ-T010B

Alésage (mm)

16
CJ-L016B

CJ-F016B

CJ-T016B
∗ La fixation en T est utilisée avec le montage par chape (D).

Alésage
(mm)

6
10
16

Réferences des fixations

BJ2-006

BJ2-010

BJ2-016

Remarque

Utilisées pour les modèles
 D-C7, C8 et

D-H7

Montage Standard Equerre
Flasque
avant

Chape∗

S
ta

nd
ar

d
E

n 
op

tio
n

Ecrou de montage

Ecrou de tige

Axe pour articulation

Tenon de tige

Chape de tige∗

Fixation en T

∗ Les montage par chape arrière et de tige incluent axes et circlips.
Reportez-vous en p.1-24 pour la masse des accessoires.

Sans cuivre

Sans cuivre

Montage Alésage Course Effet Orifice sur 
le fond arrière20-CJ2

Ce vérin ne contient pas de composants en cuivre ou fluorés 
permettant ainsi d'éliminer les ions de cuivre ou halogènes dans les 
processus de fabrication de tubes à rayons cathodiques. 

Type

Alésage (mm)

Pression d'utilisation maxi

Amortissement

Course standard (mm)

Détecteur magnétique

ø 6 

ø 10, ø 16

Montage

Simple effet/tige rentrée Simple effet/tige sortie

ø6, ø10, ø16

0,7 MPa

0,15 MPa

Elastique

Idem modèle standard 

Montage possible

Standard, équerre, flasque avant, 
chape (sauf pour ø6)

0,25 MPa0,2 MPa

Equerre

Flasque

Fixation en T∗

Note) Kit de vis de montage en acier inox “BBA4” inclus.
(Le collier de montage du détecteur n'est pas inclus. Commandez
le collier séparément). Les vis “BBA4” sont utilisées pour les 
modèles D-C7/C8/H7.
Le détecteur “D-H7BAL” est vissé d'origine sur le vérin. 
Lorsque vous commandez uniquement un détecteur, les vis“BBA4”
sont incluses.

Pression 
d'utilisation mini

—

—

—

—

—

—

—



1-44

Série CJ2

Alésage

6

10
16

15

15
15

A

8

12
18

9

14
20

3

4
5

8

8
8

—

5
5

28

28
28

 M3 

M4
M5

3

5,5
5,5

7

9,5
9,5

6

8
10

M6

M8 X 1,0
M10 X 1,0

B C D F GB H MM NA NB ND h8 NN

34,5
(39,5)
45,5
45,5

5 à
15mm

16 à
30mm

31 à
45mm

46 à
60mm

61 à
75mm

S∗

76 à
100mm

101 à
125mm

126 à
150mm

5 à
15mm

16 à
30mm

31 à
45mm

46 à
60mm

61 à
75mm

Z∗

76 à
100mm

101 à
125mm

126 à
150mm

43,5
(48,5)
53
54

47,5
(52,5)
65
66

61,5
(66,5)
77
78

—

—
84

—

—
108

—

—
126

—

—
138

62,5
(67,5)
73,5
73,5

71,5
(76,5)
81
82

75,5
(80,5)
93
94

89,5
(94,5)
105
106

—

—
112

—

—
136

—

—
154

—

—
166

(mm)

  0
–0,018

  0
–0,022
  0
–0,022

∗ Reportez-vous en p,1,3-12 pour les caractéristiques de l'écrou de montage.    

∗ (  ) Dimensions S ou Z: avec détecteur magnétique

CJ2L SAlésage CourseCJ2L Orifice sur le fond arrière

Alésage

6

10
16

15

15
15

A

8

12
18

9

14
20

3

4
5

8

8
8

—

5
5

28

28
28

13

15
23

4.5

4.5
5.5

9

9
14

1.6

1.6
2.3

24

24
33

16.5

16.5
25

32

32
42

 M3

M4
M5

3

5.5
5.5

7

9.5
9.5

M6 

M8 X 1.0
M10 X 1.0

5

5
6

7

7
9

B C D F GB H LB LC LH LT LX LY LZ MM NA NB NN X Y

34.5
(39.5)
45.5
45.5

5 à
15mm

16 à
30mm

31 à
45mm

46 à
60mm

61 à
75mm

S∗

76 à
100mm

101 à
125mm

126 à
150mm

5 à
15mm

16 à
30mm

31 à
45mm

46 à
60mm

61 à
75mm

Z∗

76 à
100mm

101 à
125mm

126 à
150mm

43.5
(48.5)
53
54

47.5
(52.5)
65
66

61.5
(66.5)
77
78

—

—
84

—

—
108

—

—
126

—

—
138

62.5
(67.5)
73.5
73.5

71.5
(76.5)
81
82

75.5
(80.5)
93
94

89.5
(94.5)
105
106

—

—
112

—

—
136

—

—
154

—

—
166

(mm)∗ Reportez-vous en p.1-32 pour les caractéristiques de l'écrou de montage.

∗ (  ) Dimensions S ou Z: avec détecteur magnétique

Réf.

NTJ-006A
NTJ-010A
NTJ-015A

Ø

6
10
16

B

5.5

7

8

C

6.4

8.1

9.2

d

M3 

M4 

M5

H

2.4

3.2

4

Matière: acier

Simple effet/tige rentrée: standard (B)

Simple effet/tige rentrée: équerre (L)

Alésage CourseCJ2F S Orifice sur le fond arrière
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Alésage CourseCJ2F S Orifice sur le fond arrière

Alésage

6

10
16

15

15
15

A

8

12
18

B

9

14
20

C

3

4
5

D

8

8
8

F

11

13
19

FB

24

24
33

FX

14

14
20

FY

32

32
42

FZ

—

5
5

GB

28

28
28

H

M3 

M4 
M5 

MM

3

5,5
5,5

NA

7

9,5
9,5

NB

M6 

M8 X 1,0
M10 X 1,0

NN

4,5

4,5
5,5

FC

1,6

1,6
2,3

FT

34,5
(39,5)
45,5
45,5

5 à
15mm

16 à
30mm

31 à
45mm

46 à
60mm

61 à
75mm

S∗

76 à
100mm

101 à
125mm

126 à
150mm

5 à
15mm

16 à
30mm

31 à
45mm

46 à
60mm

61 à
75mm

Z∗

76 à
100mm

101 à
125mm

126 à
150mm

43,5
(48,5)
53
54

47,5
(52,5)
65
66

61,5
(66,5)
77
78

—

—
84

—

—
108

—

—
126

—

—
138

62,5
(67,5)
73,5
73,5

71,5
(76,5)
81
82

75,5
(80,5)
93
94

89,5
(94,5)
105
106

—

—
112

—

—
136

—

—
154

—

—
166

(mm)

∗ Reportez-vous en p.1-32 pour les caractéristiques sur l'écrou de montage. 

∗ (  ) Dimensions S ou Z: avec détecteur magnétique

Alésage CourseCJ2D S

Alésage

10
16

Alésage

10
16

Alésage

10
16

TC

4,5
5,5

TH

29
35

TV

40
48

TW

22
28

TX

32
38

TU

12
16

15
15

A

12
18

B

14
20

C

3,3
5

CD
(cd)

3,2
6,5

CX

12
18

CZ

4
5

D

18
23

GB

20
20

H

M4 
M5

MM

5,5
5,5

NA

22,5
27,5

NB

5
8

R

8
10

U

45,5
45,5

5 à
15mm

16 à
30mm

31 à
45mm

46 à
60mm

61 à
75mm

S
76 à

100mm
101 à

125mm
126 à

150mm
5 à

15mm
16 à

30mm
31 à

45mm
46 à

60mm
61 à

75mm

Z
76 à

100mm
101 à

125mm
126 à

150mm
53
54

65
66

77
78

—
84

—
108

—
126

—
138

73,5
75,5

81
84

93
96

105
108

—
114

—
138

—
156

—
168

(mm)

∗ Axes et circlips inclus.

Réf,

NTJ-006A

NTJ-010A

NTJ-015A

Ø

6
10
16

B

5,5

7

8

C

6,4

8,1

9,2

d

M3 

M4

M5 

H

2,4

3,2

4

Matière: acier

ZZ
5 à 15mm
84,5
89,5

16 à 30mm
92
98

31 à 45mm
104
110

46 a`60mm
116
122

61 à 75mm
—

128

76 à 100mm
—

152

101 à 125mm
—

170

126 à 150mm
—

182

Dimensions des fixations en T

Vérin standard simple effet, tige rentrée/sortie Série CJ2

Simple effet/tige rentrée, flasque avant (F)

Simple effet/tige rentrée, chape arrière (D)

Alésage

6

10
16

15

15
15

A

8

12
18

9

14
20

3

4
5

8

8
8

—

5
5

28

28
28

13

15
23

4.5

4.5
5.5

9

9
14

1.6

1.6
2.3

24

24
33

16.5

16.5
25

32

32
42

 M3

M4
M5

3

5.5
5.5

7

9.5
9.5

M6 

M8 X 1.0
M10 X 1.0

5

5
6

7

7
9

B C D F GB H LB LC LH LT LX LY LZ MM NA NB NN X Y

34.5
(39.5)
45.5
45.5

5 à
15mm

16 à
30mm

31 à
45mm

46 à
60mm

61 à
75mm

S∗

76 à
100mm

101 à
125mm

126 à
150mm

5 à
15mm

16 à
30mm

31 à
45mm

46 à
60mm

61 à
75mm

Z∗

76 à
100mm

101 à
125mm

126 à
150mm

43.5
(48.5)
53
54

47.5
(52.5)
65
66

61.5
(66.5)
77
78

—

—
84

—

—
108

—

—
126

—

—
138

62.5
(67.5)
73.5
73.5

71.5
(76.5)
81
82

75.5
(80.5)
93
94

89.5
(94.5)
105
106

—

—
112

—

—
136

—

—
154

—

—
166

(mm)∗ Reportez-vous en p.1-32 pour les caractéristiques de l'écrou de montage.

∗ (  ) Dimensions S ou Z: avec détecteur magnétique

Réf.

NTJ-006A
NTJ-010A
NTJ-015A

Ø

6
10
16

B

5.5

7

8

C

6.4

8.1

9.2

d

M3 

M4 

M5

H

2.4

3.2

4

Matière: acier
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Série CJ2

∗ (  ) Dimensions S ou Z: avec détection magnétique

∗ Reportez-vous en p.1-32 pour les caractéristiques de l'écrou de montage. (mm)

Alésage

6

10
16

A

15

15
15

12

12
18

B C

14

14
20

D

3

4
5

F

8

8
8

GA

14,5

8
8

H

28

28
28

MM

M3 

M4 
M5

NN

M6 

M8 X 1,0
M10 X 1,0

NA

16

12,5
12,5

NB

3

5,5
5,5

ND h8 T

3

—
—

S∗
5 à

15mm
46,5
(51,5)
48,5
48,5

6

8
10   0 

–0,022

  0 
–0,018

  0 
–0,022

16 à
30mm
55,5
(60,5)
56
57

31 à
45mm
59,5
(64,5)
68
69

46 à
60mm
73,5
(78,5)

80
81

61 à
75mm

—

—
87

76 à
100mm

—

—
111

101 à
125mm

—

—
129

126 à
150mm

5 à
15mm

16 à
30mm

31 à
45mm

46 à
60mm

61 à
75mm

76 à
100mm

101 à
125mm

126 à
150mm

—

—
141

—

—
115

—

—
139

—

—
157

—

—
169

Z∗

74,5
(79,5)
76,5
76,5

83,5
(88,5)
84
85

87,5
(92,5)
96
97

101,5 
(106,5)
108
109

TCJ2L Alésage Course

∗ Reportez-vous en p.1-32 pour les caractéristiques de l'écrou de montage. (mm)

Alésage

6

10
16

A

15

15
15

B

12

12
18

C

14

14
20

D

3

4
5

F

8

8
8

GA

14,5

8
8

H

28

28
28

LB

15

15
23

LC

4,5

4,5
5,5

LH

9

9
14

LT

1,6

1,6
2,3

LX

24

24
33

LY

16,5

16,5
25

LZ

32

32
42

MM

M3

M4 
M5 

NA

16

12,5
12,5

NB

3

5,5
5,5

NN

M6 

M8 X 1,0
M10 X 1,0

T

3

—
—

X

5

5
6

Y

7

7
9

S∗ Z∗
5 à

15mm
16 à

30mm
31 à

45mm
46 à

60mm
61 à

75mm
76 à

100mm
101 à

125mm
126 à

150mm
5 à

15mm
16 à

30mm
31 à

45mm
46 à

60mm
61 à

75mm
76 à

100mm
101 à

125mm
126 à

150mm
46,5
(51,5)

48,5
48,5

55,5
(60,5)

56
57

59,5
(64,5)

68
69

73,5
(78,5)

80
81

—

—
87

—

—
111

—

—
129

—

—
141

—

—
115

—

—
139

—

—
157

—

—
169

76,5
76,5

84
85

96
97

108
109

74,5
(79,5)

83,5
(88,5)

87,5
(92,5)

101,5
(106,5)

Réf,

NTJ-006A
NTJ-010A
NTJ-015A

Alésage

6
10
16

B

5,5

7

8

C

6,4

8,1

9,2

d

M3 

M4 

M5 

H

2,4

3,2

4

Matière: acier

∗ (  )Dimensions S ou Z: avec détecteur magnétique.

CJ2B6

CJ2B10, 16

CJ2L6

CJ2L10, 16

Simple effet/tige sortie: standard (B)

Simple effet/tige sortie: équerre (L)

TCJ2B Alésage Course
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TCJ2F Alésage Course

Vérin standard simple effet, tige rentrée/sortie Série CJ2

∗ (  ) Dimensions S ou Z: avec détecteur magnétique.

∗ Reportez-vous en p.1-32 pour les caractéristiques de l'écrou de montage.
(mm)

Alésage

6

10
16

15

15
15

A B

12

12
18

C

14

14
20

D

3

4
5

F

8

8
8

FB

13

13
19

FC

4,5

4,5
5,5

FT

1,6

1,6
2,3

FX

24

24
33

FY

14

14
20

FZ

32

32
42

GA

14,5

8
8

28

28
28

H MM

M3

M4 
M5

NA

16

12,5
12,5

NB

3

5,5
5,5

NN

M6 

M8 X 1,0
M10 X 1,0

T

3

—
—

S∗

5 à
15mm
46,5
(51,5)

48,5
48,5

16 à
30mm
55,5
(60,5)

56
57

31 à
45mm
59,5
(64,5)

68
69

46 à
60mm
73,5
(78,5)

80
81

61 à
75mm

—

—
87

76 à
100mm

—

—
111

101 à
125mm

—

—
129

126 à
150mm

5 à
15mm

16 à
30mm

31 à
45mm

46 à
60mm

61 à
75mm

76 à
100mm

101 à
125mm

126 à
150mm

—

—
141

74,5
(79,5)

76,5
76,5

83,5
(88,5)

84
85

87,5
(92,5)

96
97

101,5
(106,5)

108
109

—

—
115

—

—
139

—

—
157

—

—
169

Z∗

Réf,

NTJ-006A
NTJ-010A
NTJ-015A

Ø

6
10
16

B

5,5

7

8

C

6,4

8,1

9,2

d

M3 

M4 

M5 

H

2,4

3,2

4

Matière: acier

126 à
150mm
—

179

(mm)

Alésage

10
16

A

15
15

B

12
18

C

14
20

CD
(cd)

3,3
5

CX

3,2
6,5

CZ

12
18

D

4
5

GA

8
8

H

28
28

MM

M4
M5

NA

12,5
12,5

NB

18,5
23,5

R

5
8

U

8
10

S
5 à

15mm
48,5
48,5

16 à
30mm
56
57

31 à
45mm
68
69

46 à
60mm
80
81

61 à
75mm
—
87

76 à
100mm
—

111

101 à
125mm
—

129

126 à
150mm
—

141

Z
5 à

15mm
84,5
86,5

16 à
30mm
92
95

31 à
45mm
104
107

46 à
60mm
116
119

61 à
75mm
—

125

76 à
100mm
—

149

101 à
125mm
—

167

TY

12
16

Dimensions des fixations en T

Alésage

10
16

TC

4,5
5,5

TH

29
35

TV

40
48

TW

22
28

TX

32
38

126 à 150mm
—

193

Alésage

10
16

ZZ
5 à 15mm

95,5
100,5

16 à 30mm
103
109

31 à 45mm
115
121

46 à 60mm
127
133

61 à 75mm
—

139

76 à 100mm
—

163

101 à 125mm
—

181

(mm)

∗ Axes et circlips inclus.

CJ2F6

CJ2F10, 16

Simple effet/tige sortie, flasque avant (F)

Simple effet/tige sortie, chape de fond (D)

TCJ2D Alésage Course

∗ (  ) Dimensions S ou Z: avec détection magnétique

∗ Reportez-vous en p.1-32 pour les caractéristiques de l'écrou de montage. (mm)

Alésage

6

10
16

A

15

15
15

12

12
18

B C

14

14
20

D

3

4
5

F

8

8
8

GA

14,5

8
8

H

28

28
28

MM

M3 

M4 
M5

NN

M6 

M8 X 1,0
M10 X 1,0

NA

16

12,5
12,5

NB

3

5,5
5,5

ND h8 T

3

—
—

S∗
5 à

15mm
46,5
(51,5)
48,5
48,5

6

8
10   0 

–0,022

  0 
–0,018

  0 
–0,022

16 à
30mm
55,5
(60,5)
56
57

31 à
45mm
59,5
(64,5)
68
69

46 à
60mm
73,5
(78,5)

80
81

61 à
75mm

—

—
87

76 à
100mm

—

—
111

101 à
125mm

—

—
129

126 à
150mm

5 à
15mm

16 à
30mm

31 à
45mm

46 à
60mm

61 à
75mm

76 à
100mm

101 à
125mm

126 à
150mm

—

—
141

—

—
115

—

—
139

—

—
157

—

—
169

Z∗

74,5
(79,5)
76,5
76,5

83,5
(88,5)
84
85

87,5
(92,5)
96
97

101,5 
(106,5)
108
109

∗ Reportez-vous en p.1-32 pour les caractéristiques de l'écrou de montage. (mm)

Alésage

6

10
16

A

15

15
15

B

12

12
18

C

14

14
20

D

3

4
5

F

8

8
8

GA

14,5

8
8

H

28

28
28

LB

15

15
23

LC

4,5

4,5
5,5

LH

9

9
14

LT

1,6

1,6
2,3

LX

24

24
33

LY

16,5

16,5
25

LZ

32

32
42

MM

M3

M4 
M5 

NA

16

12,5
12,5

NB

3

5,5
5,5

NN

M6 

M8 X 1,0
M10 X 1,0

T

3

—
—

X

5

5
6

Y

7

7
9

S∗ Z∗
5 à

15mm
16 à

30mm
31 à

45mm
46 à

60mm
61 à

75mm
76 à

100mm
101 à

125mm
126 à

150mm
5 à

15mm
16 à

30mm
31 à

45mm
46 à

60mm
61 à

75mm
76 à

100mm
101 à

125mm
126 à

150mm
46,5
(51,5)

48,5
48,5

55,5
(60,5)

56
57

59,5
(64,5)

68
69

73,5
(78,5)

80
81

—

—
87

—

—
111

—

—
129

—

—
141

—

—
115

—

—
139

—

—
157

—

—
169

76,5
76,5

84
85

96
97

108
109

74,5
(79,5)

83,5
(88,5)

87,5
(92,5)

101,5
(106,5)

Réf,

NTJ-006A
NTJ-010A
NTJ-015A

Alésage

6
10
16

B

5,5

7

8

C

6,4

8,1

9,2

d

M3 

M4 

M5 

H

2,4

3,2

4

Matière: acier

∗ (  )Dimensions S ou Z: avec détecteur magnétique.
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Série CDJ2

Contact Reed Détecteur statique

6
10
16
6

10
16
6

10
16
10
16

10

16

10
16
10
16
10
16

Position de montage du détecteur/tige sortie

Modèle détecteur

D-C7/C8
D-C73C
D-C80C

D-H7
D-H7C

D-H7W
D-H7F
D-H7BAL

D-A73C/A80C
D-F7/J7
D-A7H/A80H
D-F7V/J79C

D-A7/A8

D-F7WV

D-F7BAL/F7W
D-F7F/J79W

D-A79W

Dimensions A 
10 à 15

8,5
9,0
8,5
7,5
8,0
7,5
6,0
6,5
6,0
9,5
9

10,0

9,5

10,5
10,0
14,0
13,5
7,0
6,5

16 à 30
17,5
16,5
17,0
16,5
15,5
16,0
15,0
14,0
14,5
17,0
17,5

17,5

18,0

18,0
18,5
21,5
22,0
14,5
15,0

31 à 45
21,5
28,5
29,0
20,5
27,5
28,0
19,0
26,0
26,5
29,0
29,5

29,5

30,0

30,0
30,5
33,5
34,0
26,5
27,0

46 à 60
35,5
40,5
41,0
34,5
39,5
40,0
33,0
38,0
38,5
41,0
41,5

41,5

42,0

42,0
42,5
45,5
46,0
38,5
39,0

61 à 75
—
—
47
—
—
46
—
—

44,5
—

47,5

—

48

—
48,5
—
52
—
45

76 à 100
—
—
71
—
—
70
—
—

68,5
—

71,5

—

72

—
72,5
—
76
—
69

101 à 125
—
—
89
—
—
88
—
—

86,5
—

89,5

—

90

—
90,5
—
94
—
87

126 à 150
B

2,0
2,5
3,0
1,0
1,5
2,0
0
0

0,5

3,5

3,5

4,0

4,0
4,5
7,5
8,0
0,5
1,0

—
—

101
—
—

100
—
—

98,5
—

101,5

—

102

—
102,5

—
106
—
99

Alésage
(mm)

Hauteur de montage du détecteur

Modèle détecteur

D-C7/C8
D-H7/H7W
D-H7F/H7BAL

D-C73C
D-C80C

D-H7C

D-A7
D-A8

D-A7H/A80H
D-F7/J7
D-F7W/J79W
D-F7BAL/F7F

D-A73C/A80C

D-F7WV

D-J79C

D-A79W

Alésage
(mm)

6
10
16
6
10
16
6
10
16
10
16

10

16

10
16
10
16
10
16
10
16

≅
HS

15,0
17,0
20,5
17,5
19,5
23,0
18,0
20,0
23,5
16,5
19,5

17,5

20,5

23,5
26,5
20,0
23,0
23,0
26,0
19,0
22,0

D-F7V

(mm)

(mm)

Position de montage du détecteur, vérin simple effet/tige rentrée (S) 
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Vérin standard simple effet, tige rentrée/sortie Série CJ2

6
10
16
6

10
16
6

10
16
10
16

10

16

10
16
10
16
10
16

Position de montage du détecteur/tige sortie

Modèle détecteur

D-C7/C8
D-C73C
D-C80C

D-H7
D-H7C

D-H7W
D-H7F
D-H7BAL

D-A73C/A80C
D-F7/J7
D-A7H/A80H
D-F7V/J79C

D-A7/A8

D-F7WV

D-F7BAL/F7W
D-F7F/J79W

D-A79W

Dimensions B 
10 à 15

2,0
2,5
3,0
1,0
1,5
2,0
0
0

0,5
3,0
3,5

3,5

4,0

4,0
4,5
7,5
8,0
0,5
1,0

16 à 30
8,5
9,0
8,5
7,5
8,0
7,5
6,0
6,5
6,0
9,5
9,0

10,0

9,5

10,5
10,0
14,0
13,5
7,0
6,5

31 à 45
17,5
16,5
17,0
16,5
15,5
16,0
15,0
14,0
14,5
17,0
17,5

17,5

18,0

18,0
18,5
21,5
22,0
14,5
15,0

46 à 60
21,5
28,5
29,0
20,5
27,5
28,0
19,0
26,0
26,5
29,0
29,5

29,5

30,0

30,0
30,5
33,5
34,0
26,5
27,0

61 à 75
35,5
40,5
41,0
34,5
39,5
40,0
33,0
38,0
38,5
41,0
41,5

41,5

42,0

42,0
42,5
45,5
46,0
38,5
39,0

76  à 100

47

46

44,5

47,5

48

48,5

52

45

101 à 125

71

70

68,5

71,5

72

72,5

76

69

126 à 150

101

100

98,5

101,5

102

102,5

106

99

89

88

86,5

87,5

90

90,5

94

87

Alésage
(mm)

A
Ttes courses

      

Hauteur de montage du détecteur

Modèle détecteur

D-C7/C8
D-H7/H7W
D-H7F/H7BAL

D-C73C
D-C80C

D-H7C

D-A7
D-A8

D-A7H/A80H
D-F7/J7
D-F7W/J79W
D-F7BAL/F7F

D-A73C
D-A80C

D-F7V
D-F7WV

D-J79C

D-A79W

Alésage
(mm)

6
10
16
6
10
16
6
10
16
10
16

10

16

10

16

10
16
10
16
10
16

≅
HS

15,0
17,0
20,5
17,5
19,5
23,0
18,0
20,0
23,5
16,5
19,5

17,5

20,5

23,5

26,5

20,0
23,0
23,0
26,0
19,0
22,0

(mm)

(mm)

Position de montage du détecteur, vérin simple effet/tige sortie (T)

6
10
16
6
10
16
6
10
16
10
16

10

16

10
16
10
16
10
16

Position de montage du détecteur/tige sortie

Modèle détecteur

D-C7/C8
D-C73C
D-C80C

D-H7
D-H7C

D-H7W
D-H7F
D-H7BAL

D-A73C/A80C
D-F7/J7
D-A7H/A80H
D-F7V/J79C

D-A7/A8

D-F7WV

D-F7BAL/F7W
D-F7F/J79W

D-A79W

Dimensions A 
10 à 15

8,5
9,0
8,5
7,5
8,0
7,5
6,0
6,5
6,0
9,5
9

10,0

9,5

10,5
10,0
14,0
13,5
7,0
6,5

16 à 30
17,5
16,5
17,0
16,5
15,5
16,0
15,0
14,0
14,5
17,0
17,5

17,5

18,0

18,0
18,5
21,5
22,0
14,5
15,0

31 à 45
21,5
28,5
29,0
20,5
27,5
28,0
19,0
26,0
26,5
29,0
29,5

29,5

30,0

30,0
30,5
33,5
34,0
26,5
27,0

46 à 60
35,5
40,5
41,0
34,5
39,5
40,0
33,0
38,0
38,5
41,0
41,5

41,5

42,0

42,0
42,5
45,5
46,0
38,5
39,0

61 à 75
—
—
47
—
—
46
—
—

44,5
—

47,5

—

48

—
48,5
—
52
—
45

76 à 100
—
—
71
—
—
70
—
—

68,5
—

71,5

—

72

—
72,5
—
76
—
69

101 à 125
—
—
89
—
—
88
—
—

86,5
—

89,5

—

90

—
90,5
—
94
—
87

126 à 150
B

2,0
2,5
3,0
1,0
1,5
2,0
0
0

0,5

3,5

3,5

4,0

4,0
4,5
7,5
8,0
0,5
1,0

—
—

101
—
—

100
—
—

98,5
—

101,5

—

102

—
102,5

—
106
—
99

Alésage
(mm)

Hauteur de montage du détecteur

Modèle détecteur

D-C7/C8
D-H7/H7W
D-H7F/H7BAL

D-C73C
D-C80C

D-H7C

D-A7
D-A8

D-A7H/A80H
D-F7/J7
D-F7W/J79W
D-F7BAL/F7F

D-A73C/A80C

D-F7WV

D-J79C

D-A79W

Alésage
(mm)

6
10
16
6
10
16
6
10
16
10
16

10

16

10
16
10
16
10
16
10
16

≅
HS

15,0
17,0
20,5
17,5
19,5
23,0
18,0
20,0
23,5
16,5
19,5

17,5

20,5

23,5
26,5
20,0
23,0
23,0
26,0
19,0
22,0

D-F7V

(mm)

(mm)

Contact Reed Détecteur statique
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Avec détection magnétique 
(aimant intégré)

10
16

10mm
16mm

Alésage

Avec détection
magnétique

Standard CJ2K L

CDJ2K L

16 60

16 60

Symbole

—
R

Perpendiculaire
En ligne

Position de l'orifice

Orifice sur le fond arrière

B
L
F
D

Standard
Equerre 

Flasque avant
Chape 

Fixation

ø10
ø16

15, 30, 45, 60, 75, 100, 125, 150
15, 30, 45, 60, 75, 100, 125, 150, 175, 200

Courses standard (mm)

∗ Voir p.1-51 pour la configuration.

Détecteurs compatibles

Type

C
o

n
ta

ct
 R

ee
d

 
D

ét
ec

te
u

r 
st

at
iq

u
e 

Fonction spéciale

Indication diagnostique
(2 couleurs) 

Type de
raccor-
dement

Fils
noyés

Connecteur 

Le
d

Oui

Non

Oui

Oui

Non

Fils noyés

Fils
 noyés

Connecteur 

Indication diagnostique
(2 couleurs) 

Signal calibré 
Avec sortie diagnostique

(2 couleurs)

Indication diagnostique
maintenue (2 couleurs)

Résistance à l'eau
(2 couleurs)

Fils 
noyés

Oui

4 fils
(NPN)

Câblage
(sortie)

3 fils
(NPN)

2 fils

3 fils(NPN)

3 fils (PNP)

2 fils

3 fils (NPN)

3 fils (PNP)

2 fils

3 fils (NPN)

Alimentation électrique 

CC

24V

24V

5V

12V

5V, 12V

12V

5V,12V

5V, 12V

12V

5V, 12V

12V

5V, 12V

CA

200V

100V

 100V

 

 24V

Modèle détecteur∗∗

Collier

C76

C73
C80

C73C
C80C

H7A1
H7A2
H7B
H7C

H7NW
H7PW
H7BW

F7LF

Rail

Perp.

A72
A73
A80

A73C
A80C
A79W
F7NV
F7PV
F7BV
J79C

F7NWV

H7BWV

A76H

A72H
A73H
A80H

 

F79
F7P
J79 

F79W
F7PW
J79W

Longueur de câble∗ (m)

0.5
(—)

3
(L)

5
(Z)

-
(N)

Application

CI

CI

CI

CI

CI

CI

Relais
API

Relais
API

H7LF

En ligne

F7BAH7BA

∗ Longueur de câble 0,5 m········—  Ex.) C73C 5 m············Z Ex.) C73CZ
3 m···········L C73CL Sans········N C73CN

∗ Les détecteurs marqués d'un “    ” sont fabriqués sur demmande. 
∗∗ Le modèle “D-A79W” n'est pas disponible pour le vérin pneumatique de ø10.

Références du vérin avec aimant intégré

Ajoutez le symbole "-A" (montage sur rail)

ou "-B" (montage par collier) à la référence

du vérin avec détection magnétique. 

CDJ2KB16-60-A

CDJ2KB10-45-B
Ex.

Montage sur rail

Montage par collier

F7NT
F79FH7NF

∗ Reportez-vous au tableau ci-dessous
pour les détecteurs compatibles.

—
S
n

Nombre de détecteurs
2 pcs.
1 pcs.

''n'' pcs.

Modèle de détecteur

C73

Sans détecteur
(piston magnétique)

Tige antirotation double effet, simple tige

Série CJ2K
ø10, ø16

Pour passer commande



P.1-23

1-32

1-51

Tige antirotation double effet, simple tige Série CJ2K

En ligne Perpendiculaire
Avec détection magnétique 
(aimant intégré)

10
16

10mm
16mm

Alésage

Avec détection
magnétique

Standard CJ2K L

CDJ2K L

16 60

16 60

Symbole

—
R

Perpendiculaire
En ligne

Position de l'orifice

Orifice sur le fond arrière

B
L
F
D

Standard
Equerre 

Flasque avant
Chape 

Fixation

ø10
ø16

15, 30, 45, 60, 75, 100, 125, 150
15, 30, 45, 60, 75, 100, 125, 150, 175, 200

Courses standard (mm)

∗ Voir p.1-51 pour la configuration.

Détecteurs compatibles

Type

C
o

n
ta

ct
 R

ee
d

 
D

ét
ec

te
u

r 
st

at
iq

u
e 

Fonction spéciale

Indication diagnostique
(2 couleurs) 

Type de
raccor-
dement

Fils
noyés

Connecteur 

Le
d

Oui

Non

Oui

Oui

Non

Fils noyés

Fils
 noyés

Connecteur 

Indication diagnostique
(2 couleurs) 

Signal calibré 
Avec sortie diagnostique

(2 couleurs)

Indication diagnostique
maintenue (2 couleurs)

Résistance à l'eau
(2 couleurs)

Fils 
noyés

Oui

4 fils
(NPN)

Câblage
(sortie)

3 fils
(NPN)

2 fils

3 fils(NPN)

3 fils (PNP)

2 fils

3 fils (NPN)

3 fils (PNP)

2 fils

3 fils (NPN)

Alimentation électrique 

CC

24V

24V

5V

12V

5V, 12V

12V

5V,12V

5V, 12V

12V

5V, 12V

12V

5V, 12V

CA

200V

100V

 100V

 

 24V

Modèle détecteur∗∗

Collier

C76

C73
C80

C73C
C80C

H7A1
H7A2
H7B
H7C

H7NW
H7PW
H7BW

F7LF

Rail

Perp.

A72
A73
A80

A73C
A80C
A79W
F7NV
F7PV
F7BV
J79C

F7NWV

H7BWV

A76H

A72H
A73H
A80H

 

F79
F7P
J79 

F79W
F7PW
J79W

Longueur de câble∗ (m)

0.5
(—)

3
(L)

5
(Z)

-
(N)

Application

CI

CI

CI

CI

CI

CI

Relais
API

Relais
API

H7LF

En ligne

F7BAH7BA

∗ Longueur de câble 0,5 m········—  Ex.) C73C 5 m············Z Ex.) C73CZ
3 m···········L C73CL Sans········N C73CN

∗ Les détecteurs marqués d'un “    ” sont fabriqués sur demmande. 
∗∗ Le modèle “D-A79W” n'est pas disponible pour le vérin pneumatique de ø10.

Références du vérin avec aimant intégré

Ajoutez le symbole "-A" (montage sur rail)

ou "-B" (montage par collier) à la référence

du vérin avec détection magnétique. 

CDJ2KB16-60-A

CDJ2KB10-45-B
Ex.

Montage sur rail

Montage par collier

F7NT
F79FH7NF

∗ Reportez-vous au tableau ci-dessous
pour les détecteurs compatibles.

—
S
n

Nombre de détecteurs
2 pcs.
1 pcs.

''n'' pcs.

Modèle de détecteur

C73

Sans détecteur
(piston magnétique)
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Série CJ2K

Nº 

q

w

e

r

t

y

Dénomination Matière

Alliage d'aluminium

Alliage d'aluminium

Acier inox

Acier inox

Laiton

Laiton

Remarques

Anodisation incolore

Anodisation incolore

Nickelé

Fond avant

Fond arrière

Tube 

Tige 

Piston 

Ecrou de montage

Nº 

u

i

o

!0

!1

!2

Dénomination Matière

Acier roulé

Uréthane

NBR

NBR

NBR

NBR

Remarques

NickeléEcrou de tige 

Rondelle

Joint de piston

Joint de tige

Joint de tube 

Joint de piston

Construction (démontage impossible)
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Alésage Course Orifice sur le fond arrièreCJ2KB

Tige antirotation double effet, simple tige Série CJ2K

Alésage Course Orifice sur le fond arrièreCJ2KL

Références B C d H

7 8,1 M4 3,2
8 9,2 M5 4

NTJ-010A
NTJ-015A

Alésage

10
16

Matière: acier

(mm)

A

15

15

BA

15

18

BB

12

18

CA

17

20

CB

14

20

F

8

8

GA

8

8

GB

5

5

H

28

28

KA

4,2

5,2

LB

21,5

23

LC

5,5

5,5

LH

14

14

LT

2,3

2,3

LX

33

33

LY

25

25

LZ

42

42

MM

M4 

M5

NA

12,5

12,5

NB

9,5

9,5

NN

M10 X 1,0

M12 X 1,0

X

6

6

Y

9

9

S

46

47

Z

74

75

∗ Reportez-vous en p.1-32 pour les caractéristiques de l'écrou de montage. (SNJ-016B pour ø10, SNKJ-016B pour ø16)

Alésage

10
16

Standard (B)

Equerre (L)

∗ Reportez-vous en p.1-32 pour les caractéristiques de l'écrou de montage, (SNJ-016B pour ø10, SNKJ-016B pour ø16) (mm)

Alésage

10
16

A

15

15

BA

15

18

BB

12

18

CA

17

20

CB

14

20

F

8

8

GA

8

8

GB

5

5

H

28

28

KA

4,2

5,2

MM

M4 

M5 

NA

12,5

12,5

NB

9,5

9,5

NDh8 NN

M10 X 1,0

M12 X 1,0

S

46

47

Z

74

75

10

12
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Série CJ2K

CJ2KD Alésage Course

A

15

15

BA

15

18

BB

12

18

CA

17

20

CB

14

20

F

8

8

FB

17,5

19

FC

5,5

5,5

FT

2,3

2,3

FX

33

33

FY

20

20

FZ

42

42

GA

8

8

GB

5

5

H

28

28

KA

4,2

5,2

MM

M4

M5 

NA

12,5

12,5

NB

9,5

9,5

NN

M10 X 1,0

M12 X 1,0

S

46

47

Z

74

75

∗Reportez-vous en p.1-32 pour les caractéristiques de l'écrou de montage. (SNJ-016B pour ø10, SNKJ-016B pour ø16) (mm)

Alésage

10

16

B C d H

7 8,1 M4 3,2
8 9,2 M5 4

NTJ-010A
NTJ-015A

10
16

A

15

15

BA

15

18

BB

12

18

CA

17

20

CB

14

20

CD(cd)

3,3

5

CX

3,2

6,5

GA

8

8

GB

18

23

H

28

28

KA

4,2

5,2

MM

M4 

M5 

NA

12,5

12,5

NB

22,5

27,5

R

5

8

S

46

47

U

8

10

Z

82

85

ZZ

93

99

Dimensions des fixations en T (mm)

Alésage

10

16

TC

4,5

5,5

TH

29

35

TV

40

48

TW

22

28

TX

32

38

TY

12

16

∗ Axes  et circlips inclus.

Références Alésage

Matière: acier

Alésage

10
16

Equerre (F)

Chape de fond (D)

CJ2KF Alésage Course Orifice sur le fond arrière
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CJ2K L S

CDJ2K L S

16 45

16 45

ø10
ø16

15, 30, 45, 60
15, 30, 45, 60, 75, 100, 125, 150

∗ Voir p.1-51 pour la configuration.
∗ Pas disponible pour le modèle simple

   effet/tige sortie (T). 

S
T

Simple effet/tige rentrée
Simple effet/tige sortie

Effet

10
16

10 mm
16 mm

Alésage

B
L
F
D

Standard
Equerre

Flasque avant
Chape 

Fixation

Courses standard (mm)

Avec détection magnétique
(aimant intégré)

Avec détection
magnétique

Standard

Symbole

—
R

Perpendiculaire

En ligne

Position de
 l'orifice

Orifice sur le fond arrière

Détecteurs compatibles

Type

C
o

n
ta

ct
 R

ee
d

D
ét

ec
te

u
r 

st
at

iq
u

e

Fonction spéciale

Indication diagnostique
(2 couleurs) 

Type de
raccord

Fils
noyés

Connecteur

Le
d

Oui

Non

Oui

Oui

Non

Fils noyés

Fils noyés

Connecteur

Indication 
diagnostique
(2 couleurs) 

Signal calibré
Sortie diagnostique

(2 couleurs)
Sortie diagnostique

maintenue (2 couleurs)

Résistance à l'eau
(2 couleurs) Fils noyés

Oui

4 fils   
(NPN)

Câblage
(sortie)

3 fils
(NPN)

2 fils

3 fils (NPN)

3 fils (PNP)

2 fils

3 fils (NPN)

3 fils (PNP)

2 fils

3 fils (NPN)

Alimentation électrique

CC

24V

24V

5V

12V

5V, 12V

12V

5V, 12V

5V, 12V

12V

5V, 12V

12V

5V, 12V

CA

200V

Modèle de détecteur∗∗ 

Collier

C76

C73
C80

C73C
C80C

H7A1
H7A2
H7B
H7C

H7NW
H7PW
H7BW

F7LF

Rail

Perp.

A72
A73
A80

A73C
A80C
A79W
F7NV
F7PV
F7BV
J79C

F7NWV

H7BWV

A76H

A72H
A73H
A80H

 

F79
F7P
J79 

F79W
F7PW
J79W

Longueur de câble∗ 
0.5
(—)

3
(L)

5
(Z)

-
(N)

Application

CI

CI

CI

CI

CI

CI

Relais
API

Relais
API

H7LF

En ligne

F7BAH7BA

∗ Longueur de câble 0,5 m········— Ex.) C73C 5 m············Z Ex.) C73CZ
3 m···········L C73CL Sans········N C73CN

∗ Les détecteurs statiques marqués d'un  "    ” sont fabriqués sur demmande.
∗∗ Le détecteur "D-A79W” n'est pas disponible pour le vérin pneumatique de ø10.

Références du vérin avec aimant intégré

Ajoutez le symbole "-A" (montage sur rail)

ou "-B" (montage par collier) à la référence

du vérin avec détection magnétique. 

CDJ2KB16-60S-A

CDJ2KB10-45S-B
Ex.

Montage sur rail

Montage par collier

F7NT
F79FH7NF

100V

 100V

 

 24V

∗ Reportez-vous au tableau ci-dessous
pour les détecteurs compatibles.

—
S
n

Nombre de détecteurs
2 pcs.
1 pcs.

''n'' pcs.

Modèle de détecteur

C73

Sans détecteur
(piston magnétique)

Tige antirotation simple effet, tige rentrée/sortie

Série CJ2K
ø10, ø16

Pour passer commande

Tige sortie

Tige rentrée

A

15

15

BA

15

18

BB

12

18

CA

17

20

CB

14

20

F

8

8

FB

17,5

19

FC

5,5

5,5

FT

2,3

2,3

FX

33

33

FY

20

20

FZ

42

42

GA

8

8

GB

5

5

H

28

28

KA

4,2

5,2

MM

M4

M5 

NA

12,5

12,5

NB

9,5

9,5

NN

M10 X 1,0

M12 X 1,0

S

46

47

Z

74

75

∗Reportez-vous en p.1-32 pour les caractéristiques de l'écrou de montage. (SNJ-016B pour ø10, SNKJ-016B pour ø16) (mm)

Alésage

10

16

B C d H

7 8,1 M4 3,2
8 9,2 M5 4

NTJ-010A
NTJ-015A

10
16

A

15

15

BA

15

18

BB

12

18

CA

17

20

CB

14

20

CD(cd)

3,3

5

CX

3,2

6,5

GA

8

8

GB

18

23

H

28

28

KA

4,2

5,2

MM

M4 

M5 

NA

12,5

12,5

NB

22,5

27,5

R

5

8

S

46

47

U

8

10

Z

82

85

ZZ

93

99

Dimensions des fixations en T (mm)

Alésage

10

16

TC

4,5

5,5

TH

29

35

TV

40

48

TW

22

28

TX

32

38

TY

12

16

∗ Axes  et circlips inclus.

Références Alésage

Matière: acier

Alésage

10
16
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P.1-23

1-52

1-52

1-32

Série CJ2K

Tige sortie

Tige rentrée
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Tige antirotation simple effet, tige rentrée/sortie Série CJ2K

DénominationNº 

q

w

e

r

t

y

u

i

Matière

Alliage d'aluminium

Alliage d'aluminium

Acier inox

Acier inox

Laiton

Laiton

Corde à piano

Laiton

Remarques

Anodisation incolore

Anodisation incolore

Nº 

o

!0

!1

!2

!3

!4

!5

Matière

Uréthane 

Laiton

Acier 

NBR

NBR

NBR

NBR

Remarques

Nickelé

Nickelé

Fond avant

Fond arrière

Tube 

Tige 

Piston A

Piston B

Ressort de rappel

Guide du ressort

Dénomination
Rondelle 

Ecrou de montage

Ecrou de tige

Joint de piston

Joint de tige

Joint de tube 

Joint de piston

Simple effet/tige rentrée

Simple effet/tige sortie

Sans cuivre

Construction (démontage impossible)



1-58

Alésage Course Orifice sur le fond arrièreCJ2KB S

Série CJ2K

Alésage

10
16

10
16

15

15

A

15

18

BA

12

18

BB

17

20

CA

14

20

CB

8

8

F

5

5

GB

28

28

H

4,2

5,2

KA

M4 

M5 

MM

5,5

5,5

NA

9,5

9,5

NB

10

12

NDh8

M10 X 1,0

M12 X 1,0

NN

(mm)∗ Reportez-vous en p.1-32 pour les caractéristiques de l'écrou de montage. (SNJ-016B pour ø10, SNKJ-016B pour ø16)

Dimensions en fonction de la course
Symbole

Alésage
S Z

5 à 15

45,5
45,5

126 à 150

—
166

16 à 30

53
54

31 à 45

65
66

46 à 60

77
78

61 à 75

—
84

 76 à 100

—
108

101 à125

—
126

126 à 150

—
138

5 à 15

73,5
73,5

 16 à 30

81
82

 31 à 45

93
94

 46 à 60

105
106

 61 à 75

—
112

76 à 100

—
136

101 à 125

—
154

Course

10
16

10
16

15

15

A

16 à 30

53
54

 5 à 15

45,5
45,5

31 à 45

65
66

 46 à 60

77
78

61 à 75

—
84

76 à 100

—
108

101 à 125

—
126

126 à 150

—
138

 5 à 15

73,5
73,5

 16 à 30

81
82

 31 à 45

93
94

 46 à 60

105
106

 61 à 75

—
112

 76 à 100

—
136

10 à 125

—
154

126 à 150

—
166

15

18

BA

12

18

BB

17

20

CA

14

20

CB

8

8

F

5

5

GB

28

28

H

4,2

5,2

KA

21,5

23

LB

5,5

5,5

LC

14

14

LH

2,3

2,3

LT

33

33

LX

25

25

LY

42

42

LZ

M4

M5 

MM

5,5

5,5

NA

9,5

9,5

NB

M10 X 1,0

M12 X 1,0

NN

6

6

X

9

9

Y

(mm)

S Z

Matière: acier

Réf, B C d H

NTJ-010A
NTJ-015A

10
16

Alésage

7
8

8,1
9,2

M4 
M5 

3,2
4

Alésage

∗Reportez-vous en p.1.-32 pour les caractéristiques de l'écrou de montage. (SNJ-016B pour ø10, SNKJ-016B pour ø16)

Dimensions en fonction de la course
Symbole

Alésage
Course

CJ2KL SAlésage Course Orifice sur le fond arrière

Simple effet/tige rentrée standard (B)

Simple effet/tige rentrée, équerre (L)
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Tige antirotation simple effet, tige rentrée/sortie Série CJ2K

Alésage

10
16

10
16

15

15

A

15

18

BA

12

18

BB

17

20

CA

14

20

CB

8

8

F

17,5

19

FB

5,5

5,5

FC

2,3

2,3

FT

33

33

FX

20

20

FY

42

42

FZ

5

5

GB

28

28

H

4,2

5,2

KA

M4

M5 

MM

5,5

5,5

NA

9,5

9,5

NB

M10 X 1,0

M12 X 1,0

NN

(mm)

S Z
 5 à 15

45,5

45,5

16 à 30

53

54

31 à 45

65

66

46 à 60

77

78

 61 à 75

–

84

 76 à 100

–

108

 101 à 125

–

126

 126 à 150

– 

138

 5 à 15

73,5

73,5

 16 à 30

81

82

 31 à 45

93

94

 46 à 60

105

106

 61 à 75

–

112

 76 à 100

–

136

 101 à 125

–

154

126 à 150

–

166 

∗ Reportez-vous en p.1-32 pour les caractéristiques de l'écrou de montage, (SNJ-016B pour ø10, SNKJ-016B pour ø16)

Dimensions en fonction de la course
Symbole

Alésage
Course

10
16

10
16

(mm)

Dimensions des fixations en T

B C d H

NTJ-010A

NTJ-015A

10
16

7

8 

8,1

9,2

M4 

M5 

3,2

4

∗ Axes et circlips inclus. 
(mm)

A
15
15

BA
12
18

BB
12
18

CA
14
20

CB
14
20

CD(cd)

3,3
5

CX
3,2
6,5

GB
18
23

H
20
20

KA
4,2
5,2

MM
M4 
M5 

NA
5,5
5,5

NB
22,5
27,5

R
5
8

U
8
10

S
5 à 15

45,5

45,5

16 à 30

53

54

31 à 45

65

66

46 à 60

77

78

61 à 75

—

84

76 à 100

—

108

101 à 125

—

126

126 à 150

—

138

5 à 15

73,5

75,5

16 à 30

81

84

31 à 45

93

96

46 à 60

105

108

61 à 75

—

114

76 à 100

—

138

101 à 125

—

156

126 à 150

—

168

5 à 15

84,5

89,5

16 à 30

92

98

31 à 45

104

110

46 à 60

116

122

61 à 75

—

128

76 à 100

—

152

101 à 125

—

170

126 à 150

—

182

10
16

TC

4,5

5,5

TH

29

35

TV

40

48

TW

22

28

TX

32

38

TY

12

16

Z Z Z

Matière: acier

Réf, Alésage
Alésage

Alésage

Dimensions en fonction de la course
Symbole

Alésage
Course

CJ2KD SAlésage Course

Simple effet/tige rentrée, flasque avant (F)

Simple effet/tige rentrée, chape de arrière (D)

CJ2KF SAlésage Course Orifice sur le fond arrière 

Alésage

10
16

10
16

15

15

A

15

18

BA

12

18

BB

17

20

CA

14

20

CB

8

8

F

5

5

GB

28

28

H

4,2

5,2

KA

M4 

M5 

MM

5,5

5,5

NA

9,5

9,5

NB

10

12

NDh8

M10 X 1,0

M12 X 1,0

NN

(mm)∗ Reportez-vous en p.1-32 pour les caractéristiques de l'écrou de montage. (SNJ-016B pour ø10, SNKJ-016B pour ø16)

Dimensions en fonction de la course
Symbole

Alésage
S Z

5 à 15

45,5
45,5

126 à 150

—
166

16 à 30

53
54

31 à 45

65
66

46 à 60

77
78

61 à 75

—
84

 76 à 100

—
108

101 à125

—
126

126 à 150

—
138

5 à 15

73,5
73,5

 16 à 30

81
82

 31 à 45

93
94

 46 à 60

105
106

 61 à 75

—
112

76 à 100

—
136

101 à 125

—
154

Course
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Alésage CourseCJ2KB T

Série CJ2K

10
16

10
16

15

15

A

15

18

BA

12

18

BB

17

20

CA

14

20

CB

8

8

F

8

8

GA

28

28

H

4,2

5,2

KA

M4 

M5 

MM

12,5

12,5

NA

5,5

5,5

NB

10

12

NDh8

M10 X 1,0

M12 X 1,0

NN

(mm)

S Z
5 à 15
48,5
48,5

126 à 150
—

169

16 à 30
56
57

31 à 45
68
69

46 à 60
80
81

61 à 75
—
87

76 à 100
—

111

101 à 125
—

129

126 à 150 
—

141

5 à 15
76,5
76,5

16 à 30
84
85

31 à 45
96
97

46 à 60
108
109

61 à 75
—

115

76 à 100
—

139

101 à 125
—

157

Alésage

∗ Reportez-vous en p.1-32 pour les caractéristiques de l'écrou de montage, (SNJ-016B pour ø10, SNKJ-016B pour ø16)  

Dimensions en fonction de la course
Symbole

Alésage
Course

10
16

10
16

15

15

A

16 à 30
56
57

5 à 15
48,5
48,5

31 à 45
68
69

46 à 60
80
81

61 à 75
—
87

76 à 100
—

111

101 à 125
—

129 

126 à 150
—

141

5 à 15
76,5
76,5

16 à 30
84
85

31 à 45
96
97

46 à 60
108
109

61 à 75
—

115

76 à 100
—

139

101 à 125
—

157

126 à 150
—

169

15

18

BA

12

18

BB

17

20

CA

14

20

CB

8

8

F

8

8

GA

28

28

H

4,2

5,2

KA

21,5

23

LB

5,5

5,5

LC

14

14

LH

2,3

2,3

LT

33

33

LX

25

25

LY

42

42

LZ

M4 

M5 

MM

12,5

12,5

NA

5,5

5,5

NB

M10 X 1,0

M12 X 1,0

NN

6

6

X

9

9

Y

(mm)

S Z

Matière: acier

Réf, B C d H

NTJ-010A
NTJ-015A

10
16

Alésage

7

 8 

8,1

9,2

M4 

M5 

3,2

4

Alésage

∗ Reportez-vous en p.1-32 pour les caractéristiques de l'écrou de montage, (SNJ-016B pour ø10, SNKJ-016B pour ø16)

Dimensions en fonction de la course
Symbole

Alésage
Course

CJ2KL TAlésage Course

Simple effet/tige sortie, standard (B)

Simple effet/tige sortie, équerre (T)
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Tige antirotation simple effet, tige rentrée/sortie Série CJ2K

10
16

10
16

15

15

A

15

18

BA

12

18

BB

17

20

CA

14

20

CB

8

8

F

17,5

19

FB

5,5

5,5

FC

2,3

2,3

FT

33

33

FX

20

20

FY

42

42

FZ

8

8

GA

28

28

H

4,2

5,2

KA

M4 

M5 

MM

12,5

12,5

NA

5,5

5,5

NB

M10 X 1,0

M12 X 1,0

NN

(mm)

S Z
5 à 15

48,5

48,5

16 à 30

56

57

31 à 45

68

69

46 à 60

80

81

61 à 75

–

87

76 à 100

–

111

101 à 125

–

129

126 à 150

–

141

5 à 15

76,5

76,5

16 à 30

84

85

31 à 45

96

97

46 à 60

108

109

61 à 75

–

115

76 à 100

–

139

101 à 125

–

157

126 à 150

–

169 

Alésage

∗ Reportez-vous en p.1-32 pour les caractéristiques de l'écrou de montage, (SNJ-016B pour ø10, SNKJ-016B pour ø16)

Dimensions en fonction de la course
Symbole

Alésage
Course

10
16

10
16

(mm)

B C d H

NTJ-010A
NTJ-015A

10
16

7

 8 

8,1

9,2

M4 

M5 

3,2

4

(mm)
A
15

15

BA
15

18

BB
12

18

CA
17

20

CB
14

20

CD(cd)

3,3

5

CX
3,2

6,5

GA
8

8

H
28

28

KA
4,2

5,2

MM
M4

M5

NA
12,5

12,5

NB
18,5

23,5

R
5

8

U
8

10

S

5 à 15

48,5

48,5

16 à 30

56

57

31 à 45

68

69

46 à 60

80

81

61 à 75

–

87

76 à 100

–

111

101 à 125

–

129

126 à 150

–

141 

5 à 15

84,5

86,5

16 à 30

92

95

31 à 45

104

107

46 à 60

116

119

61 à 75

–

125

76 à 100 

–

149

101 à 125

–

167

126 à 150

–

179

5 à 15

95,5

100,5

16 à 30

103

109

31 à 45

115

121

46 à 60

127

133 

61 à 75

–

139

76 à 100

–

163

101 à 125

–

181

126 à 150

–

193

10
16

TC

4,5

5,5

TH

29

35

TV

40

48

TW

22

28

TX

32

38

TY

12

16

Z ZZ

Dimensions des fixations en T

∗ Axes et circlips inclus.
Matière: acier

Réf, AlésageAlésage

Alésage

Dimensions en fonction de la course
Symbole

Alésage
Course

Alésage CourseCJ2KD T

Simple effet/tige sortie, flasque avant (F)

Simple effet/tige sortie, chape de arrière (D)

CJ2KF TAlésage Course

10
16

10
16

15

15

A

15

18

BA

12

18

BB

17

20

CA

14

20

CB

8

8

F

8

8

GA

28

28

H

4,2

5,2

KA

M4 

M5 

MM

12,5

12,5

NA

5,5

5,5

NB

10

12

NDh8

M10 X 1,0

M12 X 1,0

NN

(mm)

S Z
5 à 15
48,5
48,5

126 à 150
—

169

16 à 30
56
57

31 à 45
68
69

46 à 60
80
81

61 à 75
—
87

76 à 100
—

111

101 à 125
—

129

126 à 150 
—

141

5 à 15
76,5
76,5

16 à 30
84
85

31 à 45
96
97

46 à 60
108
109

61 à 75
—

115

76 à 100
—

139

101 à 125
—

157

Alésage

∗ Reportez-vous en p.1-32 pour les caractéristiques de l'écrou de montage, (SNJ-016B pour ø10, SNKJ-016B pour ø16)  

Dimensions en fonction de la course
Symbole

Alésage
Course
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Avec détection
magnétique

Standard

CDJ2Z

CJ2Z L 16 60

L 16 60

Fixation

Courses standard (mm)B
L
F
D

Standard
Equerre

Flasque avant
Chape 

Alésage
10
16

10 mm
16 mm

ø10
ø16

15, 30, 45, 60, 75, 100, 125, 150
15, 30, 45, 60, 75, 100, 125, 150, 175, 200

Avec détection magnétique
 (aimant intégré)

∗ Voir p.1-63 pour la configuration. 

Orifice sur le fond arrière

Symbole

—
R 

Position de l'orifice

 Perpendiculaire

en ligne

Montage par collier

Montage sur rail

Détecteurs compatibles

Type

C
o

n
ta

ct
 R

ee
d

D
ét

ec
te

u
r 

st
at

iq
u

e

Fonction spéciale

Indication diagnostique
(2 couleurs) 

Type de
raccor-
dement

Fils 
noyés

Connecteur

Le
d

Oui

Non

Oui

Oui

Non

Fils noyés

Fils noyés

Connecteur

Indication
 diagnostique
(2 couleurs) 

Signal calibré
Avec sortie 

diagnostique (2 couleurs)

Avec sortie diagnostique 
maintenue (2 couleurs)

Résistance à 
l'eau (2 couleurs) Fils noyés

Oui

4 fils
(NPN)

Câblage
(sortie)

3 fils
(NPN)

2 fils

3 fils (NPN)

3 fils (PNP)

2 fils

3 fils (NPN)

3 fils (PNP)

2 fils

3 fils (NPN)

Alimentation électrique

CC

24V

24V

5V

12V

5V, 12V

12V

5V, 12V

5V, 12V

12V

5V, 12V

12V

5V, 12V

CA

200V

Modèle détecteur∗∗

Collier

C76

C73
C80

C73C
C80C

H7A1
H7A2
H7B
H7C

H7NW
H7PW
H7BW

F7LF

Rail

Perp.

A72
A73
A80

A73C
A80C
A79W
F7NV
F7PV
F7BV
J79C

F7NWV

H7BWV

A76H

A72H
A73H
A80H

 

F79
F7P
J79 

F79W
F7PW
J79W

Longueur de câble∗ 

0,5
(—)

3
(L)

5
(Z)

—
(N)

Application

CI

CI

CI

CI

CI

CI

Relais 
API

Relais
API

H7LF

En ligne

F7BAH7BA

∗ Longueur de câble 0,5 m········— Ex.) C73C 5 m············Z Ex.) C73CZ
3 m···········L C73CL Sans········N C73CN

∗ Les détecteurs marqués d'un “      ” sont fabriqués sur demmande.
∗∗ Le détecteur "D-A79W” est disponible pour le vérin à amortissement pneumatique de ø10.

Références du vérin avec aimant intégré

Ajoutez le symbole "-A" (montage sur rail)

ou "-B" (montage par collier) à la référence

du vérin avec détection magnétique.

CDJ2ZB16-60-A

CDJ2ZB10-45-B
Ex.

Montage sur rail

Montage par collier

F7NT
F79FH7NF

100V

 100V

 

 24V

∗ Reportez-vous au tableau ci-dessous
pour les détecteurs compatibles.

—
S
n

Nombre de détecteurs
2 pcs.
1 pcs.

''n'' pcs.

Modèle de détecteur

C73

Sans détecteur
(piston magnétique)

Vérin double effet, simple tige avec régleur de débit 
intégré

Série CJ2Z  
ø10, ø16

Pour passer commande
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P.1-23

1-32

Vérin double effet simple tige avec régulateur de débit intégré Série CJ2Z

Montage de détection possible

Double effet/simple tige

En ligne Perpendiculaire

Avec détection
magnétique

Standard

CDJ2Z

CJ2Z L 16 60

L 16 60

Fixation

Courses standard (mm)B
L
F
D

Standard
Equerre

Flasque avant
Chape 

Alésage
10
16

10 mm
16 mm

ø10
ø16

15, 30, 45, 60, 75, 100, 125, 150
15, 30, 45, 60, 75, 100, 125, 150, 175, 200

Avec détection magnétique
 (aimant intégré)

∗ Voir p.1-63 pour la configuration. 

Orifice sur le fond arrière

Symbole

—
R 

Position de l'orifice

 Perpendiculaire

en ligne

Montage par collier

Montage sur rail

Détecteurs compatibles

Type

C
o

n
ta

ct
 R

ee
d

D
ét

ec
te

u
r 

st
at

iq
u

e

Fonction spéciale

Indication diagnostique
(2 couleurs) 

Type de
raccor-
dement

Fils 
noyés

Connecteur

Le
d

Oui

Non

Oui

Oui

Non

Fils noyés

Fils noyés

Connecteur

Indication
 diagnostique
(2 couleurs) 

Signal calibré
Avec sortie 

diagnostique (2 couleurs)

Avec sortie diagnostique 
maintenue (2 couleurs)

Résistance à 
l'eau (2 couleurs) Fils noyés

Oui

4 fils
(NPN)

Câblage
(sortie)

3 fils
(NPN)

2 fils

3 fils (NPN)

3 fils (PNP)

2 fils

3 fils (NPN)

3 fils (PNP)

2 fils

3 fils (NPN)

Alimentation électrique

CC

24V

24V

5V

12V

5V, 12V

12V

5V, 12V

5V, 12V

12V

5V, 12V

12V

5V, 12V

CA

200V

Modèle détecteur∗∗

Collier

C76

C73
C80

C73C
C80C

H7A1
H7A2
H7B
H7C

H7NW
H7PW
H7BW

F7LF

Rail

Perp.

A72
A73
A80

A73C
A80C
A79W
F7NV
F7PV
F7BV
J79C

F7NWV

H7BWV

A76H

A72H
A73H
A80H

 

F79
F7P
J79 

F79W
F7PW
J79W

Longueur de câble∗ 

0,5
(—)

3
(L)

5
(Z)

—
(N)

Application

CI

CI

CI

CI

CI

CI

Relais 
API

Relais
API

H7LF

En ligne

F7BAH7BA

∗ Longueur de câble 0,5 m········— Ex.) C73C 5 m············Z Ex.) C73CZ
3 m···········L C73CL Sans········N C73CN

∗ Les détecteurs marqués d'un “      ” sont fabriqués sur demmande.
∗∗ Le détecteur "D-A79W” est disponible pour le vérin à amortissement pneumatique de ø10.

Références du vérin avec aimant intégré

Ajoutez le symbole "-A" (montage sur rail)

ou "-B" (montage par collier) à la référence

du vérin avec détection magnétique.

CDJ2ZB16-60-A

CDJ2ZB10-45-B
Ex.

Montage sur rail

Montage par collier

F7NT
F79FH7NF

100V

 100V

 

 24V

∗ Reportez-vous au tableau ci-dessous
pour les détecteurs compatibles.

—
S
n

Nombre de détecteurs
2 pcs.
1 pcs.

''n'' pcs.

Modèle de détecteur

C73

Sans détecteur
(piston magnétique)
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Série CJ2Z

Nº 

q

w

e

r

t

y

u

i

o

!0

Dénomination Matière

Alliage d'aluminium

Alliage d'aluminium

Acier inox

Acier inox 

Laiton

Uréthane

Acier inox

Laiton

Acier 

Acier 

Remarques

Anodisation incolore

Anodisation incolore

Zingué chromaté noir

Fond avant

Fond arrière

Tube 

Tige 

Piston 

Rondelle

Vis de réglage

Entretoise

Bille d'acier

Bague de retenue

Nº 

!1

!2

!3

!4

!5

!6

!7

!8

!9

Dénomination Matière

Laiton

Acier 

NBR

NBR

NBR

NBR

NBR

NBR

NBR

Remarques

Nickelé

Nickelé

Ecrou de montage

Ecrou de tige 

Joint de piston

Joint de tige

Joint clapet A

Joint clapet B

Joint de tube 

Joint de piston

O-ring

Construction (démontage impossible)

Orificesur
le fond arrière

Références des fixations de montage.

Références des fixations de montage des détecteurs (par collier)

Fixations
de montage

Equerre

Flasque

Fixation en T∗

10
CJ-L010B

CJ-F010B

CJ-T010B

Alésage(mm)

16
CJ-L016B

CJ-F016B

CJ-T016B
∗ La fixation en T est utilisé avec le montage par chape (D).

Alésage
(mm)

10
16

Références des fixations

BJ2-010

BJ2-016

Remarques

Utilisées pour les modèles
 D-C7, C8 et D-H7

Sans cuivre

Montage20-CJ2Z

Ce vérin ne contient pas de composants en cuivre ou fluorés 
permettant ainsi d'éliminer les ions de cuivre ou halogènes dans les 
processus de fabrication de tubes à rayons cathodiques. 

CourseAlésage

∗ Masse  de l'écrou de montage et de l'écrou de tige incluses.
∗∗ Le montage par chape n'inclut pas d'écrou de montage donc.
   Exemple de calcul: CJ2ZL10-45 

Masse de base: 40 (ø10)
Masse additionnelle: 4/15 mm
Course du vérin: 45 mm
Masse des fixations: 8 (équerre)

40+4/15 X 45+8=60 g

Caractéristiques
Type

Alésage (mm)

Pression d'utilisation maxi

Pression d'utilisation mini

Amortissement

Course standard (mm) 

Détecteur

Montage

Double effet/simple tige

ø10, ø16

0,7 MPa

0,06 MPa

Elastiques (standard)

Idem modèle standard

Montage possible

Standard, équerre, 
flasque avant, chape

Masse (g)

Alésage (mm)

Masse du vérin∗

Supplément par 15 mm de course

Masse
des

fixations

Equerre

Flasque avant

Chape∗∗ (avec axes)

10

40

4

8

5

4

16

73

6,5

20

15

10

Sans cuivre

Note) Kit de vis de montage en acier inox “BBA4” inclus. 
(Le collier de montage du détecteur n'est pas inclus. Commandez

           le collier séparément.) Les vis “BBA4” sont utilisées pour les
           modèles D-C7/C8/H7.

Le détecteur “D-H7BAL” est vissé d'origine sur le vérin. 
Lorsque vous commandez uniquement un détecteur, les vis

          “BBA4” sont incluses.
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Alésage CourseCJ2ZB Orifice sur le fond arrière

Alésage

10
16

A

15

15

B

15

18

C

17

20

D

4

5

F

8

8

GA

7,5

7,5

GB

6,5

6,5

H

28

28

MM

M4

M5 

NA

21

21

NB

18

18

NDh8 NN

M8 X 1,0

M10 X 1,0

WA

14,5

14,5

WB

13,5

13,5

WW

4,5

5,5

S

63

64

Z

91

92

8

10

(mm)∗Reportez-vous en p.1-32 pour les caractéristiques de l' écrou de montage.

Réf,

NTJ-010A
NTJ-015A

Alésage

10
16

B

7

8

C

8,1

9,2

d

M4 

M5 

H

3,2

4

Matière: acier

A

15

15

B

15

18

C

17

20

D

4

5

F

8

8

GA

7,5

7,5

GB

6,5

6,5

H

28

28

LB

16,5

23

LC

4,5

5,5

LH

9

14

LT

1,6

2,3

LX

24

33

LY

16,5

25

LZ

32

42

MM

M4 

M5 

NA

21

21

NB

18

18

NN

M8 X 1,0

M10 X 1,0

S

63

64

WA

14,5

14,5

WB

13,5

13,5

WW

4,5

5,5

X

5

6

Y

7

9

Z

91

92

(mm)

Alésage

10
16

∗ Reportez-vous en p.1-32 pour les caractéristiques de l' écrou de montage.

CJ2ZL Alésage Course Orifice sur le fond arrière

Vérin double effet simple tige avec régulateur de débit intégré Série CJ2Z

Equerre (L)

Standard (B)

Orificesur
le fond arrière

Références des fixations de montage.

Références des fixations de montage des détecteurs (par collier)

Fixations
de montage

Equerre

Flasque

Fixation en T∗

10
CJ-L010B

CJ-F010B

CJ-T010B

Alésage(mm)

16
CJ-L016B

CJ-F016B

CJ-T016B
∗ La fixation en T est utilisé avec le montage par chape (D).

Alésage
(mm)

10
16

Références des fixations

BJ2-010

BJ2-016

Remarques

Utilisées pour les modèles
 D-C7, C8 et D-H7

Sans cuivre

Montage20-CJ2Z

Ce vérin ne contient pas de composants en cuivre ou fluorés 
permettant ainsi d'éliminer les ions de cuivre ou halogènes dans les 
processus de fabrication de tubes à rayons cathodiques. 

CourseAlésage

∗ Masse  de l'écrou de montage et de l'écrou de tige incluses.
∗∗ Le montage par chape n'inclut pas d'écrou de montage donc.
   Exemple de calcul: CJ2ZL10-45 

Masse de base: 40 (ø10)
Masse additionnelle: 4/15 mm
Course du vérin: 45 mm
Masse des fixations: 8 (équerre)

40+4/15 X 45+8=60 g

Caractéristiques
Type

Alésage (mm)

Pression d'utilisation maxi

Pression d'utilisation mini

Amortissement

Course standard (mm) 

Détecteur

Montage

Double effet/simple tige

ø10, ø16

0,7 MPa

0,06 MPa

Elastiques (standard)

Idem modèle standard

Montage possible

Standard, équerre, 
flasque avant, chape

Masse (g)

Alésage (mm)

Masse du vérin∗

Supplément par 15 mm de course

Masse
des

fixations

Equerre

Flasque avant

Chape∗∗ (avec axes)

10

40

4

8

5

4

16

73

6,5

20

15

10

Sans cuivre

Note) Kit de vis de montage en acier inox “BBA4” inclus. 
(Le collier de montage du détecteur n'est pas inclus. Commandez

           le collier séparément.) Les vis “BBA4” sont utilisées pour les
           modèles D-C7/C8/H7.

Le détecteur “D-H7BAL” est vissé d'origine sur le vérin. 
Lorsque vous commandez uniquement un détecteur, les vis

          “BBA4” sont incluses.
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Série CJ2Z

A

15

15

B

15

18

C

17

20

D

4

5

F

8

8

FB

14.5

19

FC

4.5

5.5

FT

1.6

2.3

FX

24

33

FY

14

20

FZ

32

42

GA

7.5

7.5

GB

6.5

6.5

H

28

28

MM

M4

M5

NA

21

21

NB

18

18

NN

M8 X 1.0

M10 X 1.0

WA

14.5

14.5

WB

13.5

13.5

WW

4.5

5.5

S

63

64

Z

91

92

(mm)

Alésage

10
16

∗ Reportez-vous en p.1-32 pour les informations de l' écrou de montage.

NTJ-010A

NTJ-015A

10
16

B

7
8

C

8,1
9,2

d

M4 
M5 

H

3,2
4

Matière: acier

10
16

A

15

15

Alésage

10
16

TC

4,5

5,5

TH

29

35

TV

40

48

TW

22

28

TX

32

38

TY

12

16

B

15

18

C

17

20

3,3

5

CX

3,2

6,5

CZ

15

18

D

4

5

GA

7,5

7,5

GB

19,5

24,5

H

28

28

MM

M4 

M5 

NA

21

21

NB

31

36

R

5

8

S

63

64

U

8

10

WA

14,5

14,5

WB

26,5

31,5

WW

4,5

5,5

Z

99

102

ZZ

110

116

CD(cd)

(mm)

∗ Axes pour articulation et circlips inclus.
Matière: fer

Réf, Alésage

Alésage

Dimensions des fixations en T

CJ2ZD Alésage Course

Flasque avant (F)

Chape de fond (D)

CJ2ZF Alésage Course Orifice sur le fond arrière
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CDJ2ZW L 16Avec détection
magnétique

Standard CJ2ZW L 16

Avec détection magnétique

Alésage 

Fixation

Courses standard (mm)

(aimant intégré)

B
L
F

10
16

Standard
Equerre 

Flasque avant

10 mm
16 mm

ø10
ø16

15, 30, 45, 60
15, 30, 45, 60

45

45

Détecteurs compatibles

Type

C
o

n
ta

ct
 R

ee
d

D
ét

ec
te

u
r 

st
at

iq
u

e

Fonction spéciale

Indication diagnostique
(2 couleurs) 

Type
de

raccord

Fils
noyés

Connecteur

Le
d

Oui

Non

Oui

Oui

Non

Fils noyés

Fils
noyés

Connecteur

Indication
 diagnostique
(2 couleurs) 

Signal calibré
Avec sortie diagnostique

 (2 couleurs)

Avec sortie diagnostique
maintenue (2 couleurs)

Résistance à 
l'eau (2 couleurs)

Fils 
noyés

Oui

4 fils
(NPN)

Cablâge
(sortie)

3 fils
(NPN)

2 fils

3 fils (NPN)

3 fils (PNP)

2 fils

3 fils (NPN)

3 fils (PNP)

2 fils

3 fils (NPN)

Alimentation électrique

CC

24V

24V

5V

12V

5V, 12V

12V

5V, 12V

5V, 12V

12V

5V, 12V

12V

5V, 12V

CA

200V

100V

 100V

 

 24V

Modèle de détecteur∗∗

Collier

C76

C73
C80

C73C
C80C

H7A1
H7A2
H7B
H7C

H7NW
H7PW
H7BW

F7LF

Rail

Perp.

A72
A73
A80

A73C
A80C
A79W
F7NV
F7PV
F7BV
J79C

F7NWV

H7BWV

A76H

A72H
A73H
A80H

 

F79
F7P
J79 

F79W
F7PW
J79W

Longueur de câble∗ 

0,5
(—)

3
(L)

5
(Z)

-—
(N)

Application

CI

CI

CI

IC

IC

IC

Relais
API

Relais
API

H7LF

En ligne

F7BAH7BA

∗ Longueur de câble 0,5 m········– Ex.) C73C 5 m············Z Ex.) C73CZ
3 m···········L C73CL Sans········N C73CN

∗ Les détecteurs marqués d'un “     ” sont fabriqués sur commande. 
∗∗  Le détecteur “D-A79W” n'est pas disponible pour le vérin pneumatique de Ø10.

Références du vérin avec aimant intégré

Ajoutez le symbole "-A" (montage sur rail)

ou "-B" (montage par collier) à la référence

du vérin avec détection magnétique. 

CDJ2ZWB16-60-A

CDJ2ZWB10-45-B
Ex.

Montage sur rail

Montage par collier

F7NT
F79FH7NF

∗ Reportez-vous au tableau ci-dessous
pour les détecteurs compatibles.

—
S
n

Nombre de détecteurs
2 pcs.
1 pcs.

''n'' pcs.

Modèle de détecteur

C73

Sans détecteur
(piston magnétique)

Vérin double effet, tige traversante 
avec régleur de débit intégré

Série CJ2ZW
ø10, ø16

Pour passer commande

A

15

15

B

15

18

C

17

20

D

4

5

F

8

8

FB

14.5

19

FC

4.5

5.5

FT

1.6

2.3

FX

24

33

FY

14

20

FZ

32

42

GA

7.5

7.5

GB

6.5

6.5

H

28

28

MM

M4

M5

NA

21

21

NB

18

18

NN

M8 X 1.0

M10 X 1.0

WA

14.5

14.5

WB

13.5

13.5

WW

4.5

5.5

S

63

64

Z

91

92

(mm)

Alésage

10
16

∗ Reportez-vous en p.1-32 pour les informations de l' écrou de montage.
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P.1-23

1-32

Auto switch available

Série CJ2ZW
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Vérin double effet, tige traversante avec régleur de débit intégré Série CJ2ZW

Nº 

q

w

e

r

t

y

u

i

Dénomination Matière

Alliage d'aluminium

Acier inox 

Acier inox 

Laiton

Uréthane

Acier inox 

Acier 

Laiton

Remarques

Anodisation incolore

Nickelé

Fond avant

Tube du vérin 

Tige 

Piston 

Rondelle

Vis de réglage

Bille d'acier

Ecrou de montage

Nº 

o

!0

!1

!2

!3

!4

!5

Dénomination Matière

Acier 

NBR

NBR

NBR

NBR

NBR

NBR

Remarques

NickeléEcrou de tige 

Joint de piston

Joint de tige

Joint clapet

Joint de tube

Joint de piston

O-ring

Construction (démontage impossible)

Alésage (mm)

Masse du vérin∗

Supplément par 15mm de course

Equerre

Flasque avant

Masse des 
fixations de montage

10

50

6

16

5

16

85

9

40

15

∗ Masse des écrous de tige incluse.
Exemple de calcul: 

CJ2ZWL10-45 

Masse de base ······························ 50 (ø10)
Masse additionnelle ······················· 6/15 mm
Course du vérin ·························· 45 mm
Masse des fixations ··········· 16 (équerre)

50+6/15 X 45+16=84 g 

Masse Sans cuivre

20-CJ2WZ

Caractéristiques
Type

Alésage (mm)

Pression d'utilisation maxi

Pression d'utilisation mini

Amortissement

Course standard (mm) 

Détecteur

Montage

Double effet/tige traversante

ø10, ø16

0,7 MPa

0,1 MPa

Elastique

15, 30, 45, 60

Montage possible

Standard, équerre, flasque avant

(g)

Orifice sur le 
fond arrièreMontage

Ce vérin ne contient pas de composants en cuivre ou fluorés 
permettant ainsi d'éliminer les ions de cuivre ou halogènes dans les 
processus de fabrication de tubes à rayons cathodiques. 

CourseAlésage

Sans cuivre
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CJ2ZWB Alésage Course

Série CJ2ZW

A

15

15

B

15

18

C

17

20

D

4

5

F

8

8

GA

7,5

7,5

H

28

28

MM

M4 

M5

NA

21

21

NN

M8 X 1,0

M10 X 1,0

WA

14,5

14,5

WW

4,5

5,5

S

66

67

Z

122

123

(mm)

NDh8

8

10

Alésage

10
16

∗ Reportez-vous en p.1-32 pour les caractéristiques de l'écrou de montage.

NTJ-010A
NTJ-015A

10
16

B

7

8

C

8,1

9,2

d

M4 

M5 

H

3,2

4

A

15

15

B

15

18

D

4

5

F

8

8

H

28

28

LB

16,5

23

LC

4,5

5,5

LH

9

14

LT

1,6

2,3

LX

24

33

LY

16,5

25

LZ

32

42

GA

7,5

7,5

MM

M4 

M5 

NA

21

21

NN

M8 X 1,0

M10 X 1,0

S

66

67

WA

14,5

14,5

WW

4,5

5,5

X

5

6

Y

7

9

Z

122

123

(mm)

Réf, Ø

Matière: acier

Alésage

10
16

∗ Reportez-vous en p.1-32 pour les caractéristiques de l'écrou de montage.

CJ2ZWL Alésage Course

Standard (B)

Equerre (L)



1-71

Vérin double effet, tige traversante avec régleur de débit intégré Série CJ2ZW

NTJ-010A
NTJ-015A

10
16

B

7

8

C

8,1

9,2

d

M4 

M5 

H

3,2

4

A

15

15

B

15

18

D

4

5

F

8

8

H

28

28

FB

14,5

19

FC

4,5

5,5

FT

1,6

2,3

FX

24

33

FY

14

20

FZ

32

42

GA

7,5

7,5

MM

M4 

M5 

NA

21

21

NN

M8 X 1,0

M10 X 1,0

S

66

67

WA

14,5

14,5

WW

4,5

5,5

Z

122

123

(mm)

Réf, Alésage

Matière: acier

Alésage

10
16

∗ Reportez-vous en p.1-32 pour ls caractéristiques de l'écrou de montage.

Flasque avant (F)

CJ2ZWF Alésage Course

A

15

15

B

15

18

C

17

20

D

4

5

F

8

8

GA

7,5

7,5

H

28

28

MM

M4 

M5

NA

21

21

NN

M8 X 1,0

M10 X 1,0

WA

14,5

14,5

WW

4,5

5,5

S

66

67

Z

122

123

(mm)

NDh8

8

10

Alésage

10
16

∗ Reportez-vous en p.1-32 pour les caractéristiques de l'écrou de montage.
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Avec détection
magnétique

Standard

CDJ2Q

CJ2Q L 16 60

L 16 60

Fixation

Courses standard (mm)

B
L
F
D

Standard
Equerre 

Flasque avant
Chape 

Alésage
10
16

10 mm
16 mm

ø10
ø16

15, 30, 45, 60, 75, 100, 125, 150
15, 30, 45, 60, 75, 100, 125, 150, 175, 200

Avec détection magnétique
(aimant intégré)

∗ Voir p.1-74 pour la configuration.

Raccord sur le fond arrière 

Symbole

—
R 

Position de l'orifice

Perpendiculaire

En ligne

Détecteurs compatibles

Type

C
o

n
ta

ct
 R

ee
d

D
ét

ec
te

u
r 

st
at

iq
u

e

Fonction spéciale

Indication diagnostique
(2 couleurs) 

Type de
raccor-
dement

Fils 
noyés

Connecteur 

Le
d

Oui

Non

Oui

Oui

Non

Fils noyés

Fils noyés

Connecteur 

Indication 
diagnostique
(2 couleurs) 

Signal calibré
Avec sortie diagnostique

(2 couleurs)

Avec sortie diagnostique
maintenue (2 couleurs)

Résistance à l'eau
(2 couleurs) Fils noyés

Oui

4 fils
(NPN)

Câblage
(sortie)

3 fils
(NPN)

2 fils

3 fils (NPN)

3 fils (PNP)

2 fils

3 fils (NPN)

3 fils (PNP)

2 fils

3 fils (NPN)

Alimentation électrique

CC

24V

24V

5V

12V

5V, 12V

12V

5V, 12V

5V, 12V

12V

5V, 12V

12V

5V, 12V

CA

200V

100V

 100V

 

 24V

Modèle détecteur

Collier

C76

C73
C80

C73C
C80C

H7A1
H7A2
H7B
H7C

H7NW
H7PW
H7BW

F7LF

Rail 

Perp.

A72
A73
A80

A73C
A80C
A79W
F7NV
F7PV
F7BV
J79C

F7NWV

H7BWV

A76H

A72H
A73H
A80H

 

F79
F7P
J79 

F79W
F7PW
J79W

Longueur de câble∗

0,5
(—)

3
(L)

5
(Z)

—
(N)

Application

CI

CI

CI

CI

CI

CI

Relais
API

Relais
API

H7LF

En ligne

F7BAH7BA

∗ Longueur de câble 0,5 m········— Ex.) C73C 5 m············Z Ex.) C73CZ
3 m···········L C73CL Sans········N C73CN

∗ Les détecteurs marqués d'un  “     ” sont fabriqués sur demmande.

Références du vérin avec aimant intégré

Ajoutez le symbole "-A" (montage sur rail)

ou "-B" (montage par collier) à la référence

du vérin avec détection magnétique. 

CDJ2QB16-60-A

CDJ2QB10-45-B
Ex.

Montage sur rail

Montage par collier

F7NT
F79FH7NF

∗ Reportez-vous au tableau ci-dessous
pour les détecteurs compatibles.

—
S
n

Nombre de détecteurs
2 pcs.
1 pcs.

''n'' pcs.

Modèle de détecteur

C73

Sans détecteur
(piston magnétique)

Pour passer commande

Vérin double effet, simple tige avec faible 
coefficient de frottement

Série CJ2Q  
ø10, ø16
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Vérin double effet, simple tige avec faible coefficient de frottement Série CJ2Q

Faible coefficient de frottement
Pression d’utilisation mini: 0.03MPa

Application: exemple
Utilisez le vérin faible coefficient de frottement avec le régulateur de précision 
(ex. Série IR).

Avec détection
magnétique

Standard

CDJ2Q

CJ2Q L 16 60

L 16 60

Fixation

Courses standard (mm)

B
L
F
D

Standard
Equerre 

Flasque avant
Chape 

Alésage
10
16

10 mm
16 mm

ø10
ø16

15, 30, 45, 60, 75, 100, 125, 150
15, 30, 45, 60, 75, 100, 125, 150, 175, 200

Avec détection magnétique
(aimant intégré)

∗ Voir p.1-74 pour la configuration.

Raccord sur le fond arrière 

Symbole

—
R 

Position de l'orifice

Perpendiculaire

En ligne

Détecteurs compatibles

Type

C
o

n
ta

ct
 R

ee
d

D
ét

ec
te

u
r 

st
at

iq
u

e

Fonction spéciale

Indication diagnostique
(2 couleurs) 

Type de
raccor-
dement

Fils 
noyés

Connecteur 

Le
d

Oui

Non

Oui

Oui

Non

Fils noyés

Fils noyés

Connecteur 

Indication 
diagnostique
(2 couleurs) 

Signal calibré
Avec sortie diagnostique

(2 couleurs)

Avec sortie diagnostique
maintenue (2 couleurs)

Résistance à l'eau
(2 couleurs) Fils noyés

Oui

4 fils
(NPN)

Câblage
(sortie)

3 fils
(NPN)

2 fils

3 fils (NPN)

3 fils (PNP)

2 fils

3 fils (NPN)

3 fils (PNP)

2 fils

3 fils (NPN)

Alimentation électrique

CC

24V

24V

5V

12V

5V, 12V

12V

5V, 12V

5V, 12V

12V

5V, 12V

12V

5V, 12V

CA

200V

100V

 100V

 

 24V

Modèle détecteur

Collier

C76

C73
C80

C73C
C80C

H7A1
H7A2
H7B
H7C

H7NW
H7PW
H7BW

F7LF

Rail 

Perp.

A72
A73
A80

A73C
A80C
A79W
F7NV
F7PV
F7BV
J79C

F7NWV

H7BWV

A76H

A72H
A73H
A80H

 

F79
F7P
J79 

F79W
F7PW
J79W

Longueur de câble∗

0,5
(—)

3
(L)

5
(Z)

—
(N)

Application

CI

CI

CI

CI

CI

CI

Relais
API

Relais
API

H7LF

En ligne

F7BAH7BA

∗ Longueur de câble 0,5 m········— Ex.) C73C 5 m············Z Ex.) C73CZ
3 m···········L C73CL Sans········N C73CN

∗ Les détecteurs marqués d'un  “     ” sont fabriqués sur demmande.

Références du vérin avec aimant intégré

Ajoutez le symbole "-A" (montage sur rail)

ou "-B" (montage par collier) à la référence

du vérin avec détection magnétique. 

CDJ2QB16-60-A

CDJ2QB10-45-B
Ex.

Montage sur rail

Montage par collier

F7NT
F79FH7NF

∗ Reportez-vous au tableau ci-dessous
pour les détecteurs compatibles.

—
S
n

Nombre de détecteurs
2 pcs.
1 pcs.

''n'' pcs.

Modèle de détecteur

C73

Sans détecteur
(piston magnétique)
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∗ Les montages par chape arrière ou de tige incluent axes et circlips.

Accessoires de montage/Voir p.1-32 pour les caractéristiques.

Fixation

S
ta

nd
ar

d 
E

n 
op

tio
n

Ecrou de montage

Ecrou de tige

Axe pour articulation

Tenon de tige

Chape de tige∗

Fixation en T

Standard Equerre

—

—

—

—

—

—

—

Flasque
avant

Chape ∗

Références des fixations de montage

Références des fixations de montage du détecteur (par collier)

Fixations

Equerre

Flasque

Fixation en T∗

10
CJ-L010B

CJ-F010B

CJ-T010B

Alésage (mm)

16
CJ-L016B

CJ-F016B

CJ-T016B
∗ La fixation en T est utilisée avec le montage par chape (D). 

Alésage
(mm)

10
16

Références des fixations 

BJ2-010

BJ2-016

Remarques

Utilisées pour les modèles
D-C7, C8 et D-H7

∗ Masse de l'écrou de montage et de l'écrou de tige incluses. 
∗∗ Le montage par chape n'inclut pas d'écrou de montage.

 Exemple de calcul) CJ2QL10-45 
• Masse de base ··························24 (ø10)
• Masse additionnelle ··················4/15 mm
• Course du vérin ······················· 45 mm
• Masse des fixations···················8 (équerre)

24+4/15 X 45+8=44 g 

Masse (g)

Alésage (mm)

Masse du vérin∗ 

Supplément par 15mm de course

Masse des
fixations

de montage

Equerre

Flasque avant

Chape∗∗ (avec broches)

10

24

4

8

5

4

16

55

6.5

20

15

10

Note) Kit de vis de montage en acier inox “BBA4” inclus. 
(Le collier de montage du détecteur n'est pas inclus. Commandez
le collier séparément). Les vis “BBA4” sont utilisées pour les

           modèles D-C7/C8/H7.
Le détecteur “D-H7BAL” est vissé d'origine sur le vérin.

           Lorsque vous commandez uniquement un détecteur, les vis “BBA4”
           sont incluses.

Pression d'utilisation (MPa)

R
és

is
ta

nc
e 

au
 d

ép
la

ce
m

en
t∗

 (M
P

a)

0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7

0,01

0,02

0,03

0,04

0,05

0,06

0,07

0,08

ø10

ø16

Résistance de frottement 

∗ Valeurs exprimées en pression d'utilisation.

Série CJ2Q

En ligne Perpendiculaire

Orifice sur le fond arrière
Orifice dans l’axe ou perpendiculaire disponible.
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Vérin double effet, simple tige avec faible coefficient de frottement Série CJ2Q

A

15

15

B

12

18

C

14

20

D

4

5

F

8

8

GA

8

8

GB

5

5

H

28

28

MM

M4 

M5

NA

12,5

12,5

NB

9,5

9,5

ND NN

M8 X 1,0

M10 X 1,0

S

46

47

Z

74

75
8

10

(mm)

NTJ-010A
NTJ-015A

10
16

B

7

8

C

8,1

9,2

d

M4 

M5

H

3,2

4

Réf, Ø

Matière: acier

Alésage

10
16

∗ Reportez-vous en p.1-32 pour les caractéristiques de l'écrou de montage.

Nº

q

w

e

r

t

y

Dénomination Matière

Alliage d'aluminium

Alliage d'aluminium

Acier inox

Acier inox

Laiton

Laiton

Remarques

Anodisation incolore

Anodisation incolore

Nickelé

Fond avant

Fond arrière 

Tube 

Tige 

Piston 

Ecrou de montage

Nº

u

i

o

!0

!1

!2

Dénomination Matière

Acier 

Uréthane

NBR

NBR

NBR

NBR

Remarques

NickeléEcrou de tige

Rondelle

Joint de piston

Joint de tige

Joint de tube

Joint de piston

Alésage CourseCJ2QB Orifice sur le fond arrière

Ecrou de tige

Standard (B)

Construction (démontage impossible)

∗ Les montages par chape arrière ou de tige incluent axes et circlips.

Accessoires de montage/Voir p.1-32 pour les caractéristiques.

Fixation

S
ta

nd
ar

d 
E

n 
op

tio
n

Ecrou de montage

Ecrou de tige

Axe pour articulation

Tenon de tige

Chape de tige∗

Fixation en T

Standard Equerre

—

—

—

—

—

—

—

Flasque
avant

Chape ∗

Références des fixations de montage

Références des fixations de montage du détecteur (par collier)

Fixations

Equerre

Flasque

Fixation en T∗

10
CJ-L010B

CJ-F010B

CJ-T010B

Alésage (mm)

16
CJ-L016B

CJ-F016B

CJ-T016B
∗ La fixation en T est utilisée avec le montage par chape (D). 

Alésage
(mm)

10
16

Références des fixations 

BJ2-010

BJ2-016

Remarques

Utilisées pour les modèles
D-C7, C8 et D-H7

∗ Masse de l'écrou de montage et de l'écrou de tige incluses. 
∗∗ Le montage par chape n'inclut pas d'écrou de montage.

 Exemple de calcul) CJ2QL10-45 
• Masse de base ··························24 (ø10)
• Masse additionnelle ··················4/15 mm
• Course du vérin ······················· 45 mm
• Masse des fixations···················8 (équerre)

24+4/15 X 45+8=44 g 

Masse (g)

Alésage (mm)

Masse du vérin∗ 

Supplément par 15mm de course

Masse des
fixations

de montage

Equerre

Flasque avant

Chape∗∗ (avec broches)

10

24

4

8

5

4

16

55

6.5

20

15

10

Note) Kit de vis de montage en acier inox “BBA4” inclus. 
(Le collier de montage du détecteur n'est pas inclus. Commandez
le collier séparément). Les vis “BBA4” sont utilisées pour les

           modèles D-C7/C8/H7.
Le détecteur “D-H7BAL” est vissé d'origine sur le vérin.

           Lorsque vous commandez uniquement un détecteur, les vis “BBA4”
           sont incluses.

Pression d'utilisation (MPa)

R
és

is
ta

nc
e 

au
 d

ép
la

ce
m

en
t∗

 (M
P

a)

0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7

0,01

0,02

0,03

0,04

0,05

0,06

0,07

0,08

ø10

ø16

Résistance de frottement 

∗ Valeurs exprimées en pression d'utilisation.
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Fixation

Avec détection
magnétique

Standard

CDJ2RA

CJ2RA 16 60

16 60

Courses standard (mm)

Alésage
10
16

10 mm
16 mm

ø10
ø16

15, 30, 45, 60, 75, 100, 125, 150
15, 30, 45, 60, 75, 100, 125, 150, 175, 200

Avec détection magnétique
(aimant intégré)

Orifice sur le fond arrière 

Montage par collier

Montage sur rail

A Fixation latérale

∗ Voir p.1-78 pour la configuration. 

Symbole

—
R 

Position de l'orifice

Perpendiculaire
En ligne

Détecteurs compatibles

Type

C
o

n
ta

ct
 R

ee
d

D
ét

ec
te

u
r 

st
at

iq
u

e 

Fonction spéciale

Indication diagnostique
(2 couleurs) 

Type de
raccor-
dement

Fils 
noyés

Connecteur

Le
d

Oui

Non

Oui

Oui

Non

Fils noyés

Fils 
noyés

Connecteur

Indication diagnostique
(2 couleurs) 

Signal calibré
Avec sortie diagnostique

(2 couleurs)

Sortie diagnostique
maintenue (2 couleurs)

Résistance à l'eau
(2 couleurs)

Fils 
noyés

Oui

4 fils
(NPN)

Câble
(sortie)

3 fils
(NPN)

2 fils

3 fils (NPN)

3 fils (PNP)

2 fils

3 fils (NPN)

3 fils (PNP)

2 fils

3 fils (NPN)

Alimentation électrique

CC

24V

24V

5V

12V

5V,12V

12V

5V,12V

5V,12V

12V

5V,12V

12V

5V,12V

CA

200V

100V

  100V

 

  24V

Modèle détecteur

Collier

C76

C73
C80

C73C
C80C

H7A1
H7A2
H7B
H7C

H7NW
H7PW
H7BW

F7LF

Rail

Perp.

A72
A73
A80

A73C
A80C
A79W
F7NV
F7PV
F7BV
J79C

F7NWV

H7BWV

A76H

A72H
A73H
A80H

 

F79
F7P
J79 

F79W
F7PW
J79W

Longueur du câble∗ (m)

0,5
(—)

3
(L)

5
(Z)

—
(N)

Application

CI

CI

CI

CI

CI

CI

Relais
API

Relais
API

H7LF

En ligne

F7BAH7BA

∗ Longueur de câble 0,5 m········– Ex.) C73C 5 m············Z Ex.) C73CZ
3 m···········L C73CL Sans········N C73CN

∗ Les détecteurs marqués d'un “    ” sont fabriqués sur demmande.

Références du vérin avec aimant intégré

Ajoutez le symbole "-A" (montage sur rail)

ou "-B" (montage par collier) à la référence

du vérin avec détection magnétique. 

CDJ2RA16-60-A

CDJ2RA10-45-B
Ex.

Montage sur rail

Montage par collier

F7NT
F79FH7NF

∗ Reportez-vous au tableau ci-dessous
pour les détecteurs compatibles.

—
S
n

Nombre de détecteurs
2 pcs.
1 pcs.

''n'' pcs.

Modèle de détecteur

C73

Sans détecteur
(piston magnétique)

Pour passer commande

Vérin double effet, simple tige, montage 
direct

Série CJ2R  
ø10, ø16
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Vérin double effet, simple tige, montage direct Série CJ2R

Fixation

Avec détection
magnétique

Standard

CDJ2RA

CJ2RA 16 60

16 60

Courses standard (mm)

Alésage
10
16

10 mm
16 mm

ø10
ø16

15, 30, 45, 60, 75, 100, 125, 150
15, 30, 45, 60, 75, 100, 125, 150, 175, 200

Avec détection magnétique
(aimant intégré)

Orifice sur le fond arrière 

Montage par collier

Montage sur rail

A Fixation latérale

∗ Voir p.1-78 pour la configuration. 

Symbole

—
R 

Position de l'orifice

Perpendiculaire
En ligne

Détecteurs compatibles

Type

C
o

n
ta

ct
 R

ee
d

D
ét

ec
te

u
r 

st
at

iq
u

e 

Fonction spéciale

Indication diagnostique
(2 couleurs) 

Type de
raccor-
dement

Fils 
noyés

Connecteur

Le
d

Oui

Non

Oui

Oui

Non

Fils noyés

Fils 
noyés

Connecteur

Indication diagnostique
(2 couleurs) 

Signal calibré
Avec sortie diagnostique

(2 couleurs)

Sortie diagnostique
maintenue (2 couleurs)

Résistance à l'eau
(2 couleurs)

Fils 
noyés

Oui

4 fils
(NPN)

Câble
(sortie)

3 fils
(NPN)

2 fils

3 fils (NPN)

3 fils (PNP)

2 fils

3 fils (NPN)

3 fils (PNP)

2 fils

3 fils (NPN)

Alimentation électrique

CC

24V

24V

5V

12V

5V,12V

12V

5V,12V

5V,12V

12V

5V,12V

12V

5V,12V

CA

200V

100V

  100V

 

  24V

Modèle détecteur

Collier

C76

C73
C80

C73C
C80C

H7A1
H7A2
H7B
H7C

H7NW
H7PW
H7BW

F7LF

Rail

Perp.

A72
A73
A80

A73C
A80C
A79W
F7NV
F7PV
F7BV
J79C

F7NWV

H7BWV

A76H

A72H
A73H
A80H

 

F79
F7P
J79 

F79W
F7PW
J79W

Longueur du câble∗ (m)

0,5
(—)

3
(L)

5
(Z)

—
(N)

Application

CI

CI

CI

CI

CI

CI

Relais
API

Relais
API

H7LF

En ligne

F7BAH7BA

∗ Longueur de câble 0,5 m········– Ex.) C73C 5 m············Z Ex.) C73CZ
3 m···········L C73CL Sans········N C73CN

∗ Les détecteurs marqués d'un “    ” sont fabriqués sur demmande.

Références du vérin avec aimant intégré

Ajoutez le symbole "-A" (montage sur rail)

ou "-B" (montage par collier) à la référence

du vérin avec détection magnétique. 

CDJ2RA16-60-A

CDJ2RA10-45-B
Ex.

Montage sur rail

Montage par collier

F7NT
F79FH7NF

∗ Reportez-vous au tableau ci-dessous
pour les détecteurs compatibles.

—
S
n

Nombre de détecteurs
2 pcs.
1 pcs.

''n'' pcs.

Modèle de détecteur

C73

Sans détecteur
(piston magnétique)



1-78

∗ La masse de l'écrou de la tige est inclus. 
Exemple de calcul) CJ2RA10-45 

Masse de base: ··········· 36 (ø10)
Masse additionnelle: ···· 4/15 mm
Course du vérin: ······· 45 mm 

36+4/15 X 45=48 g 

Masse Orifice sur le fond arrière Références des fixations de
montage du détecteur (par collier)

(g)

Alésage (mm) 10

36

4

16

71,5

6.5

Masse du vérin∗

Supplément par 15mm de course 

Alésage
(mm)

10

16

Références des 
fixations

BJ2-010

BJ2-016

Remarques

Utilisées pour les
modèles D-C7, 
C8 et D-H7

Note) Kit de vis de montage en acier inox  
“BBA4” inclus. (Le collier de 
montage du détecteur n'est pas 
inclus. Commandez le collier 
séparément). Les vis “BBA4” sont 
utilisées pour les modèles 

          D-C7/C8/H7.
Le détecteur “D-H7BAL” est vissé 
d'origine sur le vérin. Lorsque vous 
commandez uniquement un 
détecteur, les vis “BBA4” sont 
incluses.

Orifice dans l'axe ou perpendiculaire disponible.

(ø6 pour le modèle en ligne uniquement)

Série "SALLE BLANCHE"

Série "Salle blanche"

Montage10-CJ2RA

Le fond avant est pourvu d'un double joint. Ce modéle est 
muni d'un orifice collecteur, afin d'éviter tous risques de 
pollution dans la salle blanche. 

Orificesur 
le fond arrièreCourseAlésage Caractéristiques

Type

Alésage (mm)

Pression d'utilisation maxi 

Pression d'utilisation mini 

Amortissement

Course standard (mm)

Détecteur magnétique

Montage 

Double effet/simple tige 

ø10, ø16

0,7 MPa

0,08 MPa

Elastique

Idem modèle standard

Montage possible

Articulation arrière 

Série CJ2R

En ligne Perpendiculaire

Construction
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Alésage CourseCJ2RA Orifice sur le fond arrière

Vérin double effet, simple tige, montage direct Série CJ2R

Nº

q

w

e

r

t

y

Dénomination Matière

Alliage d'aluminium

Alliage d'aluminium

Acier inox

Acier inox

Laiton

Acier 

Remarques

Anodisation incolore

Anodisation incolore

Nickelé

Fond avant 

Fond arrière 

Tube 

Tige 

Piston 

Ecrou de tige 

Nº

u

i

o

!0

!1

Dénomination Matière

Uréthane

NBR

NBR

NBR

NBR

Remarques

Rondelle

Jont de piston

Joint de tige

Joint de piston

Joint de tube

A

15

15

B

12

18

C

14

20

D

4

5

L

23

26

LB

16

20

GA

16

16

GB

5

5

H

20

20

MM

M4 

M5 

LD

ø3,5, ø6,5Prof, de lamage:4

ø4,5, ø8Prof, de lamage:5  

NA

20,5

20,5

NB

9,5

9,5

LH

8

10

LX

12

16

X

28

28

Y

8

8

S

54

55

Z

74

75

(mm)

NTJ-010A

NTJ-015A

10
16

B

7
8

C

8,1
9,2

d

M4 
M5 

H

3,2
4

Ecrou de tige

Réf, Ø

Matière: acier 

Alésage

10
16

Construction (démontage impossible)

Montage par le bas
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Série CDJ2R

Position de montage du détecteur

Hauteur de montage du détecteur

Modèle
détecteur

   

Alésage

Modèle
        détecteur   

Alésage

10
16

10
16

Hs
17

20.5

Hs
19.5
23

Hs
20

23.5

Hs
16.5
19.5

Hs
17.5
20.5

Hs
23.5
26.5

Hs
20
23

Hs
23
26

Hs
19
22

A
2.5
3

B
2.5
3

A
1.5
2

B
1.5
2

A
0

0.5

B
0

0.5

A
3

3.5

B
3

3.5

A
3.5
4

B
3.5
4

A
7.5
8

B
7.5
8

A
0.5
1

B
0.5
1

D-C7
D-C8
D-C73C
D-C80C

D-H7
D-H7C

D-A7
D-A8

D-A7H/A80H
D-A73C/A80C 
D-F7/J7 
D-J79C
D-F7V

D-F7W
D-F7BAL
D-F7F
D-J79W
D-F7WV

D-A79W

D-C73C
D-C80C D-H7C

D-A7
D-A8

D-A73C
D-A80C D-J79C D-A79W

D-H7W
D-H7BAL
D-H7F

D-C7/C8
D-H7/H7W
D-H7F
D-H7BAL

D-A7H/A80H
D-F7/J7
D-F7W/J79W
D-F7BAL/F7F

D-F7V
D-F7WV

Position de montage du détecteur
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Pour passer commande

Vérin simple effet, tige rentrée/sortie, montage 
direct

Série CJ2R
ø10, ø16

Avec détection
magnétique

Standard

CDJ2RA

CJ2RA 16 45 S

16 45 S

Courses standard (mm)

Effet

Alésage

Fixation

10
16

10 mm
16 mm

ø10
ø16

15, 30, 45, 60
15, 30, 45, 60, 75, 100, 125, 150

Avec détection magnétique
(aimant intégré)

∗ Voir p.1-78 pour la configuration.
∗ Pas disponble pour le modèle simple

effet/tige sortie (T).  

Orifice sur le fond arrière

Symbole

—
R

Position de l'orifice

 
En ligne

A Fixation latérale
S
T

Simple effet/tige rentrée 
Simple effet/tige sortie

Perpendiculaire

Détecteurs compatibles

Type

C
o

n
ta

ct
 R

ee
d

 
D

ét
ec

te
u

r 
st

at
iq

u
e

Fonction spéciale

Indication diagnostique
(2 couleurs) 

Type de
raccor-
dement 

Fils 
noyés

Connecteur 

Le
d

Oui

Non

Oui

Oui

Non

Fils noyés

Fils 
noyés

Connecteur 

Indication diagnostique
(2 couleurs) 

Signal calibré
Avec sortie diagnostique

(2 couleurs)

Sortie diagnostique
 maintenue (2 couleurs)

Résistance à l'eau
(2 couleurs)

Fils 
noyés

Oui

4 fils
(NPN)

Câblage
(sortie)

3 fils
(NPN)

2 fils

3 fils (NPN)

3 fils (PNP)

2 fils

3 fils (NPN)

3 fils (PNP)

2 fils

3 fils (NPN)

Alimentation électrique

CC

24V

24V

5V

12V

5V, 12V

12V

5V, 12V

5V, 12V

12V

5V, 12V

12V

5V, 12V

CA

200V

Modèle détecteur

Collier

C76

C73
C80

C73C
C80C

H7A1
H7A2
H7B
H7C

H7NW
H7PW
H7BW

F7LF

Rail

Perp.

A72
A73
A80

A73C
A80C
A79W
F7NV
F7PV
F7BV
J79C

F7NWV

H7BWV

A76H

A72H
A73H
A80H

 

F79
F7P
J79 

F79W
F7PW
J79W

Longueur de câble∗ (m)

0,5
(—)

3
(L)

5
(Z)

—
(N)

Application

CI

CI

CI

CI

CI

CI

Relais
API

Relais
API

H7LF

En ligne

F7BAH7BA

∗ Longueur de câble 0,5 m········— Ex.) C73C 5 m············Z Ex.) C73CZ
3 m···········L C73CL Sans ·······N C73CN

∗ Les détecteurs marqués d'un “    ” sont fabriqués sur demmande. 

Références du vérin avec aimant intégré

Ajoutez le symbole "-A" (montage sur rail)

ou "-B" (montage par collier) à la référence

du vérin avec détection magnétique. 

CDJ2RA16-60S-A

CDJ2RA10-45S-B
Ex.

Montage sur rail

Montage par bande

F7NT
F79FH7NF

100V

 100V

 

 24V

∗ Reportez-vous au tableau ci-dessous
pour les détecteurs compatibles.

—
S
n

Nombre de détecteurs
2 pcs.
1 pcs.

''n'' pcs.

Modèle de détecteur

C73

Sans détecteur
(piston magnétique)

Position de montage du détecteur

Hauteur de montage du détecteur

Modèle
détecteur

   

Alésage

Modèle
        détecteur   

Alésage

10
16

10
16

Hs
17

20.5

Hs
19.5
23

Hs
20

23.5

Hs
16.5
19.5

Hs
17.5
20.5

Hs
23.5
26.5

Hs
20
23

Hs
23
26

Hs
19
22

A
2.5
3

B
2.5
3

A
1.5
2

B
1.5
2

A
0

0.5

B
0

0.5

A
3

3.5

B
3

3.5

A
3.5
4

B
3.5
4

A
7.5
8

B
7.5
8

A
0.5
1

B
0.5
1

D-C7
D-C8
D-C73C
D-C80C

D-H7
D-H7C

D-A7
D-A8

D-A7H/A80H
D-A73C/A80C 
D-F7/J7 
D-J79C
D-F7V

D-F7W
D-F7BAL
D-F7F
D-J79W
D-F7WV

D-A79W

D-C73C
D-C80C D-H7C

D-A7
D-A8

D-A73C
D-A80C D-J79C D-A79W

D-H7W
D-H7BAL
D-H7F

D-C7/C8
D-H7/H7W
D-H7F
D-H7BAL

D-A7H/A80H
D-F7/J7
D-F7W/J79W
D-F7BAL/F7F

D-F7V
D-F7WV
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Vérin simple effet, tige rentrée/sortie, montage direct Série CJ2R

Nº

q

w

e

r

t

y

u

Dénomination Matière

Alliage d'aluminium 

Alliage d'aluminium 

Acier inox

Acier inox

Laiton

Laiton

Corde à piano

Remarques

Anodisation incolore

Anodisation incolore
Fond avant

Fond arrière

Tube  

Tige 

Piston A

Piston B

Ressort de rappel

Nº

i

o

!0

!1

!2

!3

!4

Dénomination Matière

Laiton

Uréthane

Acier 

NBR

NBR

NBR

NBR

Remarques

Nickelé

Guide ressort

Rondelle

Ecrou de tige

Joint de piston

Joint de tube

Joint de piston

Joint de tige

Construction (démontage impossible)

Tige rentrée

Masse

Alésage (mm)

15 mm

30 mm

45 mm

60 mm

75 mm

100 mm

125 mm

150 mm

ø10

38

45

54

63

—

—

—

—

ø16

73

90

112

134

155

198

234

260

Alésage (mm)

Masse∗Masse∗

15 mm

30 mm

45 mm

60 mm

75 mm

100 mm

125 mm

150 mm

ø10

44

50

59

67

—

—

—

—

ø16

78

94

114

135

154

192

226

250

(g) Tige sortie (g)

∗ Masse des écrous de tige inclus. ∗ Masse des écrous de tige inclus. 
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Série CJ2R

Simple effet/fixation latérale

Matière: acier

Réf,

NTJ-010A

NTJ-015A

10

16

B

7

8

C

8,1

9,2

d

M4 

M5 

H

(mm)

Y

8

8

Alésage

10
16

A

15

15

B

12

18

C

14

20

D

4

5

GB

5

5

H

20

20

L

23

26

LB

16

20

LD

ø3,5, ø6,5Prof, de lamage:4

ø4,5, ø8Prof, de lamage:5

LH

8

10

LX

12

16

MM

M4 

M5 

NA

13,5

13,5

NB

9,5

9,5

X

28

28

Dimensions en fonction de la course/tige rentrée

Alésage

Symb,

10
16

S

5 à 15

53,5

53,5

16 à 30

61

62

31 à 45

73

74

46 à 60

85

86

61 à 75

—

92

76 à 100

—

116

101 à 125

—

134

126 à 150

—

146

5 à 15

73,5

73,5

16 à 30

81

82

31 à 45

93

94

46 à 60

105

106

61 à 75

—

112

76 à 100

—

136

101 à 125

—

154

126 à 150

—

166

Z

Dimensions en fonction de la course/tige sortie (autres dimensions: idem tableau ci-dessus) 

Alésage

10
16

GA

16

16

NA

20,5

20,5

NB

5,5

5,5

S

5 à 15

56,5

56,5

16 à 30

64

65

31 à 45

76

77

46 à 60

88

89

61 à 75

—

95

76 à 100

—

119

101 à 125

—

137

126 à 150

—

149

5 à 15

76,5

76,5

16 à 30

84

85

31 à 45

96

97

46 à 60

108

109

61 a`75

—

115

76 à 100

—

139

101 à 125

—

157

126 à 150

—

169

Z

Tige rentrée/CJ2RA Alésage SCourse Orifice sur le fond arrière

CourseTige sortie/CJ2RA Alésage T

Ecrou de tige

3,2

4

Course

Alésage
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Avec détection
magnétique

Standard

CDJ2RKA

CJ2RKA 16 60

16 60

Courses standard (mm)

Alésage

Fixation

10
16

10 mm
16 mm

ø10
ø16

15, 30, 45, 60, 75, 100, 125, 150
15, 30, 45, 60, 75, 100, 125, 150, 175, 200

Avec détection magnétique
(aimant intégré)

∗ Voir p.1-78 pour la configuration. 

Orifice sur le fond arrière

Symbole

—
R

Position de l'orifice

Perpendiculaire
En ligne

A Fixation latérale

Détecteurs compatibles

Type

C
o

n
ta

ct
 R

ee
d

 
D

ét
ec

te
u

r 
st

at
iq

u
e

Fonction spéciale

Indication diagnostique
(2 couleurs) 

Type de
raccor-
dement

Fils 
noyés

Connecteur 

Le
d

Oui

Non

Oui

Oui

Non

Fils noyés

Fils 
noyés

Connecteur 

Indication diagnostique
(2 couleurs) 

Signal calibré
Avec sortie diagnostique

(2 couleurs)

Sortie diagnostique 
maintenue (2 couleurs)

Résistance à l'eau
(2 couleurs)

Fils 
noyés

Oui

4 fils
(NPN)

Câblage
(sortie)

3 fils
(NPN)

2 fils

3 fils (NPN)

3 fils (PNP)

2 fils

3 fils (NPN)

3 fils (PNP)

2 fils

3 fils(NPN)

Alimentation électrique

CC

24V

24V

5V

12V

5V, 12V

12V

5V, 12V

5V, 12V

12V

5V, 12V

12V

5V, 12V

CA

200V

Modèle détecteur

Collier

C76

C73
C80

C73C
C80C

H7A1
H7A2
H7B
H7C

H7NW
H7PW
H7BW

F7LF

Rail

Perp.

A72
A73
A80

A73C
A80C
A79W
F7NV
F7PV
F7BV
J79C

F7NWV

H7BWV

A76H

A72H
A73H
A80H

 

F79
F7P
J79 

F79W
F7PW
J79W

Longueur de câble∗ (m)

0,5
(—)

3
(L)

5
(Z)

—
(N)

Application 

CI

CI

CI

CI

CI

CI

Relais
API

Relais
API

H7LF

En ligne

F7BAH7BA

∗ Longueur de câble 0,5 m········— Ex.) C73C 5 m············Z Ex.) C73CZ
3 m···········L C73CL Sans········N C73CN

∗ Les détecteurs marqués d'un “     ” sont fabriqués sur demmande.

Références du vérin avec aimant intégré

Ajoutez le symbole "-A" (montage sur rail)

ou "-B" (montage par collier) à la référence

du vérin avec détection magnétique. 

CDJ2RKA16-60-A

CDJ2RKA10-45-B
Ex.

Montage sur rail

Montage par collier

F7NT
F79FH7NF

100V

 100V

 

 24V

∗ Reportez-vous au tableau ci-dessous
pour les détecteurs compatibles.

—
S
n

Nombre de détecteurs
2 pcs.
1 pcs.

''n'' pcs.

Modèle de détecteur

C73

Sans détecteur
(piston magnétique)

Pour passer commande

Vérin double effet, simple tige, tige anti-rotation, 
montage direct

Série CJ2RK  
ø10, ø16
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Vérin double effet, simple tige, tige anti-rotation, montage direct Série CJ2RK

Nº

q

w

e

r

t

y

Dénomination Matière

Alliage d'aluminium

Alliage d'aluminium

Acier inox

Acier inox

Laiton

Acier 

Remarques

Anodisation incolore

Anodisation incolore

Nickelé

Fond avant

Fond arrière

Tube 

Tige 

Piston

Ecrou de tige

Nº

u

i

o

!0

!1

Dénomination Matière

Uréthane

NBR

NBR

NBR

NBR

Remarques

Rondelle

Joint de piston

Joint de tige

Joint de piston

Joint de tube

Construction (démontage impossible)

∗ Masse des écrous de tige inclus. 
Exemple de calcul: CJ2RKA10-45 

• Masse de base: ·············· 36 (ø10)
• Masse additionnelle: ······· 4/15 mm
• Course du vérin: ·········· 45 mm

36+4/15 X 45=48 g  

Masse (g)

Alésage (mm)

Masse du vérin∗

Supplément par 15 mm de course

10

36

4

16

71,5

6.5

Orifice sur le fond avant

Orifice dans l'axe ou latéral disponible.

Références des fixations de montage du détecteur (par collier)
Alésage

(mm)

10
16

Références des fixations

BJ2-010

BJ2-016

Remarques

Utilisées pour les modèles
D-C7, C8 et D-H7

Note)  Kit de vis de montage en acier inox “BBA4” inclus.
(Le collier de montage du détecteur n'est pas inclus. Commandez
le collier séparément). Les vis “BBA4” sont utilisées pour les 

          modèles D-C7/C8/H7. Le détecteur “D-H7BAL” est vissé d'origine
 sur le vérin. 

Lorsque vous commandez uniquement un détecteur, les vis “BBA4” 
          sont incluses.

Couples admissibles (Nm)
ø10

0,02

ø16

0,04

Précautions d'utilisation

<Montage>
Evitez d'appliquer un moment sur la tige sous peine de
déformer le guide antirotation et diminuer la précision d'antirotation. 
Reportez-vous au tableau ci-dessous pour les couples admissibles. 

Lors du fonctionnement du vérin, veillez à ce que la charge sur la tige 
soit exércée dans le sens de l'axe.
Pour visser une fixation sur la partie taraudée de la tige, faites 
rentrer complètement la tige et utilisez une clé à molette sur la
partie plate de la tige. Lors du serrage, évitez d'appliquer un moment
sur le guide antirotation.

Précaution

En ligne Perpendiculaire
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Série CJ2RK

Fixation latérale

Matière: acier

Réf. Alésage

NTJ-010A
NTJ-015A

10
16

B
 
7
8

C
 

8.1
9.2

d

M4 
M5 

H
 

3.2
4

(mm)

Alésage

10
16

A

15

15

B

12

18

C

14

20

GA

16

16

GB

5

5

H

20

20

KA

4.2

5.2

L

23

26

LB

16

20

LD

ø3.5, ø6.5Prof. de lamage:4

ø4.5, ø8Prof. de lamage:5

LH

8

10

LX

12

16

MM

M4 

M5 

NA

20.5

20.5

X

28

28

Y

8

8

S

54

55

NB

9.5

9.5

Z

74

75

Alésage Course Orifice sur le fond arrière CJ2RKA

Ecrou de tige
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Pour passer commande

Vérin simple effet, tige rentré/sortie, tige 
anti-rotation, montage direct

Série CJ2RK
ø10, ø16

Avec détection
magnétique

Standard

CDJ2RKA

CJ2RKA 16 45 S

16 45 S

Courses standard (mm)

Effet

Alésage

Fixation

10
16

10 mm
16 mm

ø10
ø16

15, 30, 45, 60
15, 30, 45, 60, 75, 100, 125, 150

Avec détection magnétique
(aimant intégré)

∗ Voir p.1-78 pour la configuration.
∗ Pas disponible pour le vérin simple
  effet/ressort de détente (T).

Orifice sur le fond arrière

Symbole

—
R

Position de l'orifice

Perpendiculaire
En ligne

A Fixation latèrale
S
T

Simple effet/ressort de recul
Simple effet/ressort de détente

Détecteurs compatibles

Type

C
o

n
ta

ct
 R

ee
d

 
D

ét
ec

te
u

r 
st

at
iq

u
e

Fonction spéciale

Indication diagnostique
(2 couleurs) 

Type de
raccor-
dement 

Fils
 noyés

Connecteur 

Le
d

Oui

Non

Oui

Oui

Non

Fils noyés

Fils
 noyés

Connecteur 

Indication diagnostique
(2 couleurs)

Signal calibré
Avec sortie diagnostique

(2 couleurs)

Sortie diagnostique
maintenue (2 couleurs)

Résistance à l'eau
(2 couleurs)

Fils
 noyés

Oui

4 fils 
(NPN)

Câblage
(sortie)

3 fils
(NPN)

2 fils

3 fils (NPN)

3 fils (PNP)

2 fils

3 fils (NPN)

3 fils (PNP)

2 fils

3 fils (NPN)

Alimentation électrique

CC

24V

24V

5V

12V

5V,12V

12V

5V,12V

5V,12V

12V

5V,12V

12V

5V,12V

CA

200V

100V

 100V

 

 24V

Modèle détecteur

Collier

C76

C73
C80

C73C
C80C

H7A1
H7A2
H7B
H7C

H7NW
H7PW
H7BW

F7LF

Rail 

Perp.

A72
A73
A80

A73C
A80C
A79W
F7NV
F7PV
F7BV
J79C

F7NWV

H7BWV

A76H

A72H
A73H
A80H

 

F79
F7P
J79 

F79W
F7PW
J79W

Longueur du câble∗ (m)

0,5
(—)

3
(L)

5
(Z)

—
(N)

Application

IC

IC

IC

IC

IC

IC

Relais
API

Relais
API

H7LF

En ligne

F7BAH7BA

∗ Longueur de câble 0,5 m········– Ex.) C73C 5 m············Z Ex.) C73CZ
3 m···········L C73CL Sans ········N C73CN

∗ Les détecteurs marqués d'un“     ” sont fabriqués sur demmande. 

Références du vérin avec aimant intégré

Ajoutez le symbole "-A" (montage sur rail)

ou "-B" (montage par collier) à la référence

du vérin avec détection magnétique. 

CDJ2RKA16-60S-A

CDJ2RKA10-45S-B
Ex.

Montage sur rail

Montage par collier

F7NT
F79FH7NF

∗ Reportez-vous au tableau ci-dessous
pour les détecteurs compatibles.

—
S
n

Nombre de détecteurs
2 pcs.
1 pcs.

''n'' pcs.

Modèle de détecteur

C73

Sans détecteur
(piston magnétique)
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Nº

q

w

e

r

t

y

u

i

Dénomination Matière

Alliage d'aluminium

Alliage d'aluminium

Acier inox

Acier inox

Laiton

Laiton

Corde à piano

Laiton

Remarques

Anodisation incolore

Anodisation incolore
Fond avant

Fond arrière

Tube 

Tige 

Piston A

Piston B

Ressort de rappel

Guide ressort

Nº

o

!0

!1

!2

!3

!4

Dénomination Matière

Uréthane

Acier 

NBR

NBR

NBR

NBR

Remarques

Nickelé
Rondelle

Ecrou de tige

Jont de piston

Joint de tube

Joint de piston 

Joint de tige

Vérin double effet, tige rentrée/sortie, tige anti-rotation, montage direct Série CJ2R

Construction (démontage impossible)

-32

1-77

Tige rentrée

Masse

Alésage (mm)

Masse∗

15 mm

30 mm

45 mm

60 mm

75 mm

100 mm

125 mm

150 mm

ø10

38

45

54

63

—

—

—

—

ø16

73

90

112

134

155

198

234

260

Alésage (mm)

Masse∗

15 mm

30 mm

45 mm

60 mm

75 mm

100 mm

125 mm

150 mm

ø10

44

50

59

67

—

—

—

—

ø16

78

94

114

135

154

192

226

250

(g) Tige sortie (g)

∗ Masse des écrous de tige inclu. ∗ Masse des écrous de tige inclu. 



1-92

Matière: acier

Réf,

NTJ-010A
NTJ-015A

Alésage

10
16

B

7

8

C

8,1
9,2

d

M4 

M5 

H

3,2
4

(mm)

Y

8

8

Alésage

10
16

A

15

15

B

12

18

C

14

20

GB

5

5

H

20

20

KA

4,2

5,2

L

23

26

LB

16

20

LD

ø3,5, ø6,5Prof, de lamage:4

ø4,5, ø8Prof, de lamage:5

LH

8

10

LX

12

16

MM

M4 

M5 

NA

13,5

13,5

NB

9,5

9,5

X

28

28

Dimensions en fonction de la course/tige rentrée

Alésage

Symb,
Course

10
16

S

5 à 15

53,5

53,5

16 à 30

61

62

31 à 45

73

74

46 à 60

85

86

61 à 75

—

92

76 à 100

—

116

101 à 125

—

134

126 à 150

—

146

5 à 15

73,5

73,5

16 à 30

81

82

31 à 45

93

94

46 à 60

105

106

61 à 75

—

112

76 à 100

—

136

101 à 125

—

154

126 à 150

—

166

Z

Dimensions en fonction de la course/tige sortie (autres dimensions: idem tableau ci-dessus) 

Alésage

10
16

GA

16

16

NA

20,5

20,5

NB

5,5

5,5

S

5 à 15

56,5

56,5

16 à 30

64

65

31 à 45

76

77

46 à 60

88

89

61 à 75

—

95

76 à 100

—

119

101 à 125

—

137

126 à 150

—

149

5 à 15

76,5

76,5

16 à 30

84

85

31 à 45

96

97

46 à 60

108

109

61 à 75

—

115

76 à 100

—

139

101 à 125

—

157

126 à 150

—

169

Z

Course Orifice sur fond arrièreTige rentrée/CJ2RK Alésage S

CourseTige sortie/CJ2RK Alésage T

Ecrou de tige

(mm)

Série CJ2RK

Simple effet/fixation latèrale


