
現場測定の確度をそのままに、データを遠隔収集。
PC Link

■取込み中の全体像

■分割表示、ユーザ使用制限等の機能も充実。
■マルチウィンドウで画面レイアウト(各画像のサイズや位置)を自由に変更可能。
■重ね書き表示の他に、CH毎に画像を分割して表示可能。また、各CHの表示/非表示も簡単に変更可能。

スマートフォンでデータ取込が可能なアプリケーション
「PC7 LINK APP」

■アラーム ■バーチャルディスプレイ

アラートも大きく表示。
アラームの情報をEメールで通知、
ファイルを残すことも可能。

DMMの液晶表示をそのまま
パソコンで確認。
※PC7000
　PC720M
　PC710
　PC700
　PC20 対応

●DMMが接続されているポートは自動検出
●USBドライバはWindows標準仕様ドライバを使
用するため、面倒なドライバインストールは不要。

●取込間隔を1秒単位で設定可能。DMM計測
ファンクションにより最短0.2～0.3秒程度
の取り込みも可能。

●データを取り込みながら、縦横ズーム、カーソ
ル表示、Y軸分割等の表示や変更が可能。

●取り込んだデータを開いているEXCELシー
トに出力。

●スケジュール設定により自動取り込み可能
●アラーム設定によりアラーム情報をCSVファイ
ルに保存したりメール送信することが可能。

●日付・時間をつけたデータをCSV方式で保存可能。
●マルチ画面・CH毎の分割表示に対応。
●測定データをメールで自動送信可能。
●ユーザ使用制限機能により、使用者によって
機能を限定可能。

●イベント取り込み機能により設定値を超過した
場合にのみ記録することも可能。

OS

CPU
メモリ
解像度

Windows7（32bit/64bit）
              8（32bit/64bit）
              10(32bit/64bit)

PentiumⅣ 1.6G以上
1GB以上推奨
800×600ドット以上   

PC7000、PC720M、PC710、
PC700、PC773、PC20、PC20TK

■KB-USB773
　光リンクUSB
　接続ケーブル
　対応機種：PC773
　¥6,000（税込¥6,600）

光リンクUSB接続ケーブル  （掲載 P57）

Android用アプリ

●1ch測定データの取込、保存、保存データの読出し
●データのグラフ表示、履歴表示
●アラーム機能（表示、メール送信、発生時のデータ保存）
動作サポート機種：PC7000、PC720M、PC710、PC700
※KB-USB7と市販のMicro USBホストケーブルが別途必要です。
※アプリが動作するAndroidスマートフォンかタブレットは、｢USBホスト機能｣に
　対応のAndroid4.0以上OS、解像度が1280×720以上となります。

●Microsoft、Windows、EXCELは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。●©2015 Google Inc. All rights reserved. Google および Google ロゴ、Androidは 
Google Inc. の登録商標です。
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■KB-USB7
　光リンクUSB
　接続ケーブル
　対応機種：PC7000、PC720M、PC710、PC700
　¥7,600（税込¥8,360）

■KB-USB20
　光リンクUSB
　接続ケーブル
　対応機種：PC20
　¥5,800（税込¥6,380）

データ取込ソフト

最大

8ch
まで

接続可能

弊社WEBサイトから
ダウンロードできます。

製品ページ

標準価格¥8,000 (税込¥8,800)

特集  PC Link


