GRENOUILLERE RIGIDE A ANNEAU

Taille réelle

61

Vo

Modéle GO.24F

avec anneau de 79,5 (1)

(1)

Echelle : 3/4

¥ Description
- Levier : métal de 20/10¢
- Patte de fixation : métal de 20/10¢,

2 trous de @ 5,2 mm ou non percée
pour soudure.

- Anneau : fil de @ 4 mm

Caractéristiques :

- Porte-cadenas
- Modele classique.

(1) Variante GO.24F* :

Longueur hors tout 111 mm au lieu de
82 mm.

7 Renseignements complémentaires :

- Cote approximative de montage avec le

crochet AC. 121 ou AC. 123 : X = 78,7 mm
pour une fension d’environ 30 daN.

- Tension maxi en utilisation : 60 daN.
- Crochet standard : Modéle AC.121, modéle

AC. 123 (voir pages B1/30 et BT 4Q).

- Pour tout autre crochet, se reporter aux

- Sur demande, cette grenouillére peut
étre équipée de tout anneau spécial.

- Nous consulter pour toute matiére ou
finition ne figurant pas sur le tableau ci-
dessous.

- Pour une question de résistance, le
modéle en alliage léger est monté avec
un anneau en acier zingué blanc.

pages B1.
POIDS
MATIERE FINITION FIXATION THEORIQUE REFERENCES
kg / cent
Acier décapé avec trous 5,900 GO.24-BR*
Acier décapé sans trou 5,960 GO.24A-BR
Acier décapé avec bossages 5,960 GO.24UBR*
de SOUdUre
Acier zingage blanc avec trous 5,900 GO.24-71
Acier zingage bichromaté avec trous 5,900 GO.24-78
Alliage leger brut avec trous 2,860 GO.24-AL
Inox 18/8 brut avec trous 5,200 GO.24-1B
Inox 18/8 brut sans trou 5,960 GO.24AIB*
Acier zingage blanc avec frous 6,490 GO.24-FZI*




CROCHETS POUR GRENOUILLERES

Modéle AC.123 Modeéle AC.124
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Poids théorique acier Acier Acier Acier .:Acier Reer Alliage Inox Inox s tiak
Brui‘ Brut : Zingué Zingué e Mos: Brut Brut ] Poli Peiiic
kg/cent percé non percé Blanc Bichromate percé non percé
1,570 AC.123-BR* | AC.123-ABR | AC.123-ZI | AC.123-ZB | AC.123-CH AC.123-AL
1,950 AC.124-BR* AC.124-71* | AC.124-7B AC.124-1B*
1,950 AC.125-BR* AC.125-ZI* | AC.125-7B AC.125-1B*
1,950 AC.126-BR* AC.126-ZI* | AC.126-ZB
1,950 AC.127-BR* AC.127-7Z1I* | AC.127-ZB
2,200 AC,128-BR* AC.128-7B
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