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ECPH(ENIX

Etiqueta de tejido - MM-EMLC (EX18)R C1 WH/BK - 0803936

Tenga en cuenta que los datos indicados aqui proceden del catalogo en linea. Los datos completos se encuentran en la documentacion del
usuario. Son validas las condiciones generales de uso de las descargas por Internet.

(http://phoenixcontact.es/download)

Etiqueta de tejido muy flexible, sin fin, cartucho, blanco con impresién negra, tipo de montaje: adhesién,
rotulable con THERMOFOX

Datos mercantiles

Unidad de embalaje

1 pcs

055626"212159"

EAN
4

EAN 4055626212159
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 65,500 g
Numero de tarifa arancelaria 39199080
Pais de origen China

Clave de venta BG241E
Datos técnicos

Medidas

Longitud (b) 6000 mm
Ancho (a) 18 mm
Condiciones ambientales

Temperatura ambiente (servicio) 0°C..80°C

Condiciones recomendadas de almacenamiento

5-35 °C/30-80 % de humedad relativa. Se recomienda el almacenaje en
lugar fresco y seco dentro del embalaje original.

Generalidades

Color

blanco

Sustancias contenidas

no contiene haldégenos, siliconas ni cadmio

Material

PA

Conforme a RoHS

Si

Resistencia al limpiado

DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)

Test de sustancias perjudiciales para humectacion de barniz

VW PV 3.10.7:2005-02
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Datos técnicos

Generalidades

Resultado

Prueba aprobada

Resistencia a las inclemencias meteoroldgicas especificacion del
ensayo

De acuerdo con DIN EN ISO 4892-2:2013-06

Duracién del ensayo (horas)

96 h

Resultado ensayo de resistencia a la limpieza

Prueba aprobada

Niebla salina especificacion de ensayo

DIN EN 60068-2-11:2000-02

Duracién del ensayo

96 h

Resultado del ensayo de niebla salida

Prueba aprobada

Resistencia a la limpieza de las etiquetas de especificacion del ensayo

DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07

Resultado

Prueba aprobada

Tipo de montaje, marcado

pegado

Normas y especificaciones

Resistencia al limpiado

DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)

Environmental Product Compliance

China RoHS

Espacio de tiempo para el uso previsto: ilimitado = EFUP-e

Sin sustancias peligrosas por encima de los umbrales

Clasificaciones

eCl@ss

eCl@ss 10.0.1 27400629
eCl@ss 4.0 24190219
eCl@ss 4.1 24190219
eCl@ss 5.0 27149103
eCl@ss 5.1 27141100
eCl@ss 6.0 27149100
eCl@ss 7.0 27149129
eCl@ss 8.0 27149129
eCl@ss 9.0 27400629
ETIM

ETIM 2.0 EC000761
ETIM 3.0 EC000761
ETIM 4.0 EC000761
ETIM 5.0 EC001288
ETIM 6.0 EC001288
ETIM 7.0 EC001288
UNSPSC

UNSPSC 6.01 30211811
UNSPSC 7.0901 39121410
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Clasificaciones

UNSPSC

UNSPSC 11 39121410
UNSPSC 12.01 39121410
UNSPSC 13.2 39131504
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