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Serre-câble miniature Sub 
en nylon noir de RS PRO, 

71 mm x 1,6 mm 

RS code commande : 664-2887 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les produits homologués par RS vous apportent des pièces de 
qualité professionnelle dans toutes les catégories de produits. 
Notre gamme de produits a été testée par des ingénieurs et fournit 
une qualité comparable aux plus grandes marques sans avoir à 
payer un prix élevé. 

 

        

• Pour les 
applications de 
rétention de 
diamètre réduit 

• Disponible en noir 
(résistant aux UV) 
ou en blanc    

• Le noir de carbone 
a été ajouté pour 
une plus grande 
résistance aux UV 
dans l'utilisation à 
l'extérieur 

• Le serre-câble 
résistant aux UV 
est parfait pour 
une utilisation à 
l'extérieur 

 

 

CARACTERISTIQU
ES 

 



 Serre-câbles 

Page 3 De 323 RS Components - Achetez ce produit sur https://uk.rs-online.com/ 

 

 

 

Les serre-câbles de RS PRO sont un type de fixation utilisé pour maintenir des objets ensemble, 
principalement des câbles ou des fils électriques. Ces serre-câbles sont fabriqués en nylon 66 
(également connu sous le nom de nylon 6.6) et sont une fixation autobloquante en une seule pièce 
fonctionnant comme des sangles pour maintenir l'organisation des câbles. Fonctionnant comme des 
sangles pour garder les câbles bien rangés, ils sont disponibles dans une large gamme de tailles et 
de couleurs. 
 

 

 

 
 

Type Subminiature 
Couleur Noir  
Matériau Nylon 66 

Application 
Gestion des câbles pour le regroupement de fils  
Maison/bricolage  
Jardin 

Résistant aux Résistance aux ultraviolets 
Résistant aux UV Oui  
Comportement au feu Ignifuges 
Quantité 100 

 

 

 

 

Longueur 71 mm 
Largeur 1,6mm 
Résistance à la traction 78,4N 
Résistance maximale de 
l'ensemble 11mm 

 

 

 

Description du produit 
  

Spécifications mécaniques 

Caractéristiques 
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Normes Met UL 94 V-2, cULus, ABS, DNV, CE, DVE, Lloyd's, conforme 
RoHS  

 

 

  

           

                                       

  

 

 

 

 

 

  

Homologations 


