KNIPEX Quality — Made in Germany

Produktinformation

00 21 41

Werkzeugkoffer "BIG Twin Move"
Elektro

You

Allgemein
Artikel-Nr.
EAN

Gewicht
Abmessungen

Technische Attribute

Abmessung Breite aufden (innen)
Abmessung Hohe aufden (innen)
Abmessung Tiefe au3en (innen)

Klassifikation
eCl@ss 5.1.4
ETIM 5.0

ETIM 6.0
proficl@ss 6.0

Lieferumfang
00 11 01

08 26 145
1242195

13 86 200

16 9501 SB

26 26 200

70 06 160

KNIPEX Werk - C. Gustav Putsch KG - 42337 Wuppertal

Auch unterwegs alles im Griff: GroBes Werkzeugsortiment fiir den
professionellen Elektriker

Bestuickt mit 14 KNIPEX Werkzeugen, insgesamt 63
Markenwerkzeugen, teilweise VDE-gepruft nach DIN EN 60900
Im Boden eingelassener Teleskopgriff sowie zwei auflen liegende,
leicht laufende Skater-Rollen

Frei stehend in allen Offnungslagen durch beidseitig angebrachte,
rastende Deckelhalter mit Scharniermechanik, Winkel frei einstellbar
Ein- oder beidseitig zu 6¢ffnen; Boden und Deckel lassen sich
unabhangig voneinander 6ffnen

Beschriftungsfeld mit zwei Aufklebern zur individuellen
Kennzeichnung

38 Liter Fassungsvermogen

Max. Zuladung: 30 kg

Strapazierfahige Ausfihrung aus ABS-Material, schwarz
Umlaufender Aluminiumrahmen mit fest montierter, stabiler, beidseitig
bestlickbarer Mittelwand, mit vielseitigen Einsteckmdglichkeiten durch
elastische Schlaufen und zwdlf kleinen Taschen

Metallscharniere

Dreistelliges Zahlenschloss zum sicheren VerschlieRen des Koffers
Je zwei Metall-Kippschldsser zur Fixierung des Deckels und des
Bodens

Herausnehmbares Dokumentenfach und herausnehmbare
Werkzeugtafeln aus schmutzabweisenden PP-Hohlkammerplatten mit
13 bestlickbaren Werkzeugtaschen

Bodenschale, per Druckknopf fixierbar, Hohe 58 mm, durch flexible
Einsatzeunterteilbar und Abdecktafel mit 13 Werkzeugtaschen
Insgesamt 95 Steckmoglichkeiten

00 21 41
4003773082118
13.400 g

308 x 437 mm

520 mm
435 mm 370 mm
290 mm 100 mm

21100100
EC000181
EC000181
EAA404c076

KNIPEX TwinKey® fiir gangige Schranke und Absperrsysteme

Spitz-Kombizange
KNIPEX MultiStrip 10 Automatische Abisolierzange
Elektro-Installationszange

KNIPEX ErgoStrip® Universal-Abmantelungswerkzeug

Flachrundzange mit Schneide (Storchschnabelzange)

Seitenschneider

03.03.2020 | Seite 1 von 2


https://youtu.be/Sd0Z24xWfys

KNIPEX Quality — Made in Germany

Lieferumfang

74 06 200
86 03 180
87 01 180
97 53 04

98 20 35 SL
98 2501 SL
98 52
101-00

361 252 1
16135
18115

L240 00055
003760
004018
5003484001

Liste Zubehor

00 21 41 LE

Technische Anderungen und Irrtiimer vorbehalten

KNIPEX Werk - C. Gustav Putsch KG - 42337 Wuppertal

Kraft-Seitenschneider
Zangenschliissel Zange und Schraubenschliissel in einem Werkzeug
KNIPEX Cobra® Hightech-Wasserpumpenzange

Selbsteinstellende Crimpzange fir Aderendhiilsen mit
Seiteneinfiihrung

Schraubendreher (Slim) fur Schlitzschrauben
Schraubendreher (Slim) flr Kreuzschlitzschrauben Pozidriv®
Kabelmesser

Picard Schlosserhammer

Rennsteig Elektrikermeifdel

Stabila Wasserwaage Typ 70 Electric

Stabila Mini-Wasserwaage Pocket Electric

Stabila Zollstock Stabila Serie 400

Wera Joker Doppelmaulschlissel

Wera Zyklop Metal-Knarrensatz 8100 SA 8 28-teilig
Wera VDE Wechselklingensatz, 16-teilig, Slim

Werkzeugkoffer "BIG Twin-Move"
leer
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