ST-Serie
Kompakte Steckverbinder
fiir Netzspannungs- und

Hirschmann

Steuerleitungsanschliisse

STAS 3

3polig +®
Schutzart IP 54

VDE-Gutachten
mit Fertigungs-

Uberwachung

Elektrische Daten siehe S. 9

Technische Angaben
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Bauform/ Leitungsstecker Einbaustecker Anbaustecker
Beschreibung mit Zugentlastung

Zahl der Pole 3+® 3+@ 3+@

AnschtuBart schrauben schrauben schrauben
Lieferumfang/ 1 Leitungsstecker montiert 1 Einbaustecker montiert, 1 Anbaustecker montiert,
Lieferart 1 Flachdichtung 1 Flachdichtung
Gehdausefarbe grau grau grau

Steckbar mit/passend zu

STAK 3, STAK 3K, STAKEI 3,

STAKAP 3, STAKWI 3

STAK 3, STAK 3K, STAKEI 3,

STAKAP 3, STAKWI 3

STAK 3, STAKEI 3
STAWKI 3, STAK 3 K

RS-Bestellnummer  103-0967 103-0973 155-9531
Bestell-Daten
Typ STAS 3 STASEI 3 STASAP 3
Bestell-Nummer 932 143-106 932 145-106 932 514-106




ST-Serie 2polig + ® 3polig + @ 4polig + @ 5polig + @

Programmiibersicht
Leitungsstecker STAS 2
- mit Zugentlastung STAS 20 STAS 200 STAS 3 STAS b
- mitangespr. Leitung STAS 3K
- mit angespritzter Leitung STAS 4K 075 Sl
und Sicherheitsbigel
Leitungsdose STAK 2
- mit Zugentlastung STAK 20 STAK 200 STAK 3 STAK 4 STAK 5
— mit angespr. Leitung STAK 3K
Einbaustecker STASEI 2 STASEI 200 STASEI3 STASEIS
Anbaustecker STASAP 2 STASAP 200 STASAP 300 STASAP 5
Einbaudose STAKE! 2 STAKEI 200 STAKEI3 STAKEI 5
Anbaudose STAKAP 2 STAKAP 200 STAKAP 3 STAKAP 5
Winkelstecker STAKWI 3
Sicherungsbiiget STASI 2 STASI 2 STASI 3 STASI 3

@ G ®06
Die Steckver- @

binder dieser

Serie kdnnen

nicht mit Klein-

gerate-Steck-
verblndem nach
DIN 4

gesleckt werden

Technische Angaben B

Anzahl der Pole 2+ @ 2+ @ 3+@ 4+ 5+ @
Betriebsspannung UC 260V (=) UC260V (=) UC260V (=) UC 250V (=) Uc 250V (=)
Bezugsspannung DIN VDE 0110 250~/300V— 250~/300V— 380~/450V — 380~/450V— 380~/450V—
Isolationsgruppe DIN VDE 0110 C C B B B
Betriebsstrom, dauernd 16 A 16 A 16 A 1A 10A
Durchgangswiderstand =bmQ =5mQ =5mQ =10 mQ =10 mQ
Kontaktelemente: Stift u. federnde Buchse Stift u. federnde Buchse  Stift u. federnde Buchse  Stift u. federnde Buchse
Stiftdurchmesser 2 mm 2 mm 2 mm 1.6 mm 1.6 mm
Kontaktwerkstoff/ CuZn/ CuZn/ CuZn/ Cu Zn versilbert Cu Zn versilbert
Oberflache gatNi2Sn4 galNi2Sn4 galNi2Sn4
AnschluRart schrauben/ schrauben schrauben crimpen crimpen

|6ten
Leiterquerschnitt max. 1Tmm?2 1T mm?2 1,5 mm?2 1.5 mm?2 1.5 mm?2
Leitungs-Aulendurchmesser 4 -65mm 4-65mm 6 -10mm 6-10m 6 - 10 mm
Leitungsverschraubung Pg 7 Pg7 Pg 11 Pg 1 Pg 1
Werkstoff/ Kontakttrager PA66 - GF25/UL 94 -V1 PAG6 - GF25/UL94-V1 PAGE - GF30/UL94 -V 1 PAG6 - GF25/UL 94 - V1
Brandverhalten: Gehause PA6 - GF30/UL94 - HB PA6 - GF30/UL94 - HB PA6 - GF30/UL94 - HB PA6 - GF30/UL94 - HB
Schutzart DIN 400560 IP 54 IP b4 IP 54 IP b4 IP 54
Umgebungstemperatur t, —30...90°C —-30...90°C —-30...90°C —30...90°C —30...90°C
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ST-Serie

Kompakte Steckverbinder

fiir Netzspannungs- und
Steuerleitungsanschliis

Die wichtigsten
Eigenschaften
und Vorteile

se

Vielseitige
Einsatzméglichkeiten

Kleine AufRenmafie, geringer
Platzbedarf.

Ausfuhrungen 2-, 3-, 4- und
5polig, jeweils mit Schutzkontakt.
Viele Bauformen fiir vielseitige
Anwendungen.

Robuste Bauweise

Gehéuse aus schlagfestem, glas-
faserverstarktem Polyamid. Auch
fur Maschinen- und Geréatebau
geeignet.

Ruttelsicher zu verriegeln.
Crimpanschlisse bei der 5poli-
gen Serie fur Einsatz auch an
Geréten, bei denen starke Vibra-
tionen auftreten.

Schutzart DIN 40050-IP 54
Gegen Spritzwasser geschiitzt.

Leitungssteckverbinder mit
innenliegender Zugent-
lastung nach VDE-Richtlinien.
STAS 2/STAK 2 ohne Zugent-
lastung.

SEV-Genehmigung

Die Steckverbinder wurden durch
die Materialprifanstalt des
Schweizerischen Elektrotechni-
schen Vereins (SEV) gemaR Priif-
berichten fur den aligemeinen
Verkauf in der Schweiz frei-
gegeben.

©

VDE-Gutachten

Fur diese Steckverbinder wurden
VDE-Gutachten mit Fertigungs-
Uberwachung erteilt. Aufbau,
Anschiuflklemmen und Werkstoffe
erfullen die Bestimmungen nach
VDE 0660. Die Luft- und Kriech-
strecken erfillen Forderungen
nach VDE 0110 fur die Isolations-

gruppen und Bezugs-
spannungen.
Steckverbinder sind nach

DIN VDE 0627 Betriebsmittel, die
bei bestimmungsgeméaRer Ver-
wendung (unter elektrischer
Spannung) nicht gesteckt oder
getrennt werden durfen.

Beim Einsatz ist die Norm VDE-
Bestimmung DIN VDE 0100 T 410

und DIN VDE 0113 T1 (EN 60204
T 1) zu beachten.

Wasserautbereftungsaniage

Hirschmann

Leitungsdose
STAK 3 N

Verschraubung Pg 11

Innenliegende
Zugentlastung

Anwendungs-
beispiele

O Kleinantriebe (Jalousien-, Rohr-,
Servoantriebe. . )

O Netzspannungseinspeisungen
in lichttechnischen Anlagen

O Spannungsversorgung mit
erhohten Anforderungen (TUV)
z.B. in der Elektromedizin, bei
Meligeraten usw.

O Netz- und Steuerleitungs-
anschllisse an Geréten, Maschi-
nen, Anlagen.

O Trennbare Anschlisse an

Geréten, bei denen Vibrationen
auftreten (ST-Serie, bpolig)

Wenn Sie Fragen zu den
Anwendungsmaglichkeiten, zu
den technischen Daten oder zu
Sonderausfiihrungen haben,

wir beraten Sie gerne.

Die Anschrift und Telefon-
Nummer der néchstgelegenen
Hirschmann-Vertretung finden Sie
auf dem eingelegten Blatt
JMerkaufsbiros und Werksvertre-
tungen” in diesem Katalog.




