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Conectores 
•	  HelaCon Plus

Familia de conectores HelaCon Plus, con multitud de medidas y colores.

MATERIAL Policarbonato (PC)

Corriente Max 24 A

Voltage Max 450 V

Sección de Cable (VDE)
0,5 a 2,5mm² rígido/semi-rígido  
(max. 7 hilos)

Largo de Pelado 11 mm

Flamabilidad UL94 V2

Temp. Trabajo -30 °C a +105 °C

Certificación / 
 Especificación

CE, cULus, DEMKO, ENEC, FIMKO, 
Germanischer Lloyd, KEMA-KEUR, 
NEMKO, SEMKO, VDE

Está disponible una gran variedad de conectores (de 2 a 8 Polos), acordes a la 
aplicación. Dado a su carcasa transparente permite un chequeo visual rápido y 
fácil de la conexión.

Para Productos con Aprobaciones y Especificaciones 
Específicas, por favor ver el Apéndice.

•	 Conector sofisticado push-in (por presión)
•	 Para una profesional conexión de cables eléctricos en viviendas
•	 Doble muelle para facilitar y asegurar la instalación
•	 Ayuda al instalador en situaciones difíciles como trabajos en altura
•	 Fácil de comprobar visualmente a través de su carcasa 

 transparente
•	 Los diferentes colores identifican rápidamente el n° de polos
•	 Toma de pruebas en la parte delantera del conector
•	 Aplicación, instalación y mantenimiento seguros

Ventajas y Beneficios

Los conectores HelaCon están diseñados para una conexión y 
distribución rápida, fácil y fiable de conductores en instalaciones 
eléctricas. Los conectores pueden ser usados en cajas de derivación, 
ya sean empotrables o de superficie. HelaCon Plus ofrece la mejor 
solución para una conexión rápida, profesional y segura.

¡En un solo paso a la Web!
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Para Productos con Aprobaciones y Especificaciones 
Específicas, por favor ver el Apéndice.

Conectores 
•	  HelaCon Plus

TIPO Dibujo
Número
de Polos Color

Ancho
(W)

Alt.
(H)

Prof.
(D) Embalaje Código

HECP-2 2 Transparente (CL), Amarillo (YE) 11,8 10,5 19,0 100 Piezas 148-90000

HECP-3 3 Transparente (CL), Naranja (OG) 15,9 10,5 19,0 100 Piezas 148-90001

HECP-4 4 Transparente (CL) 20,1 10,5 19,0 75 Piezas 148-90002

HECP-5 5 Transparente (CL), Azul (BU) 24,2 10,5 19,0 50 Piezas 148-90003

HECP-6 6 Transparente (CL), Violeta (VT) 28,4 10,5 19,0 50 Piezas 148-90004

HECP-8 8 Transparente (CL), Gris (GY) 36,7 10,5 19,0 40 Piezas 148-90005

Todas las dimensiones están en mm y sujetas a posibles modificaciones técnicas
Cantidad mínima de pedido (MOQ) puede diferir del contenido del embalaje.




