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Relé individual - REL-MR- 24DC/21 - 2961105

Tenga en cuenta que los datos indicados aqui proceden del catalogo en linea. Los datos completos se encuentran en la documentacion del
usuario. Son validas las condiciones generales de uso de las descargas por Internet.

(http://phoenixcontact.es/download)

PHCENIX
CONTACT

Relé de potencia en miniatura enchufable, con contacto de potencia, 1 contacto conmutado, tensién de

entrada 24 V DC

W 5

;}-l
£

Sus ventajas

[l Separacién segura segtin DIN EN 50178 entre bobina y contacto

I indice de proteccion elevado, en funcién del tipo hasta RT Il (resistente al lavado)

[ Contactos potencia hasta 6 A

Datos mercantiles

Unidad de embalaje 10 pcs

Cantidad de pedido minima 10 pcs

R
7918

EAN 4017918130893

Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 5,000 g

Numero de tarifa arancelaria 85364190

Pais de origen

Republica Checa

Clave de venta CK6195
Datos técnicos

Medidas

Anchura 5mm

Altura 28 mm
Profundidad 15 mm
Condiciones ambientales

Temperatura ambiente (servicio) -40°C...85°C
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) -40°C ...85°C

Lado de excitacion
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Relé individual - REL-MR- 24DC/21

Datos técnicos

Lado de excitacion

PHCENIX
CONTACT

- 2961105

Tensiéon nominal de entrada Uy

24V DC

Margen de tensién de entrada referido a Uy

ver el diagrama

Corriente de entrada tipica a Uy 7 mA

Tiempo de reaccion tipico 5ms

Tiempo tipico de apertura 2,5ms

Resistencia de bobina 3390 Q +10 % (a 20 °C)
Disipacion con condicion nominal 0,17 W

Lado de contactos

Tipo de contacto

1 contacto conmutado

Tipo de contacto de conmutacién

Contacto simple

Material del contacto

AgSnO

Tensién de conmutaciéon maxima

250 V AC/DC

Tension minima de activacion

5V (para 100 mA)

Corriente de conmutacion minima

10 mA (para 12 V)

Corriente de conexiéon maxima

10A (4 5)

Corriente constante limite

6A

Potencia de ruptura (carga 6hmica) maxima

140 W (con 24 V DC)

20 W (con 48 V DC)

(
18 W (con 60 V DC)
23 W (con 110 V DC)

40 W (con 220 V DC)

1500 VA (Para 250 V AC)

Capacidad de ruptura

2 A (Con 24V, DC13)

0,2 A (Con 110V, DC13)

0,1 A (Con 220 V, DC13)

3 A (Con 24 V, AC15)

3 A (Con 120 V, AC15)

3 A (Con 230 V, AC15)

Carga de motor segun UL 508

1/4 HP, 240 ... 277 V AC (contacto normalmente abierto)

1/6 HP, 240 ... 277 V AC (contacto normalmente cerrado)

Generalidades

Tension de prueba Bobina de relé/contacto de relé

4 KV AC (50 Hz, 1 min)

Modo operativo

Tiempo de trabajo 100 %

indice de proteccién

RT llI (resistente al lavado)

Vida util mecanica

2x 107 periodicidades de cambio de estado

Posicién para el montaje

discrecional

Indicaciones de montaje

Alineables sin separacién

Datos de conexion

Tipo de conexién

Conexion por soldadura
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Relé individual - REL-MR- 24DC/21 - 2961105

Datos técnicos

Normas y especificaciones

Conexién segun norma CUL
Normas/especificaciones IEC 60664
EN 50178
EN 61810-1
Grado de polucion 3

Categoria de sobretensiones Il

Environmental Product Compliance

China RoHS Espacio de tiempo para el uso previsto: ilimitado = EFUP-e

Sin sustancias peligrosas por encima de los umbrales

Dibujos

Diagrama Esquema de taladros
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Diagrama eléctrico

A2 Al 12 11 14
Clasificaciones
eCl@ss
eCl@ss 5.0 27371601
eCl@ss 5.1 27371600
eCl@ss 6.0 27371600
eCl@ss 7.0 27371601
eCl@ss 8.0 27371601
eCl@ss 9.0 27371601
ETIM
ETIM 2.0 EC001437
ETIM 3.0 EC001437
ETIM 4.0 EC001437
ETIM 5.0 EC001437
ETIM 6.0 EC001437
ETIM 7.0 EC001437
UNSPSC
UNSPSC 6.01 30211916
UNSPSC 7.0901 39121515
UNSPSC 11 39121515
UNSPSC 12.01 39121515
UNSPSC 13.2 39122334

Homologaciones

Homologaciones

Homologaciones

UL Recognized / VDE Zeichengenehmigung / cUL Recognized / PRS / UL Recognized / cUL Recognized / VDE Zeichengenehmigung / EAC

Homologaciones Ex
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Homologaciones
Detalles de homologaciones
UL Recognized N http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm  FILE E 172140
. . http://www2.vde.com/de/Institut/Online-Service/
VDE Zeichengenehmigung VDE-gepruefteProdukte/Seiten/Online-Suche.aspx 40032864
cUL Recognized “ http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm FILE E 172140
C
PRS http://www.prs.pl/ TE/2109/880590/16
UL Recognized “ http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm FILE E 172140
cUL Recognized “ http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm FILE E 172140
C
. . http://www2.vde.com/de/Institut/Online-Service/
VDE Zeichengenehmigung VDE-gepruefteProdukte/Seiten/Online-Suche.aspx 40010212
RU C-
EAC [ H [ DE.A*30.B.01082
Accesorios

Otros articulos

Zocalo de relé - PLC-BPT- 24DC/21 - 2900445

| . Borne de base PLC de 6,2 mm con conexién push-in, sin equipamiento de relé o relé de estado solido, para montar
3 sobre carril NS 35/7,5, 1 contacto conmutado, tensién de entrada 24 V DC
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Accesorios

Zbcalo de relé - PLC-BSP- 24DC/21 - 2967219

Borne de base PLC de 6,2 mm con conexién por resorte, sin equipamiento de relé o relé de estado soélido, para
montar sobre carril NS 35/7,5, 1 contacto conmutado, tension de entrada 24 V DC

Zbcalo de relé - PLC-BSC- 24DC/21 - 2966016

L Fﬁ."'li Borne de base PLC de 6,2 mm con conexién por tornillo, sin equipamiento de relé o relé de estado sélido, para
i ] montar sobre carril NS 35/7,5, 1 contacto conmutado, tension de entrada 24 V DC

f !

EED

Zocalo de relé - PLC-BPT- 24UC/21 - 2900446

Borne de base PLC de 6,2 mm con conexién push-in, sin equipamiento de relé o relé de estado solido, para montar
sobre carril NS 35/7,5, 1 contacto conmutado, tensién de entrada 24 V AC/DC

|

'.'l'L ..ril.lr"r ;

..

Zocalo de relé - PLC-BSP- 24UC/21 - 2967222

Borne de base PLC de 6,2 mm con conexién por resorte, sin equipamiento de relé o relé de estado soélido, para
montar sobre carril NS 35/7,5, 1 contacto conmutado, tension de entrada 24 V AC/DC

Zbcalo de relé - PLC-BSC- 24UC/21 - 2966029

| - Borne de base PLC de 6,2 mm con conexién por tornillo, sin equipamiento de relé o relé de estado sélido, para
; Lo ] montar sobre carril NS 35/7,5, 1 contacto conmutado, tensién de entrada 24 V AC/DC
f
= ERETy
Ty

Borne de base - PLC-BSC- 36DC/21 - 2966964

Borne de base
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Relé individual - REL-MR- 24DC/21 - 2961105
Accesorios

Zbcalo de relé - PLC-BPT- 48DC/21 - 2900447

=)
| = . : Borne de base PLC de 6,2 mm con conexién push-in, sin equipamiento de relé o relé de estado solido, para montar
L e ] sobre carril NS 35/7,5, 1 contacto conmutado, tension de entrada 48 V DC
[ -
ik ¥ | B
T T "
= i";!{-éa 1"'.

Zocalo de relé - PLC-BSP-48DC/21 - 2967329

Borne de base PLC de 6,2 mm con conexién por resorte, sin equipamiento de relé o relé de estado soélido, para
montar sobre carril NS 35/7,5, 1 contacto conmutado, tension de entrada 48 V DC

Zbcalo de relé - PLC-BSC- 48DC/21 - 2966090

Borne de base PLC de 6,2 mm con conexién por tornillo, sin equipamiento de relé o relé de estado sélido, para
montar sobre carril NS 35/7,5, 1 contacto conmutado, tension de entrada 48 V DC

Zocalo de relé - PLC-BPT- 24DC/ 1/SEN - 2900262

[ | e Borne de base PLC de 6,2 mm para funciones de entrada con conexién push-in, sin equipamiento de relé o relé
& 5 N de estado sélido, para montar sobre carril NS 35/7,5, con distribucién de tensién de alimentacion de sensor (BB), 1
".‘*‘ i contacto de cierre, tension de entrada 24 V DC
Sk e
-
i

Zécalo de relé - PLC-BSP- 24DC/ 1/SEN - 2967206

Borne de base PLC de 6,2 mm para funciones de entrada con conexién por resorte, sin equipamiento de relé o relé
de estado solido, para montar sobre carril NS 35/7,5, con distribuciéon de tensién de alimentacién de sensor (BB), 1

contacto de cierre, tension de entrada 24 V DC
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Relé individual - REL-MR- 24DC/21 - 2961105

Accesorios

Zocalo de relé - PLC-BSC- 24DC/ 1/SEN - 2966061

[ | 2 i Borne de base PLC de 6,2 mm para funciones de entrada con conexién por tornillo, sin equipamiento de relé o relé
B .."'?-i de estado sélido, para montar sobre carril NS 35/7,5, con distribucion de tensién de alimentacion de sensor (BB), 1
|_'11":1ﬁ_'§_'_'__ contacto de cierre, tensién de entrada 24 V DC
B ;ifjix‘i_ ‘:I-.

Zbcalo de relé - PLC-BPT- 24UC/ 1/ACT - 2900450

Borne de base PLC de 6,2 mm para funciones de salida con conexién push-in, sin equipamiento de relé o relé de
estado solido, para montar sobre carril NS 35/7,5, con conexién de linea de retorno de carga (BB), 1 contacto de
cierre, tension de entrada 24 V AC/DC

Zocalo de relé - PLC-BSP- 24UC/ 1/ACT - 2982809

Borne de base PLC de 6,2 mm para funciones de salida con conexién por resorte, sin equipamiento de relé o relé
de estado sdlido, para montar sobre carril NS 35/7,5, con conexién de linea de retorno de carga (BB), 1 contacto de
cierre, tension de entrada 24 V AC/DC

Zocalo de relé - PLC-BSC- 24UC/ 1/ACT - 2982799

M

| & Borne de base PLC de 6,2 mm para funciones de salida con conexion por tornillo, sin equipamiento de relé o relé
i de estado sélido, para montar sobre carril NS 35/7,5, con conexién de linea de retorno de carga (BB), 1 contacto de
m = ::_ cierre, tension de entrada 24 V AC/DC
i

Zbcalo de relé - PLC-BSC- 24DC/21/S046 - 2980458

»

| & Borne de base PLC de 6,2 mm contra corrientes parasitas y/o tensiones parasitas en el lado de control con conexion
7' P A por tornillo, sin equipamiento de relé o relé de estado sélido, para montar sobre carril NS 35/7,5, con absorcion de
r_-_ei e -;L corriente de entrada ampliada, 1 contacto conmutado, tensién de entrada 24 V DC
'?i-l:‘:'n- _xl.:
w_ ol w
gt 14
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Accesorios
Zocalo de relé - RIF-0-BPT/21 - 2900958

_:1 Zocalo de relé RIF-0..., para relés miniatura de potencia con 1 contacto inversor o relés de estado soélido de
=i - construccion idéntica, conexion "push-in”, para el montaje sobre NS 35/7,5

Zbcalo de relé - RIF-0-BSC/21 - 2900957

i = . . . . .. . 3T
.[ﬂ Zocalo de relé RIF-0..., para relé de potencia en miniatura con 1 contacto conmutado o un relé de estado sélido de la
o B misma construccion, conexion por tornillo, para montaje sobre carril NS 35/7,5

Phoenix Contact 2019 © - all rights reserved
http://www.phoenixcontact.com

21/05/2019 Pagina9/9


https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2961105
https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2961105
https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2900958
https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2900957

