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MERKMALE

Li-lon-Akku 18650. RS PRO 3,7 V Li-lon-
Akkupack, 2,6 Ah

Zylindrische Li-lon-
Zelle.

PCP-geschiitzt mit
internem
Leiterplatten-
Spannungsschutz.

2,6 Ah (2600 mAH)
Kapazitat.
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Widerstand: 250 mQ.

: <
ff:;-
: O
N
~
N
=)
o
S
3
b=
-

Integrierter
Uberladeschutz.

Integrierter
Uberentladungs-
schutz,

Integrierter
Uberstrom- und

Professionelle Produkte von RS PRO bieten lhnen hochwertige
Kurzschlussschutz.

Teile in allen Produktkategorien. Unsere Produktpalette wurde
von Ingenieuren getestet und bietet eine vergleichbare Qualitat wie
die fihrenden Marken, ohne einen Premium-Preis zu zahlen.
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Produktbeschreibung

Die RS PRO 18650 Lithiumbatterie hat eine Kapazitat von 2,6 Ah (2600 mAh) und wurde flr
Taschenlampen mit hoher Intensitat wie anspruchsvolle LED-Taschenlampen entwickelt. Der Li-lon-
Akku ist PCB-geschiitzt, 3,7 V Leistung und eine ausgezeichnete Wahl flur Gerate mit hoher
Stromaufnahme, die viel langer als andere Stromquellen betrieben werden kénnen. Jeder Akku
18650 ist mit einer Leiterplattenfunktion ausgestattet und fungiert als Gehirn des Akkus, das die
Ausgabe und Aufnahme der elektrischen Ladung regelt. Die Platine sorgt dafiir, dass die Batterie
immer sicher verwendet und geladen werden kann, da sie die Batterie abschaltet, wenn die
Spannung unter 2,5 V fallt oder 4,25 V Uberschreitet. Umfasst Stromkreisschutz, der die
GesamtgréfRe auf 18,9 mm x 70 m erhdht.

Allgemeine Spezifikationen

Grole 18650
Chemie Lithium-lonen

Taschenlampen mit hoher Intensitat, LED-
Anwendungen Taschenlampen, Elektronik,

Hochleistungsentwasserungs-Gerat

Elektrische Spezifikationen

Kapazitat 2.6Ah
Nennspannung 3.7V
Anschlussklemmentyp Flach
Standard-Entladestrom 480 mA
Rapid Ladest 2400 mA
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PCM-Spezifikationen
Parameter Kriterien
Uberladeerkennung Spannung 4.280+0.025V
Uberladedetektor-Verzégerungszeit 0.92-1.4s

Uberentladungserkennungsspannung 2.800+0.050V

Verzogerung bei Erkennung von 115-173ms
Uberentladung
Entladungstberstromerkennung 5.0~9.0A
Uberstromerkennungs-Verzogerungszeit 7.2-11.0m

Kurzschlusserkennungs-

- ; 220-360us
Verzbégerungszeit

Stromverbrauch im normalen Betrieb 3 uA Typ 6,0 A max

Mechanische Spezifikationen

Abmessungen 18,9 mm x 70 m.
Durchmesser 18mm
Kabellange 65 mm

Betriebsumgebungsspezifikationen

GrolR3er Betriebstemperaturbereich -20 °C bis 60 °C.
Maximale Betriebstemperatur 60 °C.
Minimale Betriebstemperatur -20°C

Zulassungen

Konformitéat/Zertifizierung UN, RoHS
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17. Battery Assembly Diagram (Include Parts List)

2. Circuit Diagram
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3. PCB Parts List

Item Part Name Description QTY Footprint Supplier Remarks
1 U1 5-8261-G3M lpes S0T-23-6 SEIKO
2 u2,u3 AOBRI0 2pes TSS50P-8 AOS
3 Rl SMD 470R, £5% lpes 0603 YAGEOD
4 R2 SMD 2K, + 5% lpes 0803 YAGED
5 1 SMD 0.1 u F, £ 5% 50V lpes 0603 YAGED
& B+ B- 3.0%3.0%0.3 mm 2pes FUIADA
. i FR4
7 PCB # 17.8=1.0mm lpes HYB-K079-A METY ADI
2 Layer
5. PCM Assemble Mechanical Drawing
PCB Outline  Uni t: mm
= 17.7020.15 -
4.4 Bottom Layer :__l
{ -
\ — 17.80 /
1.00£0.10
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