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Manopola potenziometro RS 
Pro, tipo a pressione, 

diametro manopola 19,4 mm, 
nero, rosso, albero 6,35 

Codice RS: 465-9397 

I prodotti firmati RS approvati per impieghi professionali offrono 
componenti di qualità professionale in tutte le categorie di prodotti. 
La nostra gamma di prodotti è stata testata da ingegneri e offre 
una qualità paragonabile a quella dei marchi leader senza pagare 
un prezzo eccezionale. 

• Resiste a urti,
vibrazioni o
movimenti
accidentali

• Non sono richiesti
attrezzi o dispositivi
di fissaggio speciali

• Realizzato con
materiali di altissima
qualità

• Occupa uno spazio
minimo sul pannello

CARATTERISTICH
E 
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Questo potenziometro del nostro marchio RS Pro è progettato per essere utilizzato per 
apparecchiature professionali per controllare dispositivi elettrici come i controlli del volume su 
apparecchiature audio. 

 

Colore corpo Nero, rosso 
Per l'uso con Potenziometro 
Materiali Plastica 
Tipo di manopola A pressione 
Fine finitura opaca 

Applicazioni 
Confrontare l'emf di una cella di batteria con una cella 
standard, misurando la resistenza interna di una cella 
di batteria, misurando la tensione attraverso un ramo 
di un circuito 

 

Dimensioni albero 6.35mm 
Altezza manopola 19mm 
Diametro manopola 19.4mm 
Profondità 14mm 
Tolleranza ±0.2 mm 

Descrizione del prodotto 

Specifiche meccaniche 

Specifiche generali 
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Conformità/certificazioni EN61340              
       

 

   

Omologazioni 


	Manopola potenziometro RS Pro, tipo a pressione, diametro manopola 15,7 mm, nero, rosso, albero 6,35

