Funk-Entstorfilter, einphasig
HFE 156-230/10

Vorteile

Fir allgemeine Anforderungen

Einstufiges Filterkonzept
Effiziente Filterwirkung gegen leitungsgefiihrte Stéremissionen
Storfestigkeitserhohung der angeschlossenen Verbraucher

Tragschienenbefestigung

Anwendungen

Funk-Entstorfilter fur die netzseitige Entstérung von Stromversorgungen und
Elektronikgeraten.

Normen Zulassungen

Funk-Entstorfilter nach DIN EN 60939-2
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Funk-Entstorfilter, einphasig
HFE 156-230/10

Typ HFE 156-230/10 Typ HFE 156-230/10
36 8
(B gl Bemessungsspannung 250 Vac Anschliisse Phase Federzugklemme, 2,5 mm?
Spannungsbereich 0 - 250 Vac Anschliisse PE Flachstecker, 6,3 x 0,8 mm
5 Bemessungsstrom 10A % Befestigung Tragschienenmontage
5 | Ableitstrom (50 Hz) 8 mA -
% Bemessu.ngsfrequenz 50 - 60 Hz % Cowicht 03k
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3 erlastfahigkeit , kurzzeitig 3
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% Klassifizierung Funk-Entstorfilter e
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Kimaki 25/085/21 =
ImaKlasse Tin Ubereinstimmung mit EN 60068-11
Umgebungstemperatur max. 45°C
Bauart Metallgehéuse
Schutzart IP20
Schutzklasse (vorbereitet) |
Priifspannung 1700 Vdc Phase/N, 2700 Vdc Phase/PE
Bestellnummer HFE 156-230/10 1

Anderungen vorbehalten.
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