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Flexi Loop

SICHERE REIHENSCHALTUNG / SICHERHEITSSTEUERUNGEN

SICK

Sensor Intelligence.
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Technische Daten im Detail
Sicherheitstechnische KenngrofRen

Sicherheits-Integritatslevel

Kategorie
Performance Level

PFHp (mittlere Wahrscheinlichkeit eines Ge-
fahr bringenden Ausfalls pro Stunde)

Twm (Gebrauchsdauer)

Funktionen

Diagnose- und Uberwachungsfunktionen
Querschluss
Kurzschluss
Diskrepanzfehler

Sequenzfehler

Schnittstellen

Anschlussverwendung
Anschluss Sicherheitsgerat

Flexi-Loop-Eingang
Flexi-Loop-Ausgang

Anschlussart
Anschluss Sicherheitsgerat
Flexi-Loop-Eingang
Flexi-Loop-Ausgang
Anzahl nicht sicherer Eingange

Anzahl nicht sicherer Ausgange

Elektrische Daten

Betriebsdaten
Schutzklasse

Art der Versorgungsspannung

SIL3 (IEC 61508)
SILCL3 (EN 62061)

Kategorie 4 (EN ISO 13849)
PL e (EN ISO 13849)

0,76 x 10 (EN 1SO 13849)

20 Jahre (EN ISO 13849)

Uberwachung durch Flexi-Loop-Knoten
Uberwachung durch Flexi-Loop-Knoten
Uberwachung durch Flexi-Loop-Knoten

Uberwachung durch Flexi-Loop-Knoten

Fur zweikanaligen aquivalenten elektromechanischen Sicherheitsschalter (EMSS)

Zur Verbindung mit einem Flexi-Loop-Vorgéngerknoten oder zum Anschluss des Flexi-Loop-
Strangs an die Sicherheitssteuerung Flexi Soft.

Zur Verbindung mit einem Flexi-Loop-Nachfolgeknoten oder zum Abschluss des Flexi-Loop-
Strangs mit dem Flexi-Loop-Terminator.

Dose M12, 5-polig
Stecker M12, 5-polig
Dose M12, 5-polig

0

0

Il (EN 61140)
PELV oder SELV
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Irrtiimer und Anderungen vorbehalten


http://www.sick.com/1061711
http://www.sick.com/1061711
https://www.sick.com/Flexi_Loop
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Versorgungsspannung U,

Stromaufnahme

EMSS-Schnittstelle
Testpulsintervall

Testpulsbreite

Testpulsstrom iiber die Schaltkontakte

Mechanische Daten

Abmessungen (B x H xT)
Gewicht

Umgebungsdaten

Schutzart

Betriebsumgebungstemperatur

Lagertemperatur
Klassifikationen

ECl@ss 5.0
ECl@ss 5.1.4
ECl@ss 6.0
ECl@ss 6.2
ECl@ss 7.0
ECl@ss 8.0
ECl@ss 8.1
ECl@ss 9.0
ECl@ss 10.0
ECl@ss 11.0
ETIM 5.0
ETIM 6.0
ETIM 7.0
UNSPSC 16.0901
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Irrtiimer und Anderungen vorbehalten

24V DC (16,8V DC ... 30 V DC)

55 mA

40 ms
12 ms
3 mA.. 6,2 mA

68,15 mm x 48 mm x 18 mm
28 g (£ 5 %)

IP65 (EN 60529)
IP67 (EN 60529)

-25°C...+55 °C
-25°C..+70 °C

27371990
27371990
27371819
27371819
27371819
27371819
27371819
27371819
27371819
27371819
EC001449
EC001449
EC001449
41113704



FLN-EMSS0000105 | Flexi Loop
SICHERE REIHENSCHALTUNG / SICHERHEITSSTEUERUNGEN

Mafizeichnung (Mafe in mm)

0SSD, EMSS
N‘Nﬁgi [ [}
QEL n B
10,75 45 12,4
FLEXI loop | i 1
[o9)
N 1)
(o}
0 - @
e (mm=m ) EE
PIN-Belegung

T 1N

g
§

1 2
EMSS
4 3
5
2 1 1 2
FL_IN FL_OUT
3 4 4 3
5 ux_l—l;l—l_u S

Die Pin-Belegung FL_IN ist nur relevant fur den ersten Loop-Knoten einer sicheren Reihenschaltung beim Anschluss an Flexi Soft.
Weitere Flexi-Loop-Knoten werden Uber standardisierte Leitungen mit M12-Steckverbinder an FL_OUT angeschlossen.

Empfohlenes Zubehor

Weitere Gerateausfihrungen und Zubehor
Kurzbeschreibung

Befestigungswinkel und -platten

% 1 Stick, Flexi-Loop-Befestigungsclip

Typ Artikelnr.

C-Fix-Halterung 2068830
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https://www.sick.com/Flexi_Loop
http://www.sick.com/2068830
http://www.sick.com/2068830

Online-Datenblatt

SICK AUF EINEN BLICK

SICK ist einer der fuhrenden Hersteller von intelligenten Sensoren und Sensorlésungen flr industrielle An-
wendungen. Ein einzigartiges Produkt- und Dienstleistungsspektrum schafft die perfekte Basis fir sicheres
und effizientes Steuern von Prozessen, flr den Schutz von Menschen vor Unfallen und flr die Vermeidung
von Umweltschaden.

Wir verfligen Uber umfassende Erfahrung in vielfaltigen Branchen und kennen ihre Prozesse und Anforde-
rungen. So kénnen wir mit intelligenten Sensoren genau das liefern, was unsere Kunden brauchen. In
Applikationszentren in Europa, Asien und Nordamerika werden Systemldsungen kundenspezifisch getestet

und optimiert. Das alles macht uns zu einem zuverlassigen Lieferanten und Entwicklungspartner.

Umfassende Dienstleistungen runden unser Angebot ab: SICK LifeTime Services unterstlitzen wahrend des
gesamten Maschinenlebenszyklus und sorgen flr Sicherheit und Produktivitat.

Das ist fiir uns ,Sensor Intelligence.“

WELTWEIT IN IHRER NAHE:

Ansprechpartner und weitere Standorte

SICK

SICKAG | Waldkirch | Germany | www.sick.com Sensor Intelligence.



