Produktdatenblatt

Technische Daten

GV2MEO063

Motorschutzschalter, 3p, 1-1,6A,
Tasterbetatigung, Federzuganschluss

Verfligbarkeit : Lieferbar

Hauptmerkmale

Baureihe TeSys
Produktname TeSys GV2
Kurzbezeichnung des Geréts GV2ME
Gerateanwendung Motor

Technologie der Ausloseeinheit Thermomagnetisch
Zusatzmerkmale

Beschreibung der Pole 3P
Netzwerkanschluss AC

Anwendungskategorie AC-3 entspricht IEC 60947-4-1

Kategorie A entspricht IEC 60947-2
Netzwerkfrequenz 50/60 Hz entspricht IEC 60947-4-1
Befestigung Befestigt auf 35 mm symmetrische Hutschiene

Geschraubt auf Schalttafel (mit Adapterplatte)

Betriebsposition

Alle Positionen

Motorleistung (kW)

Ausschaltvermdgen

0,37 kW bei 400/415 V AC 50/60 Hz
0,37 kW bei 500 V AC 50/60 Hz
0,55 kW bei 400/415 V AC 50/60 Hz
0,55 kW bei 500 V AC 50/60 Hz
0,75 kW bei 500 V AC 50/60 Hz

100 kA Icu bei 500 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2
100 kA Icu bei 230/240 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2
100 kA Icu bei 400/415 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2
100 kA Icu bei 440 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2
100 kA Icu bei 690 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2

Bem.-Bet.-KS-Aussch.-Verm. Ics

100 % bei 230/240 VV AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2
100 % bei 440 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2
100 % bei 500 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2
100 % bei 690 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2
100 % bei 400/415 VV AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2

Betatigungsart

Drucktaster

07.06.2019

Lifels ®n | Schneider
LElectric

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz fur die Beurteilung der Eignung oder Verlasslichkeit dieser Produkte fur bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.



Nennstrom [In]

16 A

Einstellbereich Warmeschutz

1-1,6 A

Magnetischer Auslésestrom

225A

Betriebsbemessungsspannung Ue

690 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2

Nennisolationsspannung Ui

690 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2

Konventioneller thermischer Strom in
freier Luft (Ith)

1.6 A entspricht IEC 60947-4-1

BemessungsstoRspannungsfestigkeit
[Uimp]

6 kV entspricht IEC 60947-2

Verlustleistung pro Pol 25W

Mechanische Lebensdauer 100000 Zyklen

Elektrische Lebensdauer 100000 Zyklen fur AC-3 bei 440 V
Maximale Betriebsrate 25 cyc/h

Nennbetriebslast

Permanent entspricht IEC 60947-4-1

Anschliisse - Klemmen

Federzugklemmen 2 Kabel 1-6 mm? starr
Federzugklemmen 2 Kabel 1,5-4 mm? flexibel ohne Kabelende

Eignung fir Isolation

Phasenausfallempfindlichkeit

Ja entspricht IEC 60947-1
Ja entspricht IEC 60947-4-1

Hoéhe

101 mm

Breite
Tiefe

45 mm
78.2 mm

Produktgewicht

0,28 kg

Montage

Normen

Produktzertifizierungen

NF C 79-130
UL 508

IEC 60947-4-1
VDE 0113
VDE 0660
EN 60204
NF C 63-120
IEC 60947-1
NF C 63-650
CSA C22.2
IEC 60947-2

RINA
DNV
TSE
EZU
EAC
SETI
LROS (Lloyds register of shipping)
CEBEC
BV
ATEX
CSA
uL

GL
CccC

Schutzbehandlung

TH

Schutzart (IP)

IP20 entspricht IEC 60529

Schutzart (IK)

IK04

Umgebungstemperatur bei Betrieb

-20-60 °C

Umgebungstemperatur bei Lagerung

-40-80 °C

Feuerwiderstand

Aufstellungshéhe

960 °C entspricht IEC 60695-2-1
2000 m

Nachhaltigkeit

Grad der Umweltvertraglichkeit

Green-Premium-Produkt

ROHS

Konform




I1'1_'|Schneider—EIectric—Konformitétserklérung

REACH Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) tiber dem Schwellwert
EGehen Sie zu Cap fur mehr Details

Umgebungsbedingungen Produkt Verfugbar
Il'-i_"ProduktumweItprofiI

Entsorgungshinweise Keine spezifischen Recyclingtatigkeiten erforderlich

Vertragliche Gewahrleistung
Periode 18 Monate



http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=607352&lang=de-de
http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=exportPdfReach&pid=607352&lang=de-de
http://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Product+environmental&p_Doc_Ref=ENVPEP121004EN

