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RS Pro 8662 红外温度计、最

高温度 +260°c 、 ±1% 、摄

氏度、华氏度 
 

RS 号： 146-9087 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RS 认证产品为您提供所有产品类别的专业品质部件。我们的产品

系列经过工程师测试、提供与领先品牌相当的质量、而无需支付高

昂的价格。 

• 双激光瞄准 

• 三色 led 霉菌指示器 

• 可选 c° / f° 

• 自动数据保持 

• 自动关闭电源功能 

特点 
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rs RS Pro 红外（ ir ）温度计简介。RS Pro 红外露点温度探测器是一款手持式设备、可检测环境温度、湿度和露

点温度、并可分析霉菌的可能性。此仪器还可使用红外传感器测量表面温度、并包括双激光笔、用于更好、更

准确地对准目标。这种非侵入式和非接触式温度测量方法消除了必须依靠物理接触 GET 机加工、石油化工生

产、环境测试、天然气生产等环境下的使用问题 

 

 

型号 RS-8662 
温度范围 -50°c 至 260°c （ -58°f 至 662°f ） 

最佳精确度 
± 1.0%   
±3.5°c @ -50°c 至 20°c  
1% ± 1.5°c @ 20°c 至 260°c 

显示类型 LCD 
点距比 12:1 
响应时间 <150 毫秒 
频谱响应 8-14um 
发射率 固定为 0.95 
显示分辨率 0.1°c  
温标 摄氏度 / 华氏度 
自动关闭电源 是的  
应用 hvac / 工业过程 / 环境测试 

 

 

 

随附电池 是的  
电池类型 9V 

 

 

 

 

商品描述属性  

电气规格 

一般规格 



红外温度计 

第页 4. 的 4.34 RS –从 https://uk.rs-online.com/ 购买此产品 

 

 

尺寸 82mm x 58mm x 168mm 

长度 82mm 

宽度 58mm 

高度 168mm 

重量 163g 
 
 

 

工作湿度 0% 至 100% 相对湿度 
 

 

 

 

合规性 / 认证 en 61340 
声明 rohs 合规性证书 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

机械规格 

认证 

环境规格规格 
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