Conectores circulares industriales Eﬂg

CARACTERISTICA
S

Conector precableado RS Pro,
4 contactos, montaje en panel
Junta térica de M12, |P67

neopreno

Portador de
contactos de nylon
66

Tuerca de
abrazadera PG9

Precableado con
cable parcialmente
pelado de 100, 200,
300 0 400 mm

Conectores macho y
hembra rectos

versiones de 4, 5, 8
y 12 polos

Los productos con aprobacion profesional RS le proporcionan
piezas de calidad profesional en todas las categorias de
productos. Nuestra gama de productos ha sido probada por
ingenieros y proporciona una calidad comparable a las marcas
lideres sin pagar un precio superior.
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Descripcion del

RS Pro presenta una seleccién de conectores circulares M12 disefiados para montaje en panel. Los
conectores tipo sensor tienen una interfaz roscada M12 y una codificacion ESTANDAR del sector A
gue evita la conexién incorrecta. La gama RS Pro esté preterminada con cables parcialmente
pelados y es facil de incorporar en cualquier aplicacion de automatizacion o deteccion. Con un indice
de proteccion IP67, los conectores RS Pro de montaje en panel son ideales para entornos hostiles
gue requieren una solucion de conexidn mas resistente.

Especificaciones

Numero de contactos 4

Material de contacto Cobre

Chapado de los contactos Oro

Sexo de contacto Hembra

Tipo de relacién de posicion Roscado

Orientacion del cuerpo Recta

Pdngase en contacto con el operador Nylon 66

Junta térica Neopreno

Aplicacion Instrumentacion, control de procesos, Robotica, lineas
de montaje, automatizacion de fabricas, automatizacion
industrial

Especificaciones eléctricas

Conector macho/hembra Conector hembra
Corriente nominal 4.0A

Tension nominal 250.0 vV
Resistencia de aislamiento >= 100MQ
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Especificaciones mecanicas

Tamano del conector M12

Método de terminacién Precableado
Tipo de montaje Montaje en panel
Tuerca de abrazadera PG9

Longitud del cable 200mm

Seccion transversal del cable 0.34 sg.mm

Especificaciones del entorno de funcionamiento

Temperaturas de funcionamiento -25%Ca75°C

Categoria de proteccién

indice de proteccién IP P67

Aprobaciones

Cumplimiento/Certificaciones RoHS
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Dimensions (mm)
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