
Robust / Smart

Unsere neue, robuste und strapazierfähige 
Feuchtraumleuchtenrange überzeugt mit 
ihrer Performance auch unter den härtesten 
Bedingungen. Sowohl Mitarbeiter als auch 
Kunden erwarten eine hohe Lichtqualität, 
um ihre Aufgaben zu erledigen oder sicher 
durch ihre Umgebung geleitet zu werden. In 
den neuen Feuchtraumleuchten ist nicht nur 
das Entwicklungs Know-how von Sylvania 
erkennbar, sondern die Leuchten mit ihrer 
qualitativ hochwertigen Verarbeitung 
sorgen für eine optimale Ausleuchtung Ihres 
Gebäudes.

Sie suchen eine vielseite, kosteneffiziente 
Lösung? Dank des Gehäuses und Diffusors aus 
PC ist die neue Start Waterproof nicht nur 
strapazierfähig, sondern auf Grund ihres 
Gesamtpakets auch eine ideale Lösung für den 
Ersatz konventioneller T5 oder T8 Leuchten. 
Start Waterproof LED profitiert von einer 
hohen Stoßfestigkeit (IK08) sowie von der 
Schutzart IP65. Zudem ist die Start Waterproof 
LED effizienter und spart somit Engerie ein. Die 
lineare, prismatische Struktur auf dem Diffusor 
sorgt nicht nur für einen hohen Lichtstrom, 
sondern vermindert auch die Blendung.

 Feuchtraumleuchte
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• LED-Feuchtraumleuchte in den Längen 
600mm, 1200mm, 1500mm (Single oder 
Twin Gehäuse)

• Hohe Systemeffizienz von bis zu 132lm/W 
mit einer Lebensdauer von 50.000 Stunden

• Verfügbar in den Farbtemperaturen 4.000K 
(Neutralweiß) und 6.500K (Tageslichtweiß)

• Varianten mit Quick Connector (Stucchi)

• Varianten mit 3 Stunden Einzelbatterie als 
Standard verfügbar

• Für weitere Energieeinsparung stehen 
Varianten mit DALI Dimmung und/oder 
Präsenzmelder zur Verfügung

• DALI Varianten können mit DC Input 
betrieben werden

• Robustes Polycarbonat Gehäuse (IK08)

• Glatte Oberflächen, schlanke Leuchte, die 
dadurch einfach in der Handhabung ist

• UV-stabilisiertes Polycarbonat von Wanne 
und Diffusor vermeidet das Vergilben der 
Leuchte über die Lebensdauer

• Edelstahl-Befestigungswinkel für die 
Deckenmontage

• Durchgangsverdrahtungs-Set auf Anfrage 
erhältlich

• Für Pendelmontage geeignet

• 5 Jahre Garantie

Produkteigenschaften

START Waterproof

Produktinformationen
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Art.-Nr. Beschreibung Länge
(mm)

Gehäuse  
Ausführung

Stoßfestigkeit IP Klasse Farbtemp. 
(K)

Systemleistung
(W)

Leuchtenlichtstrom 
(lm)

Effizienz
(lm/W)

START Waterproof LED

Neutralweiß 4000K

0048609 Start Waterproof LED 3 600mm Single 12W 1450lm 840 IP65 665 Twin IK08 IP65 4000 12 1450 120

0048610 Start Waterproof LED 3 600mm Twin 20W 2500lm 840 IP65 665 Twin IK08 IP65 4000 20 2500 125

0048613 Start Waterproof LED 3 1200mm Single 22W 2900lm 840 IP65 1278 Single IK08 IP65 4000 22 2900 132

0048614 Start Waterproof LED 3 1200mm Twin 38W 5000lm 840 IP65 1278 Twin IK08 IP65 4000 38 5000 132

0048623 Start Waterproof LED 3 1500mm Single 33W 4100lm 840 IP65 1578 Single IK08 IP65 4000 33 4100 125

0048624 Start Waterproof LED 3 1500mm Twin 58W 7300lm 840 IP65 1578 Twin IK08 IP65 4000 58 7300 126

Neutralweiß 4000K & Quick Connector

0048646 Start Waterproof LED 3 1200mm Single QC 22W 2900lm 840 IP65 1278 Single IK08 IP65 4000 22 2900 132

0048647 Start Waterproof LED 3 1200mm Twin QC 38W 5000lm 840 IP65 1278 Twin IK08 IP65 4000 38 5000 132

0048652 Start Waterproof LED 3 1500mm Single QC 33W 4100lm 840 IP65 1578 Single IK08 IP65 4000 33 4100 125

0048653 Start Waterproof LED 3 1500mm Twin QC 58W 7300lm 840 IP65 1578 Twin IK08 IP65 4000 58 7300 126

Tageslichtweiß 6500K

0048638 Start Waterproof LED 3 1200mm Single 22W 2900lm 865 IP65 1278 Single IK08 IP65 6500 22 2900 132

0048639 Start Waterproof LED 3 1200mm Twin 38W 5000lm 865 IP65 1278 Twin IK08 IP65 6500 38 5000 132

0048640 Start Waterproof LED 3 1500mm Single 33W 4100lm 865 IP65 1578 Single IK08 IP65 6500 33 4100 125

0048641 Start Waterproof LED 3 1500mm Twin 58W 7300lm 865 IP65 1578 Twin IK08 IP65 6500 58 7300 126

Tageslichtweiß 6500K & Quick Connector

0048661 Start Waterproof LED 3 1200mm Single QC 22W 2900lm 865 IP65 1278 Single IK08 IP65 6500 22 2900 132

0048662 Start Waterproof LED 3 1200mm Twin QC 38W 5000lm 865 IP65 1278 Twin IK08 IP65 6500 38 5000 132

0048667 Start Waterproof LED 3 1500mm Single QC 33W 4100lm 865 IP65 1578 Single IK08 IP65 6500 33 4100 125

0048668 Start Waterproof LED 3 1500mm Twin QC 58W 7300lm 865 IP65 1578 Twin IK08 IP65 6500 58 7300 126

Neutralweiß 4000K DALI

0048611 Start Waterproof LED 3 600mm Single 12W 1450lm 840 DALI IP65 665 Twin IK08 IP65 4000 12 1450 120

0048612 Start Waterproof LED 3 600mm Twin 19W 2500lm 840 DALI IP65 665 Twin IK08 IP65 4000 19 2500 125

0048617 Start Waterproof LED 3 1200mm Single 22W 2900lm 840 DALI IP65 1278 Single IK08 IP65 4000 22 2900 132

0048618 Start Waterproof LED 3 1200mm Twin 38W 5000lm 840 DALI IP65 1278 Twin IK08 IP65 4000 38 5000 132

0048629 Start Waterproof LED 3 1500mm Single 33W 4000lm 840 DALI IP65 1578 Single IK08 IP65 4000 33 4000 125

0048630 Start Waterproof LED 3 1500mm Twin 58W 7300lm 840 DALI IP65 1578 Twin IK08 IP65 4000 58 7300 126

Neutralweiß 4000K DALI & Quick Connector

0048650 Start Waterproof LED 3 1200mm Single QC 22W 2900lm 840 DALI IP65 1278 Single IK08 IP65 4000 22 2900 132

0048651 Start Waterproof LED 3 1200mm Twin QC 38W 5000lm 840 DALI IP65 1278 Twin IK08 IP65 4000 38 5000 132

0048658 Start Waterproof LED 3 1500mm Single QC 33W 4100lm 840 DALI IP65 1578 Single IK08 IP65 4000 33 4100 125

0048659 Start Waterproof LED 3 1500mm Twin QC 58W 7300lm 840 DALI IP65 1578 Twin IK08 IP65 4000 58 7300 126

Tageslichtweiß 6500K DALI mit Quick Connector

0048665 Start Waterproof LED 3 1200mm Single QC 22W 2900lm 865 DALI IP65 1278 Single IK08 IP65 6500 22 2900 132

0048666 Start Waterproof LED 3 1200mm Twin QC 38W 5000lm 865 DALI IP65 1278 Twin IK08 IP65 6500 38 5000 132

0048673 Start Waterproof LED 3 1500mm Single QC 33W 4100lm 865 DALI IP65 1578 Single IK08 IP65 6500 33 4100 125

0048674 Start Waterproof LED 3 1500mm Twin QC 58W 7300lm 865 DALI IP65 1578 Twin IK08 IP65 6500 58 7300 126
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START Waterproof LED

Neutralweiß 4000K MW

0048615 Start Waterproof LED 3 1200mm Single 25W 2900lm 840 MW IP65 1278 Single IK08 IP65 4000 25 2900 116

0048616 Start Waterproof LED 3 1200mm Twin 41W 5000lm 840 MW IP65 1278 Twin IK08 IP65 4000 41 5000 122

0048626 Start Waterproof LED 3 1500mm Single 36W 4100lm 840 MW IP65 1578 Single IK08 IP65 4000 36 4100 114

0048627 Start Waterproof LED 3 1500mm Twin 61W 7300lm 840 MW IP65 1578 Twin IK08 IP65 4000 61 7300 120

Neutralweiß 4000K MW mit Quick Connector

0048648 Start Waterproof LED 3 1200mm Single QC 25W 2900lm 840 MW IP65 1278 Single IK08 IP65 4000 25 2900 116

0048649 Start Waterproof LED 3 1200mm Twin QC 41W 5000lm 840 MW IP65 1278 Twin IK08 IP65 4000 41 5000 122

0048655 Start Waterproof LED 3 1500mm Twin QC 36W 4100lm 840 MW IP65 1578 Single IK08 IP65 4000 36 4100 114

0048656 Start Waterproof LED 3 1500mm Twin QC 61W 7300lm 840 MW IP65 1578 Twin IK08 IP65 4000 61 7300 120

Tageslichtweiß 6500K MW mit Quick Connector

0048663 Start Waterproof LED 3 1200mm Single QC 25W 2900lm 865MW IP65 1278 Single IK08 IP65 6500 25 2900 116

0048664 Start Waterproof LED 3 1200mm Twin QC 41W 5000lm 865 MW IP65 1278 Twin IK08 IP65 6500 41 5000 122

0048670 Start Waterproof LED 3 1500mm Single QC 36W 4100lm 865 MW IP65 1578 Single IK08 IP65 6500 36 4100 114

0048671 Start Waterproof LED 3 1500mm Twin QC 61W 7300lm 865 MW IP65 1578 Twin IK08 IP65 6500 61 7300 120

Neutralweiß 4000K E3

0048619 Start Waterproof LED 3 1200mm Single 24W 2900lm 840 E3 IP65 1278 Single IK08 IP65 4000 24 2900 120

0048620 Start Waterproof LED 3 1200mm Twin 40W 5000lm 840 E3 IP65 1278 Twin IK08 IP65 4000 40 5000 125

0048632 Start Waterproof LED 3 1500mm Single 36W 4200lm 840 E3 IP65 1578 Single IK08 IP65 4000 36 4200 115

0048633 Start Waterproof LED 3 1500mm Twin 60W 7200lm 840 E3 IP65 1578 Twin IK08 IP65 4000 60 7200 120

START Waterproof

Photometrische Daten

Single Twin

Abmessungen (mm)
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Twin 665 110 78

Single 1,278 84 75

Twin 1,278 110 78

Single 1,578 84 75

Twin 1,578 110 78

Weitere Abbildungen
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START Waterproof

Zubehör

Art.-Nr. Beschreibung

Abdeckwannen

0048850 Feuchtraumleuchten-Diffusor PC 600mm opal  
(5 Stück)

0048851 Feuchtraumleuchten-Diffusor PC 1200mm Single opal 
(5 Stück)

0048852 Feuchtraumleuchten-Diffusor PC 1200mm Twin opal
(5 Stück)

0048853 Feuchtraumleuchten-Diffusor PC 1500mm Single opal 
(5 Stück)

0048854 Feuchtraumleuchten-Diffusor PC 1500mm Twin opal 
(5 Stück)

0048855 Feuchtraumleuchten-Diffusor PC 600mm klar  
(5 Stück)

0048856 Feuchtraumleuchten-Diffusor PC 1200mm Single klar 
(5 Stück)

0048857 Feuchtraumleuchten-Diffusor PC 1200mm Twin klar 
(5 Stück)

0048858 Feuchtraumleuchten-Diffusor PC 1500mm Single klar 
(5 Stück)

0048859 Feuchtraumleuchten-Diffusor PC 1500mm Twin klar 
(5 Stück)

0048860 Feuchtraumleuchten-Diffusor PMMA 600mm klar 
(5 Stück)

0048861 Feuchtraumleuchten-Diffusor PMMA 1200mm Single klar 
(5 Stück)

0048862 Feuchtraumleuchten-Diffusor PMMA 1200mm Twin klar 
(5 Stück)

0048863 Feuchtraumleuchten-Diffusor PMMA 1500mm Single klar 
(5 Stück)

0048864 Feuchtraumleuchten-Diffusor PMMA 1500mm Twin klar 
(5 Stück)

Sonstiges

0048877 Feuchtraumleuchten Gummidichtung IP67  
(10 Stück)

0048878 Feuchtraumleuchten Kabeleinführung IP67  
(10 Stück)

0048879 Feuchtraumleuchten Ersatzklammern 
(2 Stück)

0048880 Feuchtraumleuchten Ersatz-QC 
(10 Stück)

0048881 Feuchtraumleuchten Deckenabaubügel 
(2 Stück)

0048882 Feuchtraumleuchten Haken 
(10 Stück)

0048883 Feuchtraumleuchten Entlüftungsstutzen 
(5 Stück)

PC opaler Diffusor

0048880

0048877

PMMA DiffusorPC Diffusor klar

00488790048878

0048881 0048882
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