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Séparateurs d'eau

Separador de agua ciclonico con
purga de flotador

Caracteristicas técnicas

Presiéon max de uso : 16 bar Temperatura : +1°C a +65°C
Material : Aluminio Equipado con : Purga automatica
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L[] apewst (mm) | (mm) | mm) | mm) | (BSPP) (m3/h)
: ]J 187 88 20 60 G1/2 155 SPC 155
257 88 20 80 GU3/4 235 SPC 235
< 263 125 32 100 G1 365 SPC 365
461 125 32 140 G11/2 770 SPC 770
y 684 163 43 520 G2 1280 SPC 1280
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