
5 Nm RC65 10 und 17 W 17 W Bestell-Nr Auf Bestellung

 Mechanische Festigkeit des Getriebes: 5 Nm, Metallzahnräder
 Motoren: Nennleistung 9 bis 15 W
 Drehzahlbereich: 1,04 bis 208 min-1 

 Auswechselbare Bürsten 

 
 

Bestell-Nr.

  Typ Typ Spannung Ausgangsdrehzahl (min-1) Untersetzung (i)

80807001 17 W 808070 24 V 21 125

Technische Daten

Allgemeine Kennwerte
Motor 828000 

Getriebe 810370 

Zulässiges max. Drehmoment auf das Getriebe im 
Dauerbetrieb (für 1 Million Umdrehungen) (Nm) 

5 

Axiallast dynamisch (daN) 2 

Radiallast dynamisch (daN) 3 

Abgabeleistung max (W) 17 

Abgabeleistung Nennwert (W) 15,6 

Gehäuseerwärmung (°C) 40 

Gewicht (g) 800 

Produkte auf Anfrage
Motoren: 
 Andere Versorgungsspannungen
 Motor mit 1 Kugellager vorne (erforderlich für Motor in vertikaler Einbaulage) 
 Achsüberstand vorne und/oder hinten
 Spezielle Entstörung
 Magnetkodierer, 5 Impulse/Umdrehung
 Andere Befestigungsflansche Vorderseite

Getriebe: 
 Nadelhülsenlager 810326
 Spezialabdeckung für 810326
 Spezielle Schmierung
 Spezielle Welle
 Andere Untersetzungsverhältnisse 

Abmessungen (mm)

808070 Kodierer

Nr. Legende

2 IEC-Steckanschlüsse 760, 4,8 x 0,5 mm

7 abgeflacht

Welle gedrückt

Abmessungen (mm)

808070 Standard

Von Ausnahmen abgesehen, gelten die angegebenen Eigenschaften ganz oder teilweise für die ausgewählte Produktreihe
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Nr. Legende

2 IEC-Steckanschlüsse 760, 4,8 x 0,5 mm

7 abgeflacht

Welle gedrückt

Abmessungen (mm)

Getriebewelle 79206478

Nr. Legende

Welle gedrückt

Kennlinien
Kennlinie: Drehmoment/Nenndrehzahl 808070

Von Ausnahmen abgesehen, gelten die angegebenen Eigenschaften ganz oder teilweise für die ausgewählte Produktreihe
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Nr. Legende

U/min

Produkte auf Anfrage
 Spezielle Versorgungsspannung
 Optischer oder Hall-Effekt-Kodierer 
 Spezieller Anschluss
 Spezielle Welle
 Spezielles Untersetzungsverhältnis (40 Verhältnisse von 4 bis 3750 erhältlich) 
 Spezielle Materialien für Verzahnung
 Spezielle Kugellager und Wälzlager
 Spezielle Adapterplatte
 Mit Motor 828105 oder 828005
 Mit Motor 82830 - 30 W 

Von Ausnahmen abgesehen, gelten die angegebenen Eigenschaften ganz oder teilweise für die ausgewählte Produktreihe
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