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Bestillingsoplysninger

I R

CLV620-0000 1040288

Andre instrumentudfgrelser og tilbehgr

Oversigt over tekniske data

Egenskaber
Version Mid Range
Tilslutningsmade Ledning
Lasevindue Pa enden
Laesemetode Linjescanner
Optisk fokus Fixfokus
Lyskilde

Lyspunkt Laser, synlig, rad, 655 nm
Laserklasse 2 (IEC 60825-1:2014, EN 60825-1:2014)
Abningsvinkel <50°
Scanningsfrekvens 400 Hz ... 1.200 Hz
Kodeoplgsning 0,2mm ... 1 mm
Leseafstand 60 mm ... 365 mm

Y Detaljer, se leesefeltdiagram.

Mekanik/elektricitet

Tilslutningsmade 1 x 15-polet D-Sub-HD-stik (0,9 m)
Forsyningsspzaending 10VDC..30VDC
Effektforbrug 45W

Hus Alu-trykgods

Husfarve Lysebla (RAL 5012)

Forrude Glas

Kapslingsklasse IP65 (DIN 40 050)
Beskyttelsesklasse 1Il (VDE 0106/IEC 1010-1)

Vaegt 225 g, med tilslutningskabel
Dimensioner (L x B x H) 61 mm x 66 mm x 38 mm
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MTBF

Ydelse

Laesbare kodestrukturer

Stregkodetyper

Trykforhold

Antal koder pr. scanning

Antal koder pr. lzeseport

Antal tegn pr. laeseport

Antal multileesninger

Greaenseflader

PROFINET

EtherCAT

Seriel

CAN

CANopen

PROFIBUS DP

DeviceNet™

Digitalindgange

Transistorudgange

Leesetakt

Optiske visninger

Akustiske visninger

Feltbusintegreringsmade

Funktion

Feltbusintegreringsmade

Funktion

Transmissionshastighed

Funktion

Transmissionshastighed

Transmissionshastighed

Feltbusintegreringsmade

Feltbusintegreringsmade

Konfigurationssoftware

Omgivelsesdata

Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC)
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100.000 h

1D-koder

Alle geengse kodetyper, Code 39, Code 128, Code 93, Codabar, GS1-128 / EAN 128, UPC /
GTIN / EAN, 2/5 Interleaved, Pharmacode, GS1 DataBar, Telepen, MSI/Plessey

2:1..3:1

1 ... 20 (Standard-dekoder)
1 ... 6 (SMART620)

1 ... 50 (autodiskriminerende)

1.500
500 (ved CAN-multiplexer-funktion)

1...99

v

Valgfri via eksternt feltbusmodul CDF600-2

PROFINET Single Port, PROFINET Dual Port

v

Valgfri via eksternt feltbusmodul CDF600

v, RS-232, RS-422, RS-485

Host, AUX

2.400 Baud ... 115,2 kBaud, AUX: 57,6 kBaud (RS-232)
v

SICK CAN-sensor-netvaerk CSN (Master/Slave, multiplexer/server)
20 kbit/s ... 1 Mbit/s

v

20 kbit/s ... 1 Mbit/s

v

Valgfri via eksternt feltbusmodul CDF600-2
v

Valgfrit via eksternt tilslutningsmodul CDM + CMF

4 (“Sensor 17, “Sensor 27, 2 indgange via valgfri parameterhukommelse CMC600 i CDB620/
CDM420)

4 (“Resultat 17, “Resultat 2”, 2 udgange via valgfri parameterhukommelse CMC600 i
CDB620/CDM420)

Digitalindgange, frit Isbende, serielt interface, Autotakt, CAN

6 LEDs (Ready)
, Result

, Laser

, Data

, CAN

, LNK TX

Bipper/summer (kan deaktiveres, kan konfigureres med funktion for resultatvisning)

SOPAS ET

EN 61000-6-3 (2001-10) / EN 61000-6-2:2005
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Vibrationsmodstand EN 60068-2-6 (1995)
Omgivelsestemperatur 0°C..+40 °C
Lagertemperatur -20°C..+70 °C

Tilladt relativ luftfugtighed 90 %, ikke kondenserende
Ufglsom for fremmedlys 2.000 Ix, pa stregkode
Stregkode-trykkontrast (PCS) 260 %

Generelle henvisninger

Bemaerkning om anvendelse Til Ethernet-forbindelse benyttes Ethernet-varianten af CLV6xx

Klassifikationer

ECl@ss 5.0 27280102
ECl@ss 5.1.4 27280102
ECI@ss 6.0 27280102
ECI@ss 6.2 27280102
ECl@ss 7.0 27280102
ECl@ss 8.0 27280102
ECl@ss 8.1 27280102
ECI@ss 9.0 27280102
ECl@ss 10.0 27280102
ECl@ss 11.0 27280102
ETIM 5.0 EC002550
ETIM 6.0 EC002550
ETIM 7.0 EC002550
UNSPSC 16.0901 43211701
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Leesefeltdiagram

Reading field height in mm (inch)
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Reading distance in mm (inch)

For devices with plastic reading window, the depth of
field is reduced by approx. 10 %.

Resolution
[] a:0.2 mm (7.9 mil) [ ©: 0.35 mm (13.8 mil)
B c:050 mm (19.7 mil)  [l] d: 1.00 mm (39.4 mil)

Anbefalet tilbehgr

Andre instrumentudfarelser og tilbehgr = www.sick.com/CLVE2x
Kort beskrivelse

Montagevinkler og -plader

7 Vinkel med adapterplade
C@j pterp

Kloningmoduler

Ekstern parameterhukommelse til integration i CDB620/CDB650/CDM42x

Moduler

2. Lille tilslutningsmodul til en sensor, 4 PG-samlinger, basisenhed til CMC600
N\
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Type Varenr.

Fastggrelsesvinkler 2042902

CMC600-101 1042259
CDB620-001 1042256
IDENTIFIKATIONSL@SNINGER | SICK 5
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Anbefalede serviceydelser

Meer services
Type Varenr.

Forleengelse af garantien

* Produktomrade: |dentifikationslgsninger, Industriel Billedbehandling, Afstandsmalere, Male-  Forleengelse af garantien til i 1680671
og detekteringslgsninger alt fem ar efter leveringsdato

* Leveringsomfang: Ydelserne svarer til omfanget i producentens lovmeessige garanti (SICK's
generelle indkgbsbetingelser)

« Varighed: Fem ars garanti efter leveringsdato.

Performance-tjek

* Produktomrade: Stationaere stregkodelaesere Performance-tjek 1682028
* Leveringsomfang: Kontrol af de specificerede funktioner, f.eks. laeseperformance CLV4xx/CLV6xx
* Rejseomkostninger: Priserne indeholder ikke rejseomkostninger som f.eks. udgifter til ho-
tel, fly, rejsetid eller udleeg.
* Varighed: Supplerende arbejder faktureres efter ressourceforbrug

Produkt-, system- og softwaretraening

¢ Leveringsomfang: SICK tilbyder kursusforlgb til mange malgrupper - fra grundliggende ni- Kursus CLV6er-serien 1612231
veau til ekspertniveau, Kursets opbygning og sted kan aftales med SICK

Idriftseettelse

¢ Produktomrade: Stationaere stregkodelaesere Idriftseettelse 1681925
* Leveringsomfang: Kontrol af tilslutning, finjustering, optimering af SICK-produktets parame- CLV61x ... CLV64x
tre samt tests, Etablering af de tidligere specificerede funktioner for lsesekonfiguration, ko-
dekonfiguration, databehandling og netveerk, interfaces eller ind- og udgange
* Rejseomkostninger: Priserne indeholder ikke rejseomkostninger som f.eks. udgifter til ho-
tel, fly, rejsetid eller udleeg.
* Varighed: Supplerende arbejder faktureres efter ressourceforbrug
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Online datablad

OVERBLIK OVER SICK

SICKer en af verdens fgrende producenter af intelligente sensorer og sensorlgsninger til industrielle applika-
tioner. En enestdende vifte af produkter og serviceydelser skaber det perfekte grundlag for sikker og effektiv
styring af processer, til beskyttelse af mennesker mod uheld og forebyggelse af miljgskader.

Vi har stor erfaring pa mange omrader og kender de tilhgrende processer og krav. Med vore intelligente
sensorer kan vi derfor levere preecis det, som vore kunder gnsker. Systemlgsninger testes og optimeres med
henblik pa kundespecifikke gnsker i applikationscentre i Europa, Asien og Nordamerika. Alt i alt gar det os til
en palidelig leverander og udviklingspartner.

Vort sortiment kompletteres af omfattende serviceydelser: SICK LifeTime Services supporterer under hele
maskinens levetidscyklus og sgrger for sikkerhed og produktivitet.

Det er, hvad vi mener med “Sensor Intelligence”.

T/T PA | HELE VERDEN:

Kontaktpersoner og afdelinger

SICK

SICKAG | Waldkirch | Germany | www.sick.com Sensor Intelligence.



