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RS Pro DPDT-Zeitrelais - 0,6 
→ 600 s, 2 Kontakte, echte 

Ausschaltverzögerung, DIN-
Schiene 

RS Best.-Nr. 896-6844                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Professionelle Produkte von RS bieten Ihnen hochwertige Teile in 
allen Produktkategorien. Unsere Produktpalette wurde von 
Ingenieuren getestet und bietet eine vergleichbare Qualität wie die 
führenden Marken, ohne einen Premium-Preis zu zahlen. 

• Ausschaltverzögeru
ng 

 

• 22,5 mm Breite 

 

• DIN-
Hutschienenmontag
e 

 

• Ausgangsrelais mit 
2-poligem 
Umschalter 

 

• 0,6 s bis 600 s 
Zeitbereich 

 

• LED-Anzeige für 
Strom- und 
Relaisstatus 

 

• 24 V - 240 V ac/dc 
Versorgungsspannu
ng 

 

• Schutzart IP20 
(Klemmen), IP40 
(Gehäuse) 

MERKMALE 
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Das True Off-Verzögerungsrelais von RS Pro ist ein Multispannungs- und Multibereichs-Zeitgeber, 
der kompakt und für die DIN-Schienenmontage geeignet ist.  

 

 

 

Schalterkonfiguration  2-poliger Wechsler 

Betriebsart Echte Ausschaltverzögerung 

Kontaktkonfiguration 2CO 

Anzahl der Timer-Funktionen Einfach 

Anzahl der Kontakte 2 

Zeitbereich 0,6 s bis 600 s. 

Zeitzustellung Sekunden 

Anwendungen 
Textilien, chemische Industrie, Bergbau, Bewässerung, 
Umgang mit Rohmaterial, Lebensmittel und Getränke, 
industrielle Prozesssteuerung 

 

 

 

Stromversorgung Extern 

Nennversorgungsspannung    24 V bis 240 V ac/dc 

Mindestspannung 24VAC/DC 

Max. Spannung 240VAC/DC   

Maximaler Strom 5A 

Minimaler Strom 0.1A 

Relaisausgang  2-poliger Wechsler 

Anschlussklemmentyp  Schraubanschluss      

 

 

Produktbeschreibung 

ATTRIBUTE 1 

Allgemeine 

Spezifikationen 

Elektrische 

Spezifikationen 



 Zeitrelais  

Seite 1 Von 333 RS Components - Dieses Produkt können Sie unter https://uk.rs-

online.com kaufen 

     

 

Montageart DIN-Schiene     

Tiefe 100.5 mm 

Breite 22.5 mm 

Länge 75 mm 

    

 

 

Maximale Betriebstemperatur 60 °C. 

Minimale Betriebstemperatur -15°C   

  

 

 

IP-Schutzart  IP20; IP40  

 

 

 

Konformität/Zertifizierung CE, RoHS 

       

   

 

Mechanische 

Spezifikationen 

Zulassungen 

Schutzkategorie 

Betriebsumgebungsspezifikationen 


