Produktdatenblatt

Heberolle mit integriertem FeststellfuB und Riickenloch, Rad aus

Polyamid

EAN 4047526117535
ID 757014
Zolltarifnummer 83022000

Gehause: Serie HRIG

FeststellfuB aus Hartgummi

Rad: Serie POA

¢ hochwertiges Polyamid 6, bruchfest, Harte 70 Shore D, Farbe schwarz

Sonstige Eigenschaften:

 Tragfahigkeit ermittelt bei folgenden Priifbedingungen:
- Geschwindigkeit: max. 1 km/h
- Temperatur: +15 °C bis +30 °C
- Harte, horizontale Laufflache ohne Hindernisse

- Fahrstrecke: Nach jeweils max. 50 m ist eine Abkiihlpause von 15 Min.

erforderlich

Technische Daten:

Rad-@ (D)

Radbreite

Tragfahigkeit bei 1 km/h
Lagerart

Gesamthohe (H)

Gesamthdhe max (h)
Montageart

Verstellweg (T4)
Innengewinde

Ausladung (F)
Temperaturbestindigkeit min
Temperaturbesténdigkeit max
Belagsharte

Stlickgewicht

Spurlos
Kontaktverfarbungsfrei
Antistatisch

Elektrisch ableitend
Korrosionsbestandig
Hitzebesténdig
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Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet, Farbe elfenbein
abgedichtete Kugellagerung im Drehkranz
Sechskant-Stahl-Anschraubplatte

Innengewinde im Riickenloch

Héhenverstellung mittels Gabelschliissel oder integriertem Verstellrad
Stahlteile galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei

72 mm

32 mm

750 kg
Gleitlager
120 mm

132 mm
Innengewinde
12 mm

M16 x 16 mm
52 mm
-10°C

80 °C

70 Shore D
1,6 kg

Blickle

Belagshérte

70 Shore D
Rollwiderstand

hervorragend
VerschleiBresistenz

gut

Bodenschonung/Fahrgerdusch
befriedigend
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Autoklaventauglich X
Waschmaschinentauglich X
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