Moteurs synchrones ferrite directs, 1 sens de marche
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= Homologué - UL, CSA (classe B) - VDE
Type Tension / Sens de Vitesse de base Puissance Puissance Couple d'accrochage oy —
Fréquence rotation (tr/min) absorbée (W) utile max. (W) (mN.m)

823305 230V 50 Hz AlG. 600 3,5 0,42 8 82 330 582
230V 50 Hz INV. 600 3,5 0,42 8 82 330 583

Motoréducteurs synchrones, 1 sens de marche (avec moteur 82 330 5)
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= Rotor a aimant permanent de sortie
Type Réducteur Résistance Vitesse de sortie Références
de vitesse mécanique du réducteur Sens inverse * Sens aiguille *
(N.m) (tr/min) 230V 230V
823345 810210 0,5 60 82 334 734 82 334 726
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