Fiche produit

Caractéristiques

XVUC29P

Harmony XVU - élément lumineux @60 - DEL -

multicouleurs - Pulse - 24VDC

Statut commercial: Commercialisé

\

Complémentaires

Principales

Gamme de produits

Harmony XVU

Fonction produit

Type de balise et de co-
lonne de signalisation

Colonne lumineuse modulaire
Unité LED

Diamétre de fixation

60 mm

Nom de composant

XVvU

Source lumineuse

LED multicolor

Couleur de la source lu- Bleu

mineuse Vert
Rouge
Ambre

Fonction de I'appareil Automobile

Type de signalisation

Variante de construction

Fixe

Flash
Clignotant
Rotatif

Montage du client, jusqu'a 4 unités

Matiere PC (polycarbonate) V-2 tenue a la flamme se conformer a UL 94
[Us] tension d'alimentation 24V CC

Puissance dissipée en W <=17W

Consommation électrique <=70mA

Fonctionnalité Impulsion

Type de signalisation

Régulier/Clignotant/Rotatif

Longueur 50 mm
Poids 0.069 kg
Environnement
Certifications du produit CE

uL

CSA

RoHS
Température ambiante pour le stockage -40...70 °C
Degré de protection IP IP65
Température de fonctionnement -25...50 °C
Tenue aux vibrations 2gn

Durabilité de l'offre

Statut environnemental

Produit Green Premium

RoHS (code date: AnnéeSemaine)

Conforme - depuis 1444 - Déclaration de conformité Schneider Electric e

REACh Référence ne contenant pas de SVHC au-dela du seuil
Profil environnemental du produit Disponible

Instructions de fin de vie du produit Disponible

Garantie contractuelle

Période 18 mois

25 sept. 2017

Scléneider

Electric

Ni la société Schneider Electric Industries SAS, ni aucune de ses filiales ou sociétés dans lesquelles elle détient une participation, ne peut étre tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de I'information contenue dans le présent document.

Il appartient a chaque utilisateur ou intégrateur de réaliser, sous sa propre responsabilité, I'analyse de risques compléte et appropriée, d'évaluer et tester les produits dans le contexte de leur I'application ou utilisation spécifique.

Le présent document ne peut étre utilisé pour déterminer I'aptitude ou la fiabilité de ces produits pour des applications utilisateur spécifiques et n'est pas destiné a se substituer a cette détermination.

Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques générales sur la performance des produits auxquels il se référe.


http://www2.schneider-electric.com/sites/corporate/en/products-services/green-premium/green-premium.page
http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=420374641&lang=fr-fr
http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=420374641&lang=fr-fr
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Encombrements

Unité lumineuse a DEL

Dimensions
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Fiche produit

Montage et périmetre de sécurité

XVUC29P

Montage des colonnes de signalisation modulaires
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Repeére Référence Désignation de piece

A1 - Cache supérieur

- Cache supérieur (argent)

A2 XVUC9S Buzzer

XVUC9SQ Buzzer (argent)

A3 XVUC23 Unité lumineuse a DEL verte
XVUC24 Unité lumineuse a DEL rouge

XVUC25 Unité lumineuse a DEL orange

XVUC26 Unité lumineuse a DEL bleue

Xvucz7 Unité lumineuse a DEL blanche

Xvucasg Unité lumineuse a DEL jaune

A4 XVUC29 Unité lumineuse a DEL multicolore
A5 XVUC29P Unité lumineuse a DEL multicolore, a signal d'impulsion
A6 XVUC9V Elément sonore

A7 XVUC9VP Elément sonore, a signal d'impulsion
A8 XVUCO020 Extension

XVUC020Q |Extension (argent)

A9 XVUC21B Embase courant continu

Schpeider




Repeére Référence Désignation de piece

XVUC21BQ |Embase courant continu (argent)

A10 XVUC21M Embase courant alternatif NPN

XVUC21MP |Embase courant alternatif PNP

XVUC21MQP [Embase courant alternatif PNP (argent)

A11 XVUZ06 Elément flexible

A12 XvUz01 Socle de montage direct (3 broches)

Xvuzo1Q Socle de montage direct (argent, 3 brochgs)

XVUz03 Socle de montage direct (2 broches)

XVUz04 Socle de montage direct (4 broches)

A13 XVUz02 Socle de fixation avec tube (100 mm)

Xvuz02Q Socle de fixation avec tube (100 mm, argent)

XVUz400 Socle de fixation avec tube (400 mm)

XVUzZ800 Socle de fixation avec tube (800 mm)

A14 XVvUz05 Socle de fixation avec tube de réglage (100 a 385 mm)

A15 XVUC43 Unité lumineuse a DEL verte, clignotante

XVUC44 Unité lumineuse a DEL rouge, clignotante

XVUC45 Unité lumineuse a DEL orange, clignotante

XVUC46 Unité lumineuse a DEL bleue, clignotante

XVuc47 Unité lumineuse a DEL blanche, clignotante

XVUC48 Unité lumineuse a DEL jaune, clignotante

A16 XvUz100T Socle de fixation, équerre métallique avec tube (100 mm)

XVUz250T Socle de fixation, équerre métallique aveg tube (250 mm)

XVUz400T Socle de fixation, équerre métallique aveg tube (400 mm)

A17 XVuz12 Socle de fixation pour utilisation sur support vertical, noir
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Fiche produit XVUC29P

Schémas de raccordement

Cablage des élements lumineux, a DEL multicolore ou sonores
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(A) Socle de montage

(1) Dimensions des sections de cébles

(2) Connecteurs de cable « push-in »

(3) Fusible:0,5A, 125V

(4) Colonne de signalisation modulaire 24 VCC

(5) 5: Alimentation, 24 VCC (application PNP) ou GND (application NPN)
(6) C: Alimentation, 24 VCC (application NPN) ou GND (application PNP)
L1 & W4nités lumineuses a DEL
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