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1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vallalat/vallalkozas azonositasa

1.1. Termékazonositd

ADHESIVE HS 300
Aeroszol

1.2. Az anyag vagy keverék megfelel6 azonositott felhasznalasa, illetve ellenjavallt felhasznalasa
Kétéanyag

1.3. A biztonsagi adatlap szallitéjanak adatai

CRC Industries UK Ltd.

Wylds Road

Castlefield Industrial Estate
TAG6 4DD Bridgwater Somerset
United Kingdom

Tel.: +44 1278 727200

Fax.: +44 1278 425644

E-mail : hse.uk@crcind.com

1.4. Siirgésségi telefonszam
(+44)(0)1278 72 7200 (office hours)

Magyarorszag: +36 80 20 11 99 Egészségigyi Toxikologiai Tajékoztatd Szolgélat (ETTSZ) Nagyvérad tér 2,
1096 Budapest

2. SZAKASZ: A veszély meghatarozasa

2.1. Az anyag vagy keverék osztalyozasa

Az 1272/2008/EK rendeletnek megfelel6 osztalyozas

Fizikai: aeroszolok, 1. katégoria
Rendkivil tizveszélyes aeroszol.
Az edényben tulnyomas uralkodik: hé hatasara megrepedhet.
Besorolas tesztelésre alapozva.
Egészség: Bérirritacio, 2. katégoria
Bdrirritalé hatasu.
Szemirritacio, 2. katégoria
Sulyos szemirritaciot okoz.
Célszervi toxicitas — egyszeri expozicio, 3. katégoria
Almossagot vagy szédiilést okozhat.
Besorolas szamitasi médszer
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Kornyezet: A vizi kérnyezetre veszélyes, krénikus 2. katégoria

Besorolas szamitasi modszer

2.2. Cimkézési elemek

Az 1272/2008/EK rendeletnek megfelel6 cimkézés

Termékazonosito: Osszetétele:
Aceton
Szénhidrogének, C7, n-alkanok, isozlkanok, cikloalkdnokn

Veszélyt jelz6 piktogram(ok): g

Figyelmeztetés: Veszély
Figyelmezteté6 mondat(ok): H222 : Rendkivul tizveszélyes aeroszol.
H229 : Az edényben tiinyomas uralkodik: hé hatasara megrepedhet.
H315 : Borirritalé hatasu.
H319 : Sdlyos szemirritaciét okoz.
H336 : Alimosséagot vagy szédiilést okozhat.
H411 : Mérgez6 a vizi élévilagra, hosszan tarté karosodast okoz.
Ovintézkedésre vonatkozd b0 . Gyermekektsl elzarva tartands.
mondat(ok):
P210 : H6t6l, forro fellletektél, szikratdl, nyilt langtol és mas gyujtoforrastol
tavol tartandé. Tilos a dohanyzas.
P211 : Tilos nyilt langra vagy mas gyujtéforrasra permetezni.
P251 : Ne lyukassza ki vagy égesse el, még hasznalat utadn sem.
P261 : Kertlje a por/fiist/gaz/kdd/gézok/permet belélegzését.
P271 : Kizarélag szabadban vagy j6l szell6z6 helyiségben hasznalhaté.
P410/412 : Napfényt6l védendd. Nem érheti 50°C/122°F hémérsékletet
meghaladé hé.

P501-2 : Az anyagot/edényzetet engedélyezett hulladékgyjté helyre kell vinni.
2.3. Egyéb veszélyek

Nincs elérheté adat

3. SZAKASZ: Osszetétel vagy az dsszetevdkre vonatkozé adatok

3.1. Anyagok
Nem alkalmazhaté.

3.2. Keverékek

. .. " Regisztracios CAS- . W/w Veszélyességi osztaly és . o .
Veszélyes osszetevd szam szAm EC-nr % kategéria Figyelmezteté mondat Megj.
Hydrocarbons,C3-4-rich o o

- ' 1- 68512- 270- 30- |Nyom. alatt 1év6 gaz, Tlzv.
petroleum distillate Petroleumgas 2119485926-20 91-4 990-9 60 |gaz 1 H280,H220 K,G

(1,3-butadiene < 0.1%)
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Termék I . . ;
over ADHESIVE HS 300 Feliilvizsgalat datuma; 27.01.21 Version : 2.5
Ref. sz.: UDS000311_15 20210127 (HU) Kibocsatas datuma: UDS000311_20190911
01- 200- Flam. Lig. 2, Eye Irrit. 2,
Aceton 2119471330-49 67-64-1 662-2 <30 STOT SE 3 H225,H319,H336 A
. . . Flam. Lig. 2, Skin Irrit. 2
Szénhidrogének, C7, n-alkanok, 01- (927- ! '
isozlkénok, cikloalkanokn 2119475515-33 ~ Syl AY SO SIS0, T, Mg fy - [RPASRRAOe ARIEU AR (O
Aquatic Chronic 2
A z . G Flam. Lig. 2, Skin Irrit. 2
Szénhidrogének, C6, isozlkanok, 01- (931- ' '
< 5% n-hexan 2119484651-34 254.9) <15 STOT_SE 3, A§p. Tox. 1, H225,H315,H336,H304,H411|Q
Aguatic Chronic 2
Szénhidrogének, C6-C7, 01- (926- Flam. Lig. 2, Asp. Tox. 1,
|soz!kan0k, cikloalkanok, < 5% n- 2119486291-36 - 605-8) <10 STOT_SE 3, Aquatic H225,H304,H336,H411 B,Q
hexan Chronic 2

Megj. értelmezése

: vegyi anyag Kozosségi elbirasok szerint betartandé foglalkozasi expoziciés hatara

: kivételt képez az 1907/2006 sz. REACH rendelet 2(7) pontja értelmében a regisztracids kotelezettség aldl

: karcinogén besorolas nem vonatkozik ra, 0.1 témeg%-nal kisebb aranyban tartalmaz 1,3-butadiént (Einecs-szam: 203-450-8)
Q : A CAS szam csak egy jelz6 azonositd, melyet az EU orszagokon kiviil hasznalnak vilagszinti raktarkészlet nyilvantartas céljara.
(*Figyelmeztetések magyarazata: Id. 16. Fejezet)

A
B : vegyi anyag orszagos el6irasok szerint betartandé foglalkozasi expoziciés hatara
G
K

4. SZAKASZ: Els6segélynyujtas

4.1. Az elsésegély-nyujtasi intézkedések ismertetése

Ha szembe kerdl: SZEMBE KERULES esetén: Tobb percig tarté dvatos oblités vizzel. Adott
esetben a kontaktlencsék eltavolitasa, ha kbnnyen megoldhaté. Az oblités
folytatasa.

Ha a szemirritadcié nem mulik el: orvosi ellatast kell kérni.
Ha bdrrel érintkezik: A szennyezett ruhat le kell vetni és az Ujboli hasznalat elétt ki kell mosni.

HA BORRE KERUL: Lemosas b& szappanos vizzel.
Bdrirritacio esetén: orvosi ellatast kell kérni.
Belélegzéskor: BELELEGZES ESETEN: Az érintett személyt friss levegére kell vinni és olyan
nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, hogy kénnyen tudjon Iélegezni.
Rosszullét esetén forduljon TOXIKOLOGIAI KOZPONTHOZ vagy orvoshoz.
Lenyeléskor: Lenyelés esetén tilos hanytatni a beteget, mert az aspiracioval a tudébe juthat.
Ha aspiracio jelentkezik, azonnal forduljon orvoshoz

4.2. A legfontosabb — akut és késleltetett — tlinetek és hatasok

Belégzéskor: Az oldészer g6zének nagy mértékl belélegzése hanyingert, fejfajast és
szédilést okozhat
Lenyeléskor: A lenyelt termék kihanyasa utan aspiracioval a tidébe juthat. Az oldészerek

kémiai tid6gyulladast okozhatnak.
Tlnetek: torokgyulladas, hasfajas, hanyinger, hanyas

Bdrrel valé érintkezéskor: Bdrizgat6 hatasu
Tlnetek: pirossag és fajdalom
Szembejutaskor: Szemizgat6 hatasu

Tlnetek: pirossag és fajdalom, legyengiilt latoképesség
4.3. A szilkséges azonnali orvosi ellatas és kilonleges ellatas jelzése

Altalanos tanécs: Rosszullét esetén, forduljon orvoshoz (ha lehetséges mutassa meg a cimkét
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Ha a tiinetek nem mulnak, forduljon orvoshoz.

5. SZAKASZ: Tiizvédelmi intézkedések

5.1. Oltéanyag

hab, karbondioxid vagy széaraz oltbanyag
Ne hasznaljon vizfecskendét tlizoltasra a tliz terjedésének kockazata miatt.

5.2. Az anyagbdl vagy a keverékbdl szarmazo kiilonleges veszélyek

Az aeroszol 50°C feletti h6mérsékleten felrobbanhat
Veszélyes bomlastermékek keletkeznek
CO,C02

5.3. Tiizoltoknak szdlo6 javaslat

Ha az edényt t(iz érte, hiitse le vizzel.
Tz esetén nem szabad a fistot belélegezni

6. SZAKASZ: Intézkedések véletlenszeri expoziciénal

6.1. Személyi évintézkedések, egyéni véddeszkozok és vészhelyzeti eljarasok

Zarjon ki minden gyulladasra alkalmat adé forrast
Biztositsa a megfeleld szell6zést
Megfelel6 védéruhdzatot és keszty(t kell viselni.

6.2. Kdornyezetvédelmi ovintézkedések

El6zze meg, hogy csatornaba vagy folyéba menjen
Ha a szennyezett viz lefolyGba vagy foly6ba ér, azonnal értesitse az illetékes hatésagokat.

6.3. A terlleti elhatarolas és a szennyezésmentesités modszerei és anyagai

Kiémléskor hasznaljon megfeleld semlegesité anyagot
Tegye megfelel6 edénybe
Az anyagot és/vagy edényzetét veszélyes hulladékként artalmatlanitani kell.

6.4. Hivatkozas mas szakaszokra

Tovabbi informaciét a 8-as bekezdésben talal

7. SZAKASZ: Kezelés és tarolas

7.1. A biztonsagos kezelésre iranyul6 évintézkedések

Hoéhatastol és gyujtoforrastél tavol tartando
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Sztatikus feltdltédés ellen védekezni kell

A késziléket foldelni kell

Robbanasbiztos elektromos/szellézteté/vilagitd/.../berendezés hasznalando.
Szikramentes eszkdzok hasznalandok.

Az aeroszolt vagy g6zt nem szabad belélegezni.

Biztositsa a megfeleld szell6zést

Kerulni kell a b8rrel vald érintkezést és a szembejutast

Alaposan mossa le hasznalat utan
Védbkesztyi/védbruha/szemvédd/arcvédd hasznalata kotelezb.

Szemmoso Uveg legyen elérhetd

7.2. A biztonsagos tarolas feltételei, az esetleges dsszeférhetetlenséggel egyutt

Aeroszol tartaly: védje a napfénytdl és ne tegye ki 50°C-ot meghaladé hémérsékletnek.
Gyermekek kezébe nem kertilhet.

7.3. Meghatarozott végfelhasznalas (végfelhasznalasok)

Kotéanyag

8. SZAKASZ: Az expozicio ellenérzése/egyéni védelem

8.1. Ellendrzési paraméterek

Expozicios hatarértékek:

Veszélyes 6sszetevd CAS-szam eljaras

EU altal meghatarozott expoziciés hatarértékek

Aceton 67-64-1 AK-érték 500 ppm
Orszagosan meghatarozott expoziciés értékek, Hungary

Aceton 67-64-1 AK-érték 1210 mg/m3

CK- érték 2420 mg/m3

8.2. Az expozicio ellendrzése

Ellendérzési eljarasok: Biztositsa a megfelel6 szell6zést
Héhatastoél és gyujtéforrastol tavol tartando
Sztatikus feltdltédés ellen védekezni kell
Egyéni védelem: Hasznalat soran tegyen évintézkedéseket a bérrel és szemmel valo érintkezés
elkeriilése érdekében.
Biztositsa a megfelel6 szell6zést
A terméket minden esetben a j6 ipari higiéniai gyakorlatoknak megfeleléen kell
kezelni és hasznalni.
belégzéskor: Ha a szell6zés elégtelen, megfelel6 légzékésziiléket kell hasznalni.
Szerves gaz vagy g6z szilrébetéttel felszerelt szlirdvel ellatott Iégzékésziilék
(A tipus)

Megfelel6 védbkesztylit kell viselni

Javasolt Iégzésvédelem:

kézzel és bérrel vald
érintkezéskor:
Javasolt keszty(: (nitril)
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A keszty( élettartamanak hosszabbnak kell lennie a termék

hasznalhatésaganak teljes idétartamanal. Ha a munkalatok hosszabb ideig

tartanak a keszty( élettartamanal, a keszty(t kézben le kell cserélni.

A hasznalat mennyiségétdl és id6tartamatol fuggben, valamint a termékkel

valo érintkezés kockazata esetén a kesztyl gyartdja segitséget nyujthat a

megfelel6 anyagu és élettartamu keszty( kivalasztasaban.
szembejutaskor: Védbszemiiveget kell viselni szabvany szerint EN 166.
Kornyez?tl e>_<p02|C|o— Kerilni kell az anyagnak a kérnyezetbe valo kijutasat.
ellenérzések:

A kiomlo6tt anyagot dssze kell gydjteni.

9. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonsagok

9.1. Az alapveto fizikai és kémiai tulajdonsagokra vonatkozo informacié

(hajtégaz nélkili értékek)

Megjelenesi forma: fizikai Propén/butén hajtogézas folyadék.

allapot:
szin: Szintelen.
szag: Oldoszer.
pH érték: Nem elérheté.
Forrési pont/skala: 56 °C
Gyulladasi pont: -18°C
Parolgasi sebesség: Nem elérheté.
Robbanasi hatarok: fels6

. .. 13 %
robbanasi hatér:
alsé robbanasi hatar: 1.1%

Gobznyomas:

Relativ siiriiség:

Vizben vald oldhatosag:
Ongyulladés:
Viszkozitas:

9.2. Egyéb informacidk

VOC =illékony szerves
vegyllet

Nem elérhet6.

0.8 g/cm3 (@ 20°C).
Részben vizben oldédé
> 200 °C

Nem elérhet6.

650 g/l

10. SZAKASZ: Stabilitas és reakciokészség

10.1.

10.2.

Reakciokészség

Nincsenek ismert veszélyes reakciok rendeltetésszer(i hasznalat esetén

Kémiai stabilitas

Stabil

10.3. A veszélyes reakciok lehetésége
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Nincsenek ismert veszélyes reakciok rendeltetésszer(i hasznalat esetén

10.4. Keriilend6 koriilmények
Héhatastol dvja

10.5. Nem 6sszeférheté anyagok
Erds oxidaloszer

10.6. Veszélyes bomlastermékek

CO,C0o2

11. SZAKASZ: Toxikoldgiai adatok

11.1. A toxikoldgiai hatasokra vonatkoz6 informacio

akut toxicitas:
bérkorrézio/borirritacio:
sulyos
szemkarosodas/szemirritacio:
légzbszervi vagy
bdrszenzibilizacio:
csirasejt-mutagenitas:
rakkeltd hatas:
reprodukciot karosito
tulajdonség:

egyetlen expozicié utani
célszervi toxicitas (STOT):
ismétléodo expozicid utani
célszervi toxicitas (STOT):
aspiracios veszély:

a rendelkezésre 4ll6 adatok alapjan az osztalyozas kritériumai nem teljesilnek
Bérirrital6é hatasu.

Sllyos szemirritaciot okoz.

a rendelkezésre allé adatok alapjan az osztalyozas kritériumai nem teljestiinek

a rendelkezésre allé adatok alapjan az osztalyozas kritériumai nem teljestiinek
a rendelkezésre allé adatok alapjan az osztalyozas kritériumai nem teljestiinek

a rendelkezésre allé adatok alapjan az osztalyozas kritériumai nem teljestiinek
Almossagot vagy szédilést okozhat.

a rendelkezésre allé adatok alapjan az osztalyozas kritériumai nem teljestiinek

a rendelkezésre allé adatok alapjan az osztalyozas kritériumai nem teljestiinek

A valészinii expozicios utra vonatkozé informacio:

Belégzéskor:
Lenyeléskor:

Bérrel valo érintkezéskor:
Szembejutaskor:

Toxikologiai adatok:

Veszélyes 6sszetevo
Aceton

Az oldészeres gb6zok belélegzése hanyingert, fejfajast és szédiilést okozhat
A lenyelt termék kihanyasa utan aspiracioval a tuddbe juthat. Az oldészerek
kémiai tudégyulladast okozhatnak.

Bérizgato hatasu

Szemizgatd hatasu

CAS-szam eljaréas
67-64-1 LD50 szajon at patkanyon > 5800 mg/kg
LC50 belégzésnél patkanyon 76 mgl/l
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Szénhidrogének, C6-C7, isozlkanok, cikloalkanok, < 5% n-hexan

Szénhidrogének, C7, n-alkanok, isozlkanok, cikloalkanokn

Szénhidrogének, C6, isozlkanok, < 5% n-hexan

LD50 dermélisan nyulon

- LD50 széjon at patkanyon

LC50 belégzésnél patkanyon

LD50 dermalisan nyalon

- LD50 szajon at patkanyon

LC50 belégzésnél patkanyon

LD50 dermalisan patkanyon

- LD50 szajon at patkanyon

LC50 belégzésnél patkanyon

LD50 dermalisan nyulon

> 15800 mg/kg
> 5000 mg/kg
> 20 mg/l

> 2000 mg/kg
> 5840 mg/kg
23.3 mg/l

> 2920 mg/kg
> 5000 mg/kg
> 20 mg/l

> 3000 mg/kg

12. SZAKASZ: Okologiai informaciok

12.1.

Toxicitas

A vizi kdrnyezetre veszélyes, kronikus 2. katégoria

Mérgez6 a vizi élévilagra, hosszan tarté karosodast okoz.

Okotoxikoldgiai adat:

12.2.

12.3.

12.4.

12.5.

Veszélyes 6sszetevo
Aceton

Szénhidrogének, C6-C7, isozlkanok, cikloalkanok, < 5% n-hexan

Szénhidrogének, C7, n-alkanok, isozlkanok, cikloalkanokn

Szénhidrogének, C6, isozlkanok, < 5% n-hexan

Perzisztencia és lebonthat6sag
Nincs elérhetd adat
Bioakkumulacios képesség
Nincs elérhet6 adat

A talajban valé mobilitas
Részben vizben oldddd

A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei

CAS-szam
67-64-1

eljaras

IC50 alga
LC50 hal
EC50 daphnia
IC50 alga
LC50 hal
EC50 daphnia
IC50 alga
LC50 hal
EC50 daphnia
IC50 alga
LC50 hal
EC50 daphnia

530 mg/l
5540 mgl/l
8800 mg/l
55 mg/l

12 mgl/l

3 mgl/l
10-30 mgl/l
> 13.4 mg/l
3 mgl/l

55 mg/l

> 1 mg/l
3.87 mg/l
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Nincs elérhetd adat
12.6. Egyéb kéros hatasok

Nincs elérhet6 adat
GWP (globalis felmelegedési
potencial vagy):

13. SZAKASZ: Artalmatlanitasi szempontok

13.1. Hulladékkezelési médszerek

Orszagos eldirasok: Az artalmatlanitadsnak a helyi, megyei és orszagos térvénykezéseknek meg
kell felelnie

14. SZAKASZ: Széllitdsra vonatkoz6 informacidk

14.1. UN-szam
UN-szam: 1950
14.2. Az ENSZ szerinti megfelelé szallitasi megnevezés
Megfelel§ szallitasi elnevezés  AEROSZOL, tlizveszélyes
14.3. Szallitasi veszélyességi osztaly(ok)

Osztély: 2.1
ADR/RID - Osztalyozasi kod: 5F

14.4. Csomagolasi csoport
Csomagolasi osztaly: nem alkalmazandé
14.5. Koérnyezeti veszélyek

ADR/RID - Kérnyezetre

4 . Nem
veszeélyes:
IMDG - Tengerek szennyezését N
! ) 0
okoz6 anyagok:
IATA/ICAO - Kdrnyezetre
Nem

veszélyes:
14.6. A felhasznalot érintd kiilonleges ovintézkedések

ADR/RID - Alagut korlatozasi
kod: ©)
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IMDG - Ems: F-D, S-U
IATA/ICAO - PAX: 203
IATA/ICAO - CAO 203

14.7. A MARPOL Il. melléklete és az IBC kédex szerinti 6mlesztett szallitas

Nem alkalmazhaté.

15. SZAKASZ: Szabélyozassal kapcsolatos informaciok

15.1. Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsagi, egészségligyi és kérnyezetvédelmi
eldirasokl/jogszabalyok

A Biztonsagi adatlap eleget tesz a jelenleg hatalyos eurdpai kévetelményeknek

1907/2006/EK (REACH) rendelet

1272/2008/EK rendelet

A készitmény besorolasa az aeroszolos flakonokra vonatkozé 75/324/EGK rendelet 2013/10/EU, 2008/47/EK
direktivaja alapjan tortént.

Munkavédelem: a 2007. évi LXXXII. toérvénnyel, a 2004. évi XI. torvénnyel és az 1997. évi ClI. torvénnyel
médositott 1993. évi XClII. térvény a munkavédelemrél. Kémiai biztonsag: a 2004. évi XXVI. térvénnyel
madositott 2000. évi XXV. torvény a kémiai biztonsagrol; a 38/2008 (X.3.) EUM rendelet, az 52/2007. (X1.30.)
ElM, a 26/2007. (VI.7.) EGM, a 33/2004. (1V.26.) EszCsM, a 30/2003. (V.21.) EUM rendeletek a veszélyes
anyagokkal és a veszélyes készitményekkel kapcsolatos egyes eljarasok, illetve tevékenységek részletes
szabdlyairdl sz6l6 44/2000. (X11.27.) EUM rendelet médositasarol; az 58/2007. (XI1.22.) EUM-SZMM egyittes
rendelete a munkahelyek kémiai biztonsagarél sz61l6 25/2000. (1X.30.) EiM-SZCSM egyiittes rendelet
modositasardél. Hulladék: a 2004. évi XXIX. térvénnyel modositott 2000. évi XLIII. tdérvény a
hulladékgazdéalkodasrol; 98/2001.(VI.15.) Kormanyrendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek
végzsének feltételeirél, és a 16/2001. (VII. 18.) K&M rendelet a hulladékok jegyzékérdl; a 195/2002. (1X.6.)
Kormanyrendelettel médositott 94/2002. (V.5.) Kormanyrendelet a csomagolasrol és a csomagolasi hulladék
kezelésének részletes szabalyairdl. Tlzvédelem: az 1996. évi XXXI. térvény a tiz elleni védekezésrdl, a
miszaki mentésrél és a tlizoltésagrol; a 9/2008. (11.22.) OTM rendelet.

15.2. Kémiai biztonsagi értékelés

informacié nem all rendelkezésre

16. SZAKASZ: Egyéb informéciok

*Figyelmeztetd mondat H220 : Rendkivll tizveszélyes gaz.

H225 : Fokozottan tlizveszélyes folyadék és gbz.

H280 : Nyomas alatt 1év6 gazt tartalmaz; h6é hatasara robbanhat.

H304 : Lenyelve és a légutakba keriilve halalos lehet.

H315 : Borirritalé hatasu.

H319 : Sdlyos szemirritaciot okoz.

H336 : Almosséagot vagy szédiilést okozhat.

H411 : Mérgezd a vizi éldvilagra, hosszan tarté karosodast okoz.
acronyms and synonyms; AK-érték = megengedett atlagos koncentracié érték

CK- érték = megengedett cslicskoncentracio érték

VOC = illékony szerves vegyilet

PBT = Perzisztens, bioakkumulativ és mérgezd
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vPVB = nagyon perzisztens és nagyon bioakkumulativ
Ezt a terméket a helyes ipari higiéniai gyakorlatoknak és mindenféle jogi eldirasnak megfeleléen kell tarolni,
kezelni és hasznalni. Az itt kozolt informacidk a jelenlegi tudadsunkon alapulnak és termékeinket a biztonsagi
szempontok figyelembe vételével irjdk le. Ez nem garantal semmiféle kiilénleges tulajdonsagot. A tanulméanyok,
a kutatas és az egészségugyi, biztonsagi, valamint kbrnyezetvédelmi kockézatok céljaira térténd jogos
felhasznalast kivéve, az aldbbi dokumentumnak egyik részét sem szabad a CRC irasbeli engedélye nélkil
barmiféle eljarassal reprodukalni.

11/11

‘ CRC Industries UK Limited
floy : Ambersil House, Wylds Road, Castlefield Industrial Estate, Bridgwater,

Somerset, TA6 4DD
Tel: +44 (0)1278 727200 Fax: +44 (0)1278 425644 web: www.ambersil.com




