Ungeregelte Gleichstromversorgungen Non-stabilized dc power supplies

dreiphasige Gleichstromversorgung DG5
dreiphasige Universalgleichstromvers. DGU5

DGS5 400/24-10

Ausfiithrung

Prifspannung

Bauart
Schutzart
Schutzklasse

Umgebungstemperatur

Kahlart
Isolierstoffklasse des
Isoliersystems
Schaltgruppe
Eingangsspannung

Frequenz
Ausgangsspannung
Ausgangsstrom
Welligkeit
Anschliisse
Befestigung
Verpackung

Beschreibung

DGUS 24-16

: Gleichstromversorgung / Sicherheits-
transformator nach VDE 0551,
DIN EN 60 742, IEC 742 in Verbindung mit
DIN 19 240

: zwischen Ein- und Ausgangsstromkreisen
4500V, 50 Hz

: gekapselt, fur den Einbau im Schaltschrank

: IP0OO

|

: max. +60 °C

: Selbstkiihlung

: B
: YNd11 (DG5), llid0 (DGU5)
¢ Typ DG5:

3 x400 Vac, 5%

Typ DGU5:

Dreieck: 3 x 208,5 V/220 V/231,5 V/242,5 V/
254V/265,5V/277,5 V/ 289 V/300,5 Vac
Stern: 3 x 360 V/380 V/400 V/420 V/440 V/
460 V/480 V/500 V/520 Vac

: 50 Hz bis 60 Hz

: 24Vdc

: nach Tabelle

s typ.4,2%

: SchraubklemmenanschluB3

: nach Tabelle

: Einzelverpackung im Karton

three phase dc power supply DG5
three phase universal dc power supply DGU5

Montage in drei Einbaulagen méglich

sehr gut zugéngliche SchraubanschluBklemmen

parallelschalten von Gleichstromversorgungen gleichen Typs méglich

(Auslastung pro Gerat max. 90 %)

Erfullung der Anforderungen zum Schutz gegen gefihrliche Kérper-

stréme nach VDE 0106 Teil 101 und fingersicher nach UVV VBG4

Erfiillung der Anforderungen an Stromversorgungen nach DIN 19 240

Schirmwicklung zwischen Primar- und Sekundérwicklung zur Unter-

driickung von Stérimpulsen

Varistorschutzbeschaltung zum Schutz der internen Gleichrichter und

der angeschlossenen Verbraucher

Entladewiderstand

Zubehor (auf Anfrage lieferbar)

- bis einschlieBlich 16 A FKS-Sicherung, 20 A bis 40 A mit Sicherungs-
automat

- LED zur optischen Anzeige der Ausgangsspannung

- zweiter PE-Anschlul

- ausgangsseitige Kondensatorbeschaltung zur Reduzierung der Wellig-
keit, Uberbriickung kurzzeitiger Netzspannungseinbriiche und zur
Stabilisierung der Ausgangsgleichspannung bei iImpulsbelastung

Design : dc power supply / safety isolating
transformer to VDE 0551, DINEN 60 742,
IEC 742 in accordance with DIN 19 240

Test voltage : between input and output circuit 4500 V, 50Hz

Type : enclosed, for installation in control cubicle

Protection index : IP0OO

Safety class o

Ambient temperature : max. +60 °C

Cooling method : by self cooling (natural air cooling)

Class of

Insulation system : B

Vector group : YNd11(DGS), ldo (DGUS5)

Input voltage : type DG5:
3x400Vac, 5%
type DGUS5:
delta connection: 3 x 208,5 V/220 V/231,5 V/
242,5V/254V/265,5V/277,5V/289 V/
300,5 Vac
star connection: 3 x 360 V/380 V/400 V/420 V/
440V/460 V/480 V/500 V/520 Vac

Frequency : 50 Hz to 60 Hz

Output voltage : 24 Vdc

Output current : acc. to table

Ripple factor :app.4,2%

Terminals : screw-type terminals

Fixing means ! acc. to table

Packaging : individual in cardboard box

Description

- three mounting positions available

- easily accessible fixing

parallel connection of power supplies of the same type possible

(power rating per unit max. 90 %)

meets the requirements for protection against electric shock to VDE 0106

part 101 and finger safe to UVV VBG4

meets the requirements for power supplies to DIN 19 240

shilding winding between primary and secondary for suppression of

spurius peak

varistor wiring to protect the internal rectifier and connected consumers

discharge resistor

accessories (available on request)

- up to 16 A FKS-protection, 20 A up to 40 A with automatic circuit-breaker

- optical indication of the output voltage provide by a LED

- second PE connection

- capacitor accessories to reduce ripple voltage, to bridge short-term power
failures and stabilizing the output voltage with impulse loading
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Note:

Information of short circuit/overload protection up tp side 49

Note:

Hinweise zum KurzschluB- und Uberlastschutz ab Seite 49

Anderungen vorbehalten

Subject to change



