Sechskantschrauben Eﬂg

MERKMALE
Edelstahl A2 Typ Einfacher Edelstahl-
Sechskantbolzen, M10 x 50
Gut
K(L)Jr?osionsbesténdi mm

gkeit

Recycelbar

Antimagnetisch

Professionelle Produkte von RS bieten Ilhnen hochwertige Teile in
allen Produktkategorien. Unsere Produktpalette wurde von
Ingenieuren getestet und bietet eine vergleichbare Qualitat wie die
fuhrenden Marken, ohne einen Premium-Preis zu zahlen.
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Sechskantschrauben Eﬂg

Produktbeschreibung

Diese Edelstahl-Sechskantschrauben der bewahrten Marke RS Pro sind eine sehr vielseitige Losung
fur Befestigungsanwendungen. Sie konnen entweder mit einem Schraubenschlussel oder
Drehmomentschlissel mit entsprechenden Steckschlisseln eingestellt werden und bieten einen
leicht zuganglichen Schraubenkopf, der in mehreren Winkeln bearbeitet werden kann. Sie bestehen
aus Edelstahl A2, d. H. Sie sind aus Edelstahl Haben eine ausgezeichnete Verschleil3festigkeit und
kdnnen sogar Sicher in der Lebensmittelproduktion eingesetzt werden

Allgemeine Spezifikationen

Gewindegrolie M10

Material Edelstahl

Glte 304

Oberflache Einfach
Bauwesen; Automobile; Maschinenbau; Docks;

Anwendung Briicken; Autobahnstrukturen; Maschinenreparaturen;
Gartenmobel; Heimwerkerprojekte

Gewinderichtung Richtig

Antriebstyp Sechskant

Kopfform Sechskant
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Sechskantschrauben

Mechanische Spezifikationen

50mm

A2 304
Weichstahl
Imm

Lange
Edelstahlausfuhrung
Stahlausfiihrung
Schulterlange
Gewindesteigung
Kopfhohe

Breite Uber Ecken
Breite Uber die Lamellen
Minimale Gewindelange
Laufwerksgrof3e
Allgemeine Toleranz
Schraubendurchmesser

Befestigungslange

Zulassungen

Konformitat/Zertifizierung
Normen erfillt

1.5mm
4mm
11.05mm
10mm
16mm
8mm

+/- 0.13mm
8mm

60mm

CE/UR/CUR
DIN 931

RS Components - Dieses Produkt kdnnen Sie unter https://uk.rs-online.com kaufen

Seite 1 Von
434



Sechskantschrauben E‘Elﬂg

Stainless Steal Thread
RS Stock No. Type Size Langth Material Finish | Grade Din Standard
T9TE28A A2 M& 30mm__ | Stainless Steel | Plain 304 DIN 931
50R05BA A2 Ma 100mm | Stainless Steel | Plain 304 DIN 931
5080544 A2 M& 60mm__ | Stainless Steel | Plain 304 DIN 931
500916 A2 M& 40mm__ | Stainless Steel | Plain 304 DIN 931
5080800 A2 Ma 35mm | Stainless Steel | Plain 304 DIN 931
5080922 A2 M& 50mm__ | Stainless Steel | Plain 304 DIN 931
500066 A2 M& 70mm__ | Stainless Steel | Plain 304 DIN 931
5080872 A2 M& 90mm__ | Stainless Steel | Plain 304 DIN 931
5080950 A2 Ma G5mm | Stainless Steel | Plain 304 DIN 931
5081307 A2 M20 100mm__| Stainless Steel | Plain 304 DIN 931
5081262 A2 M20 70mm__ | Stainless Steel | Plain 304 DIN 931
5081284 A2 M20 80mm | Stainless Steel | Plain 304 DIN 931
5081177 A2 M6 50mm__ | Stainless Steel | Plain 304 DIN 931
5081206 A2 M6 70mm__ | Stainless Steel | Plain 304 DIN 931
5081183 A2 M16 G0mm | Stainless Steel | Plain 304 DIN 931
50R1234 A2 M6 BOmm__ | Stainless Steel | Plain 304 DIN 931
5081256 A2 M6 100mm__| Stainless Steel | Plain 304 DIN 931
7976301 A2 M16 65mm | Stainless Steel | Plain 304 DIN 931
50R1240 A2 M6 90mm__ | Stainless Steel | Plain 304 DIN 931
5081212 A2 M6 75mm__ | Stainless Steel | Plain 304 DIN 931
5081098 A2 M12 50mm | Stainless Steel | Plain 304 DIN 931
50R1082 A2 Mi2 40mm__ | Stainless Steel | Plain 304 DIN 931
5081155 A2 M12 100mm__| Stainless Steel | Plain 304 DIN 931
5081105 A2 M12 G0mm | Stainless Steel | Plain 304 DIN 931
50R1133 A2 Mi2 BOmm__ | Stainless Steel | Plain 304 DIN 931
5081127 A2 M12 70mm__ | Stainless Steel | Plain 304 DIN 931
5081149 A2 M2 80mm__ | Stainless Steel | Plain 304 DIN 931
7976308 A2 Mi2 45mm | Stainless Steel | Plain 304 DIN 931
5081111 A2 M12 65mm__ | Stainless Steel | Plain 304 DIN 931
5080594 A2 M10 40mm__ | Stainless Steel | Plain 304 DIN 931
T9TE2R2 A2 M0 35mm__ | Stainless Steel | Plain 304 DIN 931
5081076 A2 M0 100mm__| Stainless Steel | Plain 304 DIN 931
5081010 A2 M10 50mm__ | Stainless Steel | Plain 304 DIN 931
50R1054 A2 M0 B0mm | Stainless Steel | Plain 304 DIN 931
5081026 A2 M0 60mm__ | Stainless Steel | Plain 304 DIN 931
5081048 A2 M10 70mm__ | Stainless Steel | Plain 304 DIN 931
5081060 A2 M0 90mm | Stainless Steel | Plain 304 DIN 931
7976291 A2 M0 55mm__ | Stainless Steel | Plain 304 DIN 931
7976298 A2 M10 75mm__ | Stainless Steel | Plain 304 DIN 931
7976294 A2 M0 65mm | Stainless Steel | Plain 304 DIN 931
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