SIEMENS

Fiche technique 3SK2122-2AA10

Bloc logique de sécurité SIRIUS Série d'appareils de base 3SK2 20
F-DI, 4 F-DQ, 2 DQ, 24V CC paramétrable via SIRIUS Safety ES
Largeur 45 mm borne a ressort (push-in) jusqu'a SILCL 3 (DIN EN
62061) jusqu'au niveau de performance E (ISO 13849-1) Extensions
de sorties 3SK1 et départs-moteur de sécurité 3RM1 vis le socle de
connexion raccordables

Nom de marque produit SIRIUS
Catégorie du produit Bloc logique de sécurité
Version du produit 20 F-DI, 4 F-DQ, 2 DQ

Caractéristiques techniques générales

Fonction produit

® Fonction ARRET D'URGENCE Oui
® Surveillance de protecteur mobile Oui
® Surveillance protecteur avec verrouillage Oui
® silencieux, parallele 2 capteurs Oui
e silencieux, paralléle 4 capteurs Oui
® silencieux, séquentiel 4 capteurs Oui
® Surveillance paramétrable Oui
e Evaluation : dispositifs de protection sans Oui
contact

e Evaluation : sélecteur Oui
® Surveillance de tapis de contact Oui

e Evaluation : appareil de commande bimanuelle Oui

e Evaluation : touche d'assentiment Oui
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® Démarrage surveillé Oui

® Commande bimanuelle selon EN 574 Oui
Logiciel de configuration nécessaire Oui ; a partir de Safety ES V1.0
Nombre de blocs fonctionnels typique 50
Degré de pollution 3
Tension de tenue aux chocs Valeur assignée 800 V
Indice de protection IP 1P20

 du boitier IP20

e de la borne de raccordement 1P20
Tenue aux chocs 159 /11 ms
Fréquence de manceuvres max. 2000 1/h
Désignation du matériel selon CEI 81346-2:2009 Controleur
Désignation du matériel selon EN 61346-2 K
Période de désactivation de I'ensemble des pilotes 3 ms
Fonction produit Convenant pour AS-i Power24V Non
Fonction produit Diagnostic avec esclave CTT2 Non

Protocole pris en charge Protocole ASlsafe(Safety at Non
work)

Compatibilité d'utilisation
® Surveillance des capteurs libres de potentiel Oui
® Surveillance des capteurs a potentiel référencé Oui
® Surveillance des commutateurs de position Oui
® Surveillance des circuits ARRET D'URGENCE Oui
e Surveillance des vannes Oui

® Surveillance des dispositifs de protection Oui
optoélectroniques

e Surveillance d'interrupteurs & commande Oui

magnétique

e Surveillance de capteurs de proximité Oui

e circuits de sécurité Oui
Compatibilité d'utilisation pour la surveillance des Oui
dispositifs optoélectroniques de protection selon CEIl
61496-1
Puissance d'emploi Valeur assignée 45W
Protocole en option pris en charge Protocole Oui; En cas d'utilisation du coupleur DP ; données cycliques 64
PROFIBUS DP bits
Protocole pris en charge Protocole AS-Interface Non

Volume de données des donnés utiles cycliques

® pour entrées pour PROFIBUS DP 64 bit
® pour sorties pour PROFIBUS DP 64 bit
Type de tension DC
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Type de tension de la tension d'alimentation de DC
commande
Tension d'alimentation de commande Valeur 24V
assignée
Tension d'alimentation de commande 1 pour CC 24V
Valeur assignée
Courant d'appel

® pour 24 V 11A
Durée du courant d'appel

® pour 24 V 1ms
Courant absorbé pour la valeur nominale de la 185 mA
tension d'alimentation sans sortie statique
Fonction produit

® Entrées paramétrables Oui

® Sorties paramétrables Oui

® sur les sorties TOR Protection contre les Oui

courts-circuits
Nombre d'entrées

e de sécurité 20

® sans fonction de sécurité 0
Retard d'entrée 0...150 ms
Type d'entrées TOR selon CEIl 60947-1 Type 1
Temps de saisie d'entrée sur entrée TOR max. 60 ms
Retard d'entrée sur entrée TOR max. 150 ms
Tension d'entrée sur entrée TOR

® pour CC Valeur assignée 24V

® pour signal <0> pour CC -3...45V

® pour signal <1> pour CC 15...30
Courant d'entrée sur entrée TOR

® pour signal <1> typique 2,6 mA
Nombre de sorties

® de sécurité a 2 voies

® pour tester les capteurs avec contact 4
Nombre de sorties comme bloc de contacts avec
contact de sécurité

® monovoie 0

® 3 2 voies 0
Nombre de sorties comme bloc de contacts a 2
semiconducteur sans contacts sans fonction de
sécurité
Type de I'élément de commutation sans contact de Type P

sécurité
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Temps de récupération des sorties de sécurité 0 ms

Temps de relecture max. 400 ms
Durée du test avec période d'activation des sorties 3 ms
Pouvoir de coupure courant des sorties a semi- 4 A

conducteurs pour DC-13 pour 24 V
Courant résiduel

® max. 0,05 mA

® sur la sortie TOR pour signal <0> max. 0,1 mA
Courant total max. 7A
Chute de tension max. 0,5V

Longueur de céble du cable de signaux
® vers les entrées
— blindé max. 1000 m
— non blindé max. 600 m

® vers les sorties

— blindé max. 1000 m
— non blindé max. 600 m
Position de montage au choix
Mode de fixation Fixation par encliquetage sur rail DIN symétrique ou fixation par

vis sur patte enfichable supplémentaire

Hauteur 100 mm
Largeur 45 mm
Profondeur 124,5 mm
Fonction produit Bornier amovible Oui

Type du raccordement électrique Borne push-in

Type de sections de cable raccordables

® ame massive 1x (0,5 ... 1,5 mm3), 2x (0,5 ... 1,5 mm?)
® ame souple avec embouts 1x (0,5 ... 1,0 mm?), 2x (0,5 ... 1,0 mm?)
® pour cables AWG ame massive 1x (20 ... 16), 2x (20 ... 16)
® pour cables AWG multibrin 1x (20 ... 16), 2x (20 ... 16)

Section de cable raccordable ame souple avec 0,5... 1 mm?

embouts

Numéro AWG comme section codée de cible

raccordable
® 3me massive 20...16
® multibrin 20...16

Niveau d'intégrité de sécurité (SIL) selon CEI 61508 3
Catégorie d'arrét selon EN 60204-1 0/1
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Périodicité de test et de diagnostic par fonction de 1000s
test interne max.

PFHD pour niveau d'exigence élevé selon EN 62061 0,000000012 1/h

PFDavg pour niveau d'exigence faible selon CEI 0,000018
61508
Tolérance d'erreur matérielle selon CEl 61508 1

Valeur T1 pour intervalle du test périodique ou durée 20y

d'utilisation selon CEI 61508

Protection de contact contre les décharges avec protection des doigts
électriques

Compatibilité électromagnétique
Emission de perturbations CEM selon CEl 60947-1 classe A

Perturbation par conduction
® Burst selon CEI 61000-4-4 2 kV (acces de puissance) / 1 kV (acces de signalisation)

Perturbations par rayonnement selon CEl 61000-4-3 10 V/im
Décharge électrostatique selon CEIl 61000-4-2 décharge de contact 4 kV / décharge air 8 kV

Conditions ambiantes

Altitude d'implantation pour altitude au-dessus de 2000 m
max.
Pression atmosphérique selon SN 31205 90 ... 106 kPa

Certificats/homologations

General Product Approval Functional Declaration of Conformity
Safety/Safety
of Machinery
Type Examination Miscellaneous
( SP E H [ Certificate c €
®
CSA uL EG-Konf.
other
Confirmation

Autres informations

Information- and Downloadcenter (Catalogues, Brochures,...)
www.siemens.com/sirius/catalogs

Industry Mall (systéme de commande en ligne)
https://mall.industry.siemens.com/mall/fr/fr/Catalog/product?mlfb=3SK2122-2AA10

Générateur CAx en ligne
http://support.automation.siemens.com/WWW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3SK2122-2AA10

Service&Support (manuels, certificats, caractéristiques, questions fréquentes FAQ, etc.)
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/fr/ps/3SK2122-2AA10
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https://support.industry.siemens.com/cs/WW/fr/ps/3SK2122-2AA10/Certificate?ct=439&ci=460&cao=549
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/fr/ps/3SK2122-2AA10/Certificate?ct=439&ci=497&cao=586
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/fr/ps/3SK2122-2AA10/Certificate?ct=439&ci=3020&cao=3021
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/fr/ps/3SK2122-2AA10/Certificate?ct=442&ci=452&cao=584
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/fr/ps/3SK2122-2AA10/Certificate?ct=442&ci=452&cao=584
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/fr/ps/3SK2122-2AA10/Certificate?ct=444&ci=526&cao=553
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/fr/ps/3SK2122-2AA10/Certificate?ct=444&ci=502&cao=553
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/fr/ps/3SK2122-2AA10/Certificate?ct=447&ci=454&cao=553
www.siemens.com/sirius/catalogs
https://mall.industry.siemens.com/mall/fr/fr/Catalog/product?mlfb=3SK2122-2AA10
http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3SK2122-2AA10
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/fr/ps/3SK2122-2AA10

Banque de données images (photos des produits, schémas cotés 2D, modéles 3D, schémas des connexions, macros
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