
免
责

声
明

：
本

文
档

不
代

表
或

不
用

于
确

定
用

于
特

定
用

户
应

用
产

品
的

适
用

性
或

可
靠

性

2018-9-21

1

产品参数表
说明书

XB2BD25C
Ø 22 mm 孔 - 1 1N/O 1 N/C 2 位置 保持开关

主要信息
产品类型 选择开关
产品短名 XB2B

补充信息
安装直径 22 mm
每件单独销售数量 1
产品重量 0.1 kg
保护处理 TC
IP 保护等级 IP65 with cover IEC

IP66
信号单元头部形状 圆形
操作头类型 转动复位 切换到释放
操纵杆外形 标准手柄 黑
操作头位置信息 2位
触点类型 1NO + 1NC
触点动作 闭锁


