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Borne de conexión - AK 4 - 0404017
Tenga en cuenta que los datos indicados aquí proceden del catálogo en línea. Los datos completos se encuentran en la documentación del
usuario. Son válidas las condiciones generales de uso de las descargas por Internet.
(http://phoenixcontact.es/download)

Borne de conexión, tipo de conexión: Conexión por tornillo, corriente de carga: 41 A, sección: 0,5 mm² - 6
mm², anchura: 7 mm, color: plata

Datos mercantiles
Unidad de embalaje 50 pcs

Cantidad de pedido mínima 50 pcs

EAN

EAN 4017918001841

Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 4,770 g

Número de tarifa arancelaria 85369010

País de origen Alemania

Clave de venta BG4331

Datos técnicos

Generalidades
Color plata

Sección nominal 4 mm²

Corriente de carga máxima 41 A

Potencia disipada máxima con condición nominal 1,31 W

Conexión según norma IEC 60947-7-1

Resultado de la comprobación de la resistencia mecánica de puntos de
embornaje (conexión de conductores quíntuple) Prueba aprobada

Resultado prueba de flexibilidad Prueba aprobada

Result. prueba tracción Prueba aprobada

Resultado de la comprobación de caída de tensión Prueba aprobada

Resultado de la verificación de calentamiento Prueba aprobada

Result. ensayo corr. corta dur. Prueba aprobada
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Borne de conexión - AK 4 - 0404017
Datos técnicos

Dimensiones
Longitud 16 mm

Anchura 7 mm

Datos de conexión
Sección de conductor rígido mín. 0,5 mm²

Sección de conductor rígido máx. 6 mm²

Sección de conductor flexible mín. 0,5 mm²

Sección de conductor flexible máx. 4 mm²

Sección de conductor AWG mín. 20

Sección de conductor AWG máx. 10

2 conductores con la misma sección, rígidos mín. 0,5 mm²

2 conductores con la misma sección, rígidos máx. 2,5 mm²

2 conductores con la misma sección, flexibles mín. 0,5 mm²

2 conductores con la misma sección, flexibles máx. 2,5 mm²

Tipo de conexión Conexión por tornillo

Longitud a desaislar 16 mm

Rosca de tornillo M4

Par de apriete mín. 1,5 Nm

Par de apriete máx. 1,6 Nm

Normas y especificaciones
Conexión según norma CUL

IEC 60947-7-1

Environmental Product Compliance
China RoHS Espacio de tiempo para el uso previsto: ilimitado = EFUP-e

Sin sustancias peligrosas por encima de los umbrales

Clasificaciones

eCl@ss

eCl@ss 4.0 27141131

eCl@ss 4.1 27141131

eCl@ss 5.0 27141131

eCl@ss 5.1 27141100

eCl@ss 6.0 27141100

eCl@ss 7.0 27141146

eCl@ss 8.0 27141146

eCl@ss 9.0 27141146

ETIM

ETIM 2.0 EC000897
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Borne de conexión - AK 4 - 0404017
Clasificaciones

ETIM
ETIM 3.0 EC000897

ETIM 4.0 EC000897

ETIM 5.0 EC000001

ETIM 6.0 EC000001

ETIM 7.0 EC000001

UNSPSC

UNSPSC 6.01 30211811

UNSPSC 7.0901 39121410

UNSPSC 11 39121410

UNSPSC 12.01 39121410

UNSPSC 13.2 39121410

Homologaciones

Homologaciones

Homologaciones

UL Recognized / cUL Recognized / cULus Recognized

Homologaciones Ex

Detalles de homologaciones

UL Recognized    http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm  FILE E 60425

  B C

Tensión nominal UN 250 V 300 V

Corriente nominal IN 20 A 20 A

mm²/AWG/kcmil 22-12 22-12

cUL Recognized    http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm  FILE E 60425

  B C

Tensión nominal UN 250 V 300 V

Corriente nominal IN 20 A 20 A

mm²/AWG/kcmil 22-12 22-12
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Homologaciones

cULus Recognized      
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