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Batterie au plomb de RS 
PRO 6 V, 1.2 Ah

Code commande RS: 727-0388 

Les produits homologués par RS vous apportent des pièces de 
qualité professionnelle dans toutes les catégories de produits. 
Notre gamme de produits a été testée par des ingénieurs et fournit 
une qualité comparable aux plus grandes marques sans avoir à 
payer un prix élevé.

• Utilisation de la
technologie de
recombinaison
d'oxygène

• Alliage PbCaSn pour
le gaz sans grille de
plaque, moins
d'autodécharge

• Séparateur AGM de
haute qualité

• Matériau brut haute
pureté

• Bornes en cuivre à
revêtement argent
(terminal T1)

• Matériau récipient
UL94-HB conforme

CARACTERISTIQUES 
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Les batteries rechargeables au plomb de RS PRO sont conviennent pour les applications de 
secours et de charges flottantes. Ces batteries rechargeables à longue durée de vie. RS PRO 
offre une gamme de batteries rechargeables au plomb avec différentes tensions et chargeurs 
pour s'adapter à tous vos besoins. 

727-0382 - 6V, 7Ah
727-0385 - 6V, 3.2Ah
727-0388 - 6V, 1.2Ah
727-0391 - 12V, 20Ah
727-0394 - 12V, 35Ah
727-0398 - 12V, 100Ah
727-0401 - 12V, 120Ah
727-0408 - 12V, 55Ah

 

Technologie AGM 
Classification EUROBAT  3 à 5 ans 

Matériau du récipient UL94-HB conforme

Application 
 Applications de secours et de charges constantes 
(flottantes)

Description du produit 
  

Caractéristiques 
 

https://uk.rs-online.com/web/p/products/7270382/
https://uk.rs-online.com/web/p/products/7270385/
https://uk.rs-online.com/web/p/products/7270388/
https://uk.rs-online.com/web/p/products/7270391/
https://uk.rs-online.com/web/p/products/7270394/
https://uk.rs-online.com/web/p/products/7270398/
https://uk.rs-online.com/web/p/products/7270401/
https://uk.rs-online.com/web/p/products/7270408/
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Capacité 1.2Ah  
Tension nominale 6V 
Type de terminal T1
Cellules par unité 6V 
Tension par unité  12V 
max.) Courant de décharge 129 A (5 s) 
max.) Limite de courant de charge 0.3A 
Tension de charge à flotteur 13,5 à 13,8 V c.c./unité moyenne à 25 O C  
Résistance interne 65 mOhm 
Service d'égalisation et de cycle 14,4 V c.c. à 15 V c.c./unité moyenne à 25 O C  

Décharge automatique 
Les piles peuvent être stockées pendant plus de 6 
mois à 25°C. Rapport d'autodécharge inférieur à 3 % 
par mois à 25°C. Veuillez charger les batteries avant 
l'utilisation.  

 

Dimensions 97 mm x 24 mm x 51,5 mm 
Hauteur 97mm 
Longueur 24mm 
Largeur 51.5mm 
Poids 290g  

Plage de température 
de fonctionnement : 

Décharge : -15 à 50 °C. 
Charge : 0 à 40 °C.  
Stockage : -15 à 40 °C.  

Plage de températures d'utilisation 
nominale 25°C ±3 °C 

 

Conformité/certifications UL94-HB 

Spécifications mécaniques 

Homologations 

S pécifications électriques

Spécifications de l'environnement de fonctionnement 
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