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Metalloxid-Wärmeleitpaste, 
0,65 W/m·K 

RS Best.-Nr. 554-311             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

   

Professionelle Produkte von RS bieten Ihnen hochwertige Teile in 
allen Produktkategorien. Unsere Produktpalette wurde von 
Ingenieuren getestet und bietet eine vergleichbare Qualität wie die 
führenden Marken, ohne einen Premium-Preis zu zahlen. 

• Großer 
Betriebstemperaturb
ereich 

 

• Ausgezeichnete 
Wärmeleitfähigkeit 
auch bei hohen 
Temperaturen 

 

• Geringe Toxizität 

 

• Weiße Farbe 
ermöglicht eine 
einfache 
Identifizierung 
behandelter Teile 

 

• Geringer 
Verdampfungsgewic
htsverlust 

 

• Chemisch inert 
(nicht chemisch 
reaktiv) 

• Stoßdämpfend 

 

• Feuchtigkeitsabweis
end mit langfristiger 
Stabilität 

MERKMALE 
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Dieser Wärmeleitkleber bietet eine ausgezeichnete Wärmeübertragung zwischen Halbleitergeräten 
und Kühlkörpern. Er basiert auf einem Silikonöl und bietet somit einen großen 
Betriebstemperaturbereich und ausgezeichnete Stabilität bei hohen Temperaturen. Verbessert die 
elektrische Trennung bei normaler Verwendung mit Isolierscheiben und zur Verringerung von 
Zeitverzögerungen in Thermostaten. Diese Wärmeleitpaste wird zum effizienten und zuverlässigen 
thermischen Koppeln von elektrischen und elektronischen Bauteilen empfohlen, oder für Flächen, 
bei denen die Wärmeleitfähigkeit bei der Wärmeverteilung entscheidend ist. 

 

 

 

Material Metalloxid 

Chemische Komponente Pulverförmige Metalloxide, Silikonöl 

Farbe Weiß 

Packungsgröße 20mL 

Thermoleitfähige Komponente Pulverförmige Metalloxide 

Anwendung 
Übertaktungs- und Hochleistungs-CPUs, CPU Matrize 
Und sein Integrierter Wärmeverteiler , Lot  

  

 

Spezifischer Widerstand 

Spezifischer Widerstand 1 x 10 1 Ohm/cm 

Wärmeleitfähigkeit von 0,815 W/mK 0.65W/m·K 

Durchschlagsfestigkeit 16 kV/mm 

 

 

 

Durchdringung 310 

Gewichtsverlust nach 96 Stunden bei 
100 °C 

<1% 

Dichte bei 20 °C 2.0 g/cm3 

  

Produktbeschreibung 

ATTRIBUTE 1 

Mechanische 

Spezifikationen 

Allgemeine 

Spezifikationen 

Elektrische Spezifikationen 

https://en.wikipedia.org/wiki/Die_(integrated_circuit)
https://en.wikipedia.org/wiki/Die_(integrated_circuit)
https://en.wikipedia.org/wiki/Heat_spreader
https://en.wikipedia.org/wiki/Solder
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Maximale Betriebstemperatur +200°C 

Minimale Betriebstemperatur -40°C 

Großer Betriebstemperaturbereich -40 °C bis +100 °C 

 

 

 

Konformität/Zertifizierung RoHS-2-konform (2011/65/EU)             

     

 

 

   

 

Zulassungen 

Betriebsumgebungsspezifikationen 


