Laminas de plastico solido 'R

CARACTERISTICA
S

Resistencia a Lamina de plastico blanca,

muchos tipos de

écidos/alcalis de 1220mm x 610mm x 3mm

concentracion
media

Un buen aislante
eléctrico

Temperatura de
servicio a largo
plazo max. de 150 °C

Un grado de
inflamabilidad de UL
94HB

Los productos con aprobacion profesional RS le proporcionan
piezas de calidad profesional en todas las categorias de
productos. Nuestra gama de productos ha sido probada por
ingenieros y proporciona una calidad comparable a las marcas
lideres sin pagar un precio superior.
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Laminas de plastico solido

Descripcion del

RS Pro presenta una gama de laminas de ABS (acrilonitrilo butadieno estireno) de alta calidad. Estas
laminas de termopléstico rigido estan fabricadas conforme a los estandares del sector, tienen una
alta resistencia a impactos y excelentes propiedades de formacion térmica

Especificaciones

Forma
Color
Material
Laminado

Material laminado

Grado de inflamabilidad
Tipo de polimero
Acabado

Reverso adhesivo

Aplicaciones

Especificaciones

Sélido

Blanco

ABS

Si

Acrilico; resina epoxi; algodén de trenzado fino; fibra
de vidrio

UL 94 HB

Copolimero

Transparente

Si

Las hojas de ABS tienen una amplia gama de
aplicaciones como: Industria de refrigeracion,
materiales de construccion 3D, tuberias y accesorios,

industria de automocion, construccion de vacio,
construccién de prototipos de maquinaria

Resistencia superficial especifica
Resistencia de volumen especifica
Constante dieléctrica

Factor de pérdida dieléctrica
Tension de ruptura

Rigidez dieléctrica: 23 °C, 50% dcha

10 14 Q MAX
103 Qcm
2,9
0.0017tg
17kV/imm
49kV/mm
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Laminas de plastico soélido

Especificaciones mecanicas

Longitud 1220mm
Anchura 610mm
Grosor 3 mm
Densidad 1.41g/cm?3
Resistencia a latraccién 50Mpa
Dureza M 90 Rockwell
Absorcion de agua 0.7%
Conductividad térmica 0.17W/m.K
Elongacién 20%
Resistencia a impactos 12kJM-2
Modulo de elasticidad 2500Mpa
Resistencia a la flexion 91Mpa
Fuerza de compresion 20Mpa
Mddulo de compresion 2300Mpa
Hendidura de la bola 165Mpa
Expansion térmica 8x10-°k?
Calor especifico 1.1J/(g.K)
Gravedad especifica 1,38
Mdodulo de flexién 2600Mpa
Coeficiente de friccidn 0,54
Coeficiente de Poisson 0.38kJM?
Especificaciones del entorno de
Temperatura de funcionamiento o
maxima; 90 °C 75°C
Punto de fusién 255 °C.
Temperatura de transicién de vidrio -60°C
Punto de ablandamiento Vicat 65°C
Cumplimiento/Certificaciones CE/UR/cur
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