Transportgeraterollen mit Anschraubplatte
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PORT-ROLL nitrad POLYCHOC

«Blockroll BR» Feststeller

GEHAUSE

Lenk- oder Bockgehause aus Stahlblech. Befestigung mit
Anschraubplatte. Zweifache Kugellagerung im Drehkranz.
Verzinkt (*einfache Kugellagerung).

RAD

POLYCHOC : Polyolefin, weiss. Gleitlager (** ausser 80
mm Durchmesser : Polyamid weiss). Achse vernietet bei 50
bis 80 mm Durchmesser. Achse verschraubt bei 100 bis
150 mm Durchmesser.

BLOCK-ROLY / BR

N

«Stoproll SR» Feststeller

FESTSTELLER

BLOCK-ROLL : Feststeller im Nachlauf mit Doppelstop -
Rad und Drehkranz. Pedal aus Polyamid 6.

STOP-ROLL : Ein- und nachstellbarer Feststeller im Vorlauf
mit Doppelstop : Rad und Drehkranz. Pedal aus

Stahlblech.

Einsatz auf hartem Boden in gutem Zustand.
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