Produktdatenblatt

Technische Daten

RSLZRA1

Sockel fur schmales Interface-Relais RSL, LED,
Federzug, 12/24 VAC/DC

Verfligbarkeit : Lieferbar

Hauptmerkmale

Produktserie Zelio Relay
Produkt oder Komponententyp Sockel
Anordnung der Kontaktklemmen Separat

Produktkompatibilitat

Steckrelais, RSL, 1 W, Steuerstromkreis12 V DC
Steckrelais, RSL, 1 W, Steuerstromkreis24 V DC

Stiftform Flach
Kurzbezeichnung des Geréts RSLZ
Erlauterungen zum Gerat Grundelement
Verkauf je unteilbare Menge 10
Schaltspannung 12V AC/DC
24V AC/DC
Zusatzmerkmale
Konventioneller thermischer Strom in 6A
freier Luft (lth)
Betriebsbemessungsspannung Ue <300V AC
Spannkraft 10-40 N
Befestigung Kunststoffdruckfeder Montage an 35 mm symmetrische Hutschiene
Beschriftung CE
CAD-Gesamtbreite 6.2 mm
CAD-Gesamthéhe 78.6 mm
CAD-Gesamttiefe 101 mm
Produktgewicht 0,023 kg
Nennbetriebsspannungsgrenzen 11,4-14,4V
21,6-28,8 V

Montage

Anschlisse - Klemmen

Federzugklemmen, 1 x 0,2-1 x 1,5 mm?/ AWG 24... AWG 16 flexibel Kabel mit Kabelende
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Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz fur die Beurteilung der Eignung oder Verlasslichkeit dieser Produkte fur bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.



Federzugklemmen, 1 x 0,2-1 x 1,56 mm?/ AWG 24... AWG 16 starr Kabel ohne Kabelende

Normen IEC 61984

UL 508
Produktzertifizierungen CSA

GOST
Umgebungstemperatur bei Lagerung -40-85 °C
Umgebungstemperatur bei Betrieb -40-70 °C
Schutzart (IP) IP20 entspricht EN/IEC 60529
Durchschlagfestigkeit 2500 V
Nachhaltigkeit

Grad der Umweltvertraglichkeit

Green-Premium-Produkt

ROHS

REACH

Konform

IESChneider-EIectric-Konformitétserklérung

Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht Gber dem Schwellwert
Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht Gber dem Schwellwert

Umgebungsbedingungen Produkt

Verfligbar
@Produktumweltprofil

Entsorgungshinweise

Keine spezifischen Recyclingtatigkeiten erforderlich

II!I_"Entsorgungsinformationen

Vertragliche Gewahrleistung

Periode

18 Monate 18 months
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http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=267968329&lang=de-de
http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=exportPdfReach&pid=267968329&lang=de-de
http://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Product+environmental&p_Doc_Ref=ENVPEP1405004EN
http://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=End+of+life+manual&p_Doc_Ref=ENVEOLI1405004EN
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Malzeichnungen

Abmessungen

142

Lifels®n | Schneider
ZE
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Produktdatenblatt RSLZRA1

Anschlisse und Schema

Verdrahtungsplan

(1) Sicherheitsschaltung

Beispiel: Montage der Bus-Steckbriicke RSLZ2 auf Steckbuchsen

Seitenansicht
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3) Bus-Steckbriicke A1-Polaritat
(4) Bus-Steckbriicke A2-Polaritat
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