
Fiche produit
Caractéristiques

XPSMP11123
Preventa XPS-MP - contrôleur - 2 fonctions
indépendantes - 24Vcc

Statut commercial: Commercialisé

Principales
Gamme de produits Automatisme de sécurité Preventa
Fonction produit Contrôleur de sécurité avec fonction prédéfinie
Nom module sécurité XPSMP
Utilisation module sécu-
rité

2 fonctions indépendantes

Catégorie d'utilisatio-
n en sécurité

Catégorie 4 maximum se confor-
mer à EN/IEC 60954-1

Type de démarrage Automatique ou non surveillé (configuration 1)
 Automatique ou non surveillé (configuration 10)
 Automatique ou non surveillé (configuration 11)
 Automatique ou non surveillé (configuration 14)
 Automatique ou non surveillé (configuration 3)
 Automatique ou non surveillé (configuration 5)
 Automatique ou non surveillé (configuration 7)
 Surveillé (configuration 12)
 Surveillé (configuration 13)
 Surveillé (configuration 15)
 Surveillé (configuration 2)
 Surveillé (configuration 4)
 Surveillé (configuration 6)
 Surveillé (configuration 8)
 Surveillé (configuration 9)

Vérifications Configuration (configuration 10)
 Configuration (configuration 13)
 Configuration (configuration 3)
 Configuration (configuration 4)
 Configuration (configuration 5)
 Configuration (configuration 6)
 Configuration (configuration 9)

Normes DIN V VDE 801 + A1
 EN/IEC 60947-5-1
 EN/IEC 60947-1 + A11
 EN/IEC 60204-1

Certifications du produit CSA
 UL
BIA

[Us] tension d'alimenta-
tion

24 V DC (- 20...20 %)

Mode de raccordement Borniers à vis-étrier cap-
tives : 0,14 à 0,75 mm², 2 fils souple sans embout
 Borniers à vis-étrier cap-
tives : 0,14 à 0,75 mm², 2 fils rigide sans embout
 Borniers à vis-étrier captives : 0,14 à 2,5 mm², 1 fil-
 souple sans embout
 Borniers à vis-étrier captives : 0,14 à 2,5 mm², 1 fil-
 rigide sans embout
 Borniers à vis-étrier captives : 0,25 à 1 mm², 2 fils-
 souple avec embout de câble, sans lunette
 Borniers à vis-étrier captives : 0,25 à 1,5 mm², 1 fil-
 souple avec embout de câble, avec lunette
 Borniers à vis-étrier captives : 0,25 à 2,5 mm², 1 fil-
 souple avec embout de câble, sans lunette
 Borniers à vis-étrier captives : 0,5…1,5 mm², 2 fils-
 souple avec embout de câble, avec double lunette

Niveau de sécurité Jusqu'à SIL 3 se conformer à EN/IEC 62061
 Jusqu'à PL e/category 4 se confor-
mer à EN/ISO 13849-1

Le
 p

ré
se

nt
 d

oc
um

en
t c

om
pr

en
d 

de
s 

de
sc

rip
tio

ns
 g

én
ér

al
es

 e
t/o

u 
de

s 
ca

ra
ct

ér
is

tiq
ue

s 
te

ch
ni

qu
es

 g
én

ér
al

es
 s

ur
 la

 p
er

fo
rm

an
ce

 d
es

 p
ro

du
its

 a
ux

qu
el

s 
il 

se
 ré

fè
re

.
Le

 p
ré

se
nt

 d
oc

um
en

t n
e 

pe
ut

 ê
tre

 u
til

is
é 

po
ur

 d
ét

er
m

in
er

 l'a
pt

itu
de

 o
u 

la
 fi

ab
ilit

é 
de

 c
es

 p
ro

du
its

 p
ou

r d
es

 a
pp

lic
at

io
ns

 u
til

is
at

eu
r s

pé
ci

fiq
ue

s 
et

 n
'e

st
 p

as
 d

es
tin

é 
à 

se
 s

ub
st

itu
er

 à
 c

et
te

 d
ét

er
m

in
at

io
n.

Il 
ap

pa
rti

en
t à

 c
ha

qu
e 

ut
ilis

at
eu

r o
u 

in
té

gr
at

eu
r d

e 
ré

al
is

er
, s

ou
s 

sa
 p

ro
pr

e 
re

sp
on

sa
bi

lit
é,

 l'a
na

ly
se

 d
e 

ris
qu

es
 c

om
pl

èt
e 

et
 a

pp
ro

pr
ié

e,
 d

'é
va

lu
er

 e
t t

es
te

r l
es

 p
ro

du
its

 d
an

s 
le

 c
on

te
xt

e 
de

 le
ur

 l'a
pp

lic
at

io
n 

ou
 u

til
is

at
io

n 
sp

éc
ifi

qu
e.

N
i l

a 
so

ci
ét

é 
Sc

hn
ei

de
r E

le
ct

ric
 In

du
st

rie
s 

SA
S,

 n
i a

uc
un

e 
de

 s
es

 fi
lia

le
s 

ou
 s

oc
ié

té
s 

da
ns

 le
sq

ue
lle

s 
el

le
 d

ét
ie

nt
 u

ne
 p

ar
tic

ip
at

io
n,

 n
e 

pe
ut

 ê
tre

 te
nu

e 
po

ur
 re

sp
on

sa
bl

e 
de

 la
 m

au
va

is
e 

ut
ilis

at
io

n 
de

 l'i
nf

or
m

at
io

n 
co

nt
en

ue
 d

an
s 

le
 p

ré
se

nt
 d

oc
um

en
t.

25 sept. 2017
1



Complémentaires
Fonction du module Configuration 0 : fonctions désactivées (réglage d'usine)

 Configuration 1 : câblage à deux canaux, surveill de l'arrêt d'urgce ou surveill de-
 protection, catégorie 2
 Configuration 10 : activation surveillance de l'interrupteur à bride (interrup-
teur à 3 positions), catégorie 4
 Configuration 11 : surveillance du tapis de détection et des bords, catégorie 3
 Configuration 12 : surveillance du tapis de détection et des bords, catégorie 3
 Configuration 13 : surveillance des rideaux photoélectriques pour la sécu de la-
 sortie du relais, catégorie 4
 Configuration 14 : surveillance interrupteur électromagnétique codé, catégorie 4
 Configuration 15 : surveillance interrupteur électromagnétique codé, catégorie 4
 Configuration 2 : câblage à deux canaux, surveill de l'arrêt d'urgce ou surveill de-
 protection, catégorie 2
 Configuration 3 : surveill de l'arrêt d'urgence ou surveill de protecteur câblage à-
 deux canaux, , catégorie 4
 Configuration 4 : surveill de l'arrêt d'urgence ou surveill de protecteur câblage à-
 deux canaux, , catégorie 4
 Configuration 5 : surveill de l'arrêt d'urgence ou surveill de protecteur câblage à-
 deux canaux, , catégorie 4
 Configuration 6 : surveill de l'arrêt d'urgence ou surveill de protecteur câblage à-
 deux canaux, , catégorie 4
 Configuration 7 : surveill de l'arrêt d'urgence ou surveill de protecteur câblage à-
 deux canaux, , catégorie 4
 Configuration 8 : surveill de l'arrêt d'urgence ou surveill de protecteur câblage à-
 deux canaux, , catégorie 4
 Configuration 9 : surveillance des protections pour presses à injection et machi-
nes de soufflage, catégorie 4

Temps synchro entre entrées 0,5 s (configuration 13)
 1,5 s (configuration 14)
 1,5 s (configuration 15)
 1,5 s (configuration 5)
 1,5 s (configuration 6)
 1,5 s (configuration 9)
 Illimité (configuration 3)
 Illimité (configuration 4)
 Illimité (configuration 7)
 Illimité (configuration 8)

Puissance consommée <= 5 W
Type de protection en entrée Interne, électronique
[Uc] tension circuit de commande 24 V
Résistance de ligne 100 Ohm
Nbre circuits de sécurité 3 Relais F par fonction (6 F au total), sans volt
Nombre de circuits supplémentaires 3 sorties statiques
Pouvoir de coupure C300 : maintien 180 VA AC-15 pour sortie relais

 C300 : appel 1800 VA AC-15 pour sortie relais
Pouvoir de coupure 20 mA/24 V pour circuit de sortie statique

 1,5 A / 24 V - L/R = 50 ms, DC-13 pour sortie relais
Courant thermique de sortie 2 A pour 1 sortie et 4 A pour les 2 autres sorties pour relais

 3,3 A pour les 3 relais de sortie simultanément
 6 A pour 1 sortie et 4 A pour les autres 2 sorties pour relais

[Ith] courant thermique conventionnel <= 20 A
Calibre du fusible à associer 4 A gG pour sortie relais se conformer à EN/IEC 60947-5-1, DIN VDE 0660 par-

tie 200
 6 A à fusion rapide pour sortie relais se confor-
mer à EN/IEC 60947-5-1, DIN VDE 0660 partie 200

Courant minimum de sortie 10 mA pour sortie relais
Tension de sortie minimum 17 V pour sortie relais
Temps de réponse sur ouverture des entrées < 30 ms
[Ui] tension assignée d'isolement 300 V, niveau de pollution 2 se confor-

mer à EN/IEC 60947-5-1, DIN VDE0110 parties 1 et 2
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs 4 kV catégorie de surtension III conformémen-

t à EN/IEC 60947-5-1, DIN VDE0110 parties 1 et 2
Signalisation locale 12 DEL
Support de montage Rail DIN symétrique 35 mm
Profondeur 114 mm
Hauteur 99 mm

2



Largeur 45 mm
Poids 0.32 kg

Environnement
Degré de protection IP IP20 (bornes)

 IP40 (boîtier)
Température de fonctionnement -10…55 °C
Température ambiante pour le stockage -25…85 °C

Garantie contractuelle
Période 18 mois
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