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Řídicí jednotka - AXC F 2152 - 2404267
Upozorňujeme, že zde uvedené údaje pocházejí z online katalogu. Úplné informace a údaje naleznete v uživatelské dokumentaci. Platí všeobecné
podmínky použití pro stahování z internetu.
(http://phoenixcontact.de/download)

PLCnext Control pro přímou řídicí jednotku V/V Axioline F. Se dvěma rozhraními Ethernetu. Kompletní s
připojovacím konektorem a modulem patice sběrnice.

Popis výrobku
Řídicí jednotka PLCnext AXC F 2152 pro systém V/V Axioline je rychlá, robustní a jednoduchá. To znamená, že je důsledně přizpůsobená
maximálnímu výkonu, jednoduché manipulaci a použití v náročném průmyslovém prostředí.

Vaše výhody

 Podpora PROFINET

 Připojení PROFICLOUD

 Podpora četných protokolů jako: http, https, FTP, SNTP, SNMP, SMTP, SQL, MySQL, DCP atd.

 Přímo připojitelných až 63 V/V modulů AXIO

 2x rozhraní Ethernet (integrovaný přepínač)

 Zvýšená pevnost EMC

 Rozšířený teplotní rozsah od -25...60°C

 Operační systém Linux

 Podpora vyšších programovacích jazyků

Obchodní data
Ks/bal. 1 ks

GTIN

GTIN 4055626356280

Hmotnost/kus (bez obalu) 0,387 kg

Číslo celní sazby 85371091

Země původu Německo

Technické údaje

Upozornění
Omezení užívání EMC: produkt třídy A, viz prohlášení výrobců v sekci Download
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Řídicí jednotka - AXC F 2152 - 2404267
Technické údaje

Rozměry
Šířka 45 mm

Výška 126,93 mm

Hloubka 75 mm

Okolní podmínky
Druh ochrany IP20

Teplota prostředí (provoz) -25 °C ... 60 °C až do 2000 m n.m. (Respektujte snížení výkonu)

-25 °C ... 55 °C až do 3000 m n.m. (Respektujte snížení výkonu)

≤ 55 °C (při max. 1 A na Usběrnice)

> 55 °C ... 60 °C (pouze ve spojení s napájecím modulem Axioline F
AXL F PWR 1H (objednací číslo 2688297))

Teplota prostředí (skladování/přeprava) -40 °C ... 85 °C

Přípustná vlhkost vzduchu (provoz) 5 % ... 95 % (podle EN 61131-2)

Přípustná vlhkost vzduchu (skladování/přeprava) 5 % ... 95 % (podle EN 61131-2)

Tlak vzduchu (provoz) 70 kPa ... 106 kPa (až do 3000 m n.m.)

Tlak vzduchu (skladování/přeprava) 58 kPa ... 106 kPa (až do 4500 m n.m.)

Šok 30g, trvání 11 ms, polosinusové rázové impulzy, podle IEC 60068-2-27

Vibrace (provozní) 5g

Řídicí systém
Inženýringový nástroj PLCnext Engineer

Eclipse

Podporované programovací jazyky Programování podle IEC 61131-3

C++

Týkající se výrobce

Obecná data

Procesor Arm® Cortex®-A9 2x 800 MHz

Operační systém Linux

Pracovní paměť 512 MB DDR3 SDRAM

Systém zpracování IEC -61131
Inženýringový nástroj PLCnext Engineer

Eclipse

Programová paměť 8 MB

Datová paměť 16 MB

Remanentní datová paměť 48 kB (NVRAM)

Hodiny reálného času ano

Funkce polní sběrnice
Počet dat procesu max. 8192 Bit (na stanici)

max. 4096 Bit (Vstup)

max. 4096 Bit (Výstup)

Počet podporovaných účastníků max. 63 (na stanici)
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Řídicí jednotka - AXC F 2152 - 2404267
Technické údaje

Funkce polní sběrnice
Počet připojitelných účastníků místní sběrnice max. 63 (Je nutno respektovat proudový odběr)

Datová rozhraní
Rozhraní Místní sběrnice Axioline F

Počet 1

Typ připojení Modul patice sběrnice

Rychlost přenosu 100 MBit/s

Rozhraní Ethernet

Počet 2

Typ připojení Zásuvka RJ45

Rychlost přenosu 10/100 MBit/s (plný duplex)

PROFINET
Funkce zařízení PROFINET-Controller, PROFINET-Device

Specifikace Version 2.3

Rychlost aktualizace min. 1 ms (4 účastníci)

min. 16 ms (64 účastníků)

Napájení
Příkon typický 200 mA (bez V/V a UL = 24 V)

Maximální příkon 442 mA (se 1 A na Usběrnici pro V/V a UL = 24 V)

Napájecí napětí 24 V DC

Rozmezí napájecího napětí 19,2 V DC ... 30 V DC

Mechanická konstrukce
Hmotnost 215 g

Diagnostický displej ne

Nadbytečnost řízení ne

Bezpečnostní funkce ne

Normy a určování
Elektromagnetická slučitelnost Shoda se směrnicí o elektromagnetické kompatibilitě 2014/30/EU

Rušivé vyzařování Zkouška vysílání rušení dle EN 61000-6-4 Třída A

Odolnost proti rušení Surge

Zkouška odolnosti vůči rušení dle EN 61000-6-2 Tranzientní přepětí
(Surge) EN 61000-4-5/IEC 61000-4-5 Kritérium B, napájecí vedení DC ±
0,5 kV/±0,5 kV (symetricky/nesymetricky), stínění kabelu polní sběrnice
±1 kV

Odolnost proti rušení Burst Zkouška odolnosti vůči rušení dle EN 61000-6-2 Rychlé tranzienty
(Burst) EN 61000-4-4/IEC 61000-4-4 Kritérium B, 2 kV

Odolnost proti rušení EF Zkouška odolnosti vůči rušení dle EN 61000-6-2 Elektromagnetická pole
EN 61000-4-3/IEC 61000-4-3 Kritérium A, síla pole: 10 V/m

Odolnost proti rušení ESD
Zkouška odolnosti vůči rušení dle EN 61000-6-2 Výboj statické elektřiny
(ESD) EN 61000-4-2/IEC 61000-4-2 Kritérium B, Kontaktní výboj 6 kV,
vzdušný výboj 8 kV
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Řídicí jednotka - AXC F 2152 - 2404267
Technické údaje

Normy a určování

Odolnost proti rušení poruchových veličin vedených v síti
Zkouška odolnosti vůči rušení dle EN 61000-6-2 Poruchové veličiny
šířící se po vedení EN 61000-4-6/IEC 61000-4-6 kritérium A, zkušební
napětí 10 V

Vibrace (skladování/transport) 5g

Šok 30g, trvání 11 ms, polosinusové rázové impulzy, podle IEC 60068-2-27

Vibrace (provozní) 5g

Náraz (provoz) 10g (Zkouška soustavnými rázy podle DIN EN 60068-2-27)

Environmental Product Compliance
China RoHS Časové období pro použití k zamýšlenému účelu (EFUP): 50 let

Informace o nebezpečných látkách najdete v prohlášení výrobce v části
„Ke stažení“

Výkresy

Výkres v měřítku

45 75
1

2
3

1
2

6
,9

3

Klasifikace

eCl@ss

eCl@ss 4.0 27240602

eCl@ss 4.1 27240602

eCl@ss 5.0 27242589

eCl@ss 5.1 27242700

eCl@ss 6.0 27242200

eCl@ss 7.0 27242207

eCl@ss 8.0 27242207

eCl@ss 9.0 27242207

ETIM

ETIM 3.0 EC001045

ETIM 4.0 EC001435

ETIM 5.0 EC000236
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Řídicí jednotka - AXC F 2152 - 2404267
Klasifikace

ETIM
ETIM 6.0 EC000236

Aprobace

Aprobace

Aprobace

DNV GL / ABS / BSH / RINA / UL Listed / cUL Listed / UL Listed / cUL Listed / ABS / DNV GL / RINA / BSH

Aprobace Ex

UL Listed / cUL Listed / UL Listed / cUL Listed / cULus Listed

Podrobnosti schválení

DNV GL    http://exchange.dnv.com/tari/  TAA00000DF

ABS   http://www.eagle.org/eagleExternalPortalWEB/  18-HG1767360-PDA

BSH   http://www.bsh.de/de/index.jsp  840

RINA    http://www.rina.org/en  ELE256518XG

UL Listed    http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm  FILE E 238705

cUL Listed    http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm  FILE E 238705

UL Listed    http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm  FILE E 238705

cUL Listed    http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm  FILE E 238705
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Řídicí jednotka - AXC F 2152 - 2404267
Aprobace

ABS   http://www.eagle.org/eagleExternalPortalWEB/  18-HG1767360-PDA

DNV GL    http://exchange.dnv.com/tari/  TAA00000DF

RINA    http://www.rina.org/en  ELE256518XG

BSH   http://www.bsh.de/de/index.jsp  840

Příslušenství

Příslušenství

Parametrizační paměť

Programová / konfigurační paměť - SD FLASH 2GB PLCNEXT MEMORY - 1043501

Programová a konfigurační paměť pro uložení aplikačních programů a jiných souborů v systému souborů PLC,
zásuvná, 2 GB.

 
 

Programová / konfigurační paměť - SD FLASH 8GB PLCNEXT MEMORY - 1061701

 
 

Programovací kabel

Spojovací kabel - CAB-USB C/ USB C/1,8M - 1021809

Spojovací kabel k propojení řídicí jednotky s PC z USB C na USB C
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Příslušenství

Spojovací kabel - CAB-USB A/ USB C/1,8M - 2404677

Spojovací kabel k propojení řídicí jednotky s PC z USB A na USB C
 
 

Programovací software

Software - PLCNEXT ENGINEER - 1046008

Platforma inženýringového softwaru pro řídicí jednotky automatizace od společnosti Phoenix Contact. PLCnext
Engineer odpovídá IEC 61131-3 a jeho funkce lze za pomocí doplňků rozšířit.

 
 

V/V komponenty

Napájecí modul - AXL F PWR 1H - 2688297

Axioline F, Napájecí modul pro zásobování logiky Usběrnice, max. 4 A, krytí: IP20, včetně modulu patice sběrnice a
Axioline F zástrčky

 
 

Rozšiřující modul - AXC F IL ADAPT - 1020304

Zprava připojitelná adaptérová svornice Inline (INTERBUS master) pro řadič PLCnext pro sestavení stanice PLCnext
Inline

 
 

Rozšiřující modul - AXC F XT ETH 1TX - 2403115

Zleva připojitelné ethernetové rozhraní, pro připojení ke kompatibilní modulární řídicí jednotce řady Axiocontrol.
 
 

AXC BS L 2 - 1064312
Bus base module for left-aligning the AXC F 2xxx controllers
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Řídicí jednotka - AXC F 2152 - 2404267
Příslušenství

 
 

Náhradní díly

Konektor připojení sběrnice - AXL BS BK - 2701422

Modul patice sběrnice Axioline F pro typ pouzdra BK+
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